
40

AQH0213, AQH0223 AQH1213, AQH1223 AQH2213, AQH2223 AQH3213, AQH3223

P.16 P.18 P.21/25 P.32P.30P.19 P.85

25

A AX AZ

AQ-H

DIP AC

0.3A 0.6A 0.9A 1.2A

1.2A DIP 8

AC100V/200V

/ 5,000V AC

RoHS

81
 

2
 

3
 

4
 

6

5

ZC

 

81
 

2
 

3
 

4
 

6

5

  

P/C

X Z

AC 600V

0.3A AQH0213 AQH0213A AQH0213AX AQH0213AZ

0.6A AQH1213 AQH1213A AQH1213AX AQH1213AZ

0.9A AQH2213 AQH2213A AQH2213AX AQH2213AZ

1.2A AQH3213 AQH3213A AQH3213AX AQH3213AZ

0.3A AQH0223 AQH0223A AQH0223AX AQH0223AZ

0.6A AQH1223 AQH1223A AQH1223AX AQH1223AZ

0.9A AQH2223 AQH2223A AQH2223AX AQH2223AZ

1.2A AQH3223 AQH3223A AQH3223AX AQH3223AZ

P/C 50 500
50 500

X 1,2,3,4 Z 5,6,8
A X Z

LED 50mA

LED 6V

1A f 100Hz 0.1%

600V

0.3A 0.6A 0.9A 1.2A

3A 6A 9A 12A 60Hz 1

5,000VAC

30 85

IF

VR

IFP

VDRM

IT(RMS)

ITSM

Viso

Topr

Tstg 40 125

参考数据
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AQ-H(AQH0, 1, 2, 3)

输入  

输出

Ton

90% 

参考数据参考数据

■ 性能概要 (测定条件环境温度: 25℃)

项目                   符号 AQH0213, AQH1213, AQH2213, AQH3213 AQH0223, AQH1223, AQH2223, AQH3223 備考

输入

LED压降
平均

VF
1.21V

IF=20mA
1.3V最大

LED反向电流
平均

IR
－

VR=6V
10 μA最大

输出

重复峰值关
闭电压

平均
IDRM

－ IF＝0mA
VDRM=600V100 μA最大

导通电压
平均

VTM
－ IF＝10mA

ITM＝Max.2.5V最大

保持电流
平均

IH
－

25mA最大

临界关断电压上升率 200V/μsdv/dt最小 VDRM＝600V×1/√2

传输特性

LED触发电流 IFT 10mA
VD＝6V

RL=100Ω

过零电压 最大 VZC 50V IF＝10mA－

动作时间 ※1 最大 TON 100μs
IF＝20mA

VD=6V
RL=100Ω

50GΩRiso最小输入/输出间绝缘电阻 500V DC

注)

※1 动作时间

最大

环境温度(℃)

80 85-30-40 -20

 （mA） 

2

6

0

4

8

10

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

-40 80-30 85

（V）
 

AQH1213,AQH1223

AQH2213,AQH2223

AQH0213,AQH0223

AQH3213,AQH3223

环境温度(℃)

0 20 40 60 80 85-30-40 -20

1.1

1.3

1

1.2

1.4

1.5

 （V） 
50mA

30mA

20mA

10mA

LED触发电流(mA)

0 10 20 30 40 50

20

60

0

40

80

100

 （μs） 

负载电压(V)

100
10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

 （A） 

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

-20 80 100
环境温度(℃)

85-30

AQH2213,AQH2223

AQH1213,AQH1223

AQH0213,AQH0223

AQH3213,AQH3223

（A）
 

0 20 40 60 -20 0 20 40 60 0 20 40 60

800 20 40 60

1. 有关连接方法请参照P.42。
2. 产品号末尾省略了(A)、（AX）、（AZ）

■ 建议动作条件

为了正确地使可控硅耦合器动作、复位，请按以下条件进行使用。

项目 符合          建议值            单位

LED输入电流 IF 20 mA

1. 实效导通电流－环境温度特性 2. 导通电压－环境温度特性 3. 触发LED电流－环境温度特性
允许环境温度：－30℃～＋85℃ 负载电压：6V(DC)

负载阻抗：100(Ω)

LED电流：10mA,  导通电流：Max.
测定位置：8－6端子间

实
效
导
通
电
流

导
通
电
压

触
发
电
流

L
E
D
压
降

动
作
时
间

重
复
峰
值
关
闭
电
流

4. LED压降－环境温度特性 5. 动作时间－LED电流特性 6. 重复峰值关断电压－负载电压特性
LED电流：10～50mA 负载电压：6V(DC)，负载阻抗：100(Ω)

测定位置：8－6端子间
环境温度：25℃，测定位置：8－6端子间
LED电流：0mA
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AQ-H(AQH0, 1, 2, 3)

内部方块图与端子接线图内部方块图与端子接线图

●E1：输入端电源  IF＝LED电流  VL：负载电压  IL：负载电流

81
－ 

2
＋ 

3
－ 

4
－ 

6

5

81
－ 

2
＋ 
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－ 

4
－ 
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5

ZC
过零电路

 

IF
IL

8 负载

2

1

3

4

6

5

E1 VL（AC） IL

负载

VL（AC） 

IF
IL

8 负载 

2

1

3

4

6

5

E1 VL（AC） IL

负载

VL（AC） 

内部方块图
输出
构成

适用
负载

端子接线图

1a AC

■ 标准P/C板端子 ■ 表面安装端子

外形尺寸图外形尺寸图 CAD数据CAD数据

0

5

10

15

20

25

-40 -20 0 20 40 60 80
环境温度(℃)

-30 85 -40 -20 0 20 40 60 80-30 85

(V)

AQH1213,AQH1223

AQH2213,AQH2223

AQH0213,AQH0223

AQH3213,AQH3223

0

10

20

30

40

50

环境温度(℃)

AQH0213,AQH1213,AQH2213,AQH3213

(V)

7. 保持电流－环境温度特性 8. 保持电流－环境温度特性

LED电流：10mA

保
持
电
流

过
零
电
压

标记的商品可从控制机器网站(http://device.panasonic.cn/ac )下载CAD数据。CAD数据

尺寸图尺寸图 单位：mm
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3.9±0.2
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6.4

2.548-φ0.8孔

2.54

端子厚t＝0.25
一般公差±0.1

印刷电路板加工图(BOTTOM VIEW)

加工尺寸公差±0.1
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2.54 2.54 2.54

MAX.10°
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－0
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2.54 2.54

3.4
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0.5 0.50.5
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1

端子厚t＝0.25
一般公差±0.1

安装尺寸(TOP VIEW)

加工尺寸公差±0.1
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