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初始規格書 MBI5124 

特色 

 16 个恒流输出通道

 恒流输出值不受输出端负载电压影响恒流范围值， 

     1~25mA@VDD=5V； 

     1~10mA@VDD=3.3V 

 极为精确的电流输出值 

通道间差异值：<±1.5％(一般值); <±2.5％(最大值)； 

芯片间差异值：<±1.5％(一般值); <±3.0％(最大值)。

 利用一个外接电阻，可设定电流输出值 

 快速的输出电流响应，OE：50ns(保持输出一致性的条件下) 

 内建消隐功能  

 输出通道延迟 

 高达 25MHz 时钟频率 

 具 Schmitt trigger 输入装置 

 操作电压：3.3/5.0 伏特 

 

 

 

 

 

 

产品说明 

MBI5124 是利用最新 PrecisionDrive™技术，专为 LED 显示面板设计的驱动芯片，它内建的 CMOS 位移缓存器与栓

锁功能，可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。MBI5124 的输入电压范围值为 3.3 伏特至 5 伏特，提供 16

个电流源，可以在每个输出级提供 1~25mA 定电流量以驱动 LED；且单一颗芯片内输出通道的电流差异小于±2.5％；

多颗芯片间的输出电流差异小于±3%；电流随着输出端耐受电压(VDS)变化，被控制在每伏特 0.1%；且电流受供给电

压(VDD)、环境温度的变化也被控制在 1%。使用者可以经由选用不同阻值的外接电阻器来调整 MBI5124 各输出级的

电流大小，藉此机制，使用者可精确地控制 LED 的发光亮度。此外，MBI5124 内建的消隐电路大幅减轻了鬼隐现象。

为了抑制 EMI，每个恒流输出通道间都加入了交错延迟效果以减少电磁辐射干扰的产生。 

 

MBI5124 的设计保证其输出级可耐压 17 伏特，因此可以在每个输出端串接多个 LED。此外，MBI5124 亦提供 25MHz

的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。 

 

 

 

GF: SOP24L-300-1.00 

Small Outline Package 

Shrink SOP 

GP: SSOP24L-150-0.64 

 

GM: mSSOP24L-100-0.5 

Mini SOP 

 


