
ICN6211 

特点： 

 支持 1-4 路灵活配置的 MIPI DSI 信号输入 

 MIPI 链路单路最大支持速率 1Gbps  

 支持 RGB565,RGB666 和 RGB888 打包格式 

 MIPI 链路支持组内 P/N 信号交换 

 支持 RGB565，RGB666，RGB888 输出格式 

 支持 VESA 和 JEDIA 标准 

 RGB PCLK 支持 2MHz-154MHz 

 RGB 输出支持组间交换 

 供电电压可根据屏接口电压灵活设计  

 极低的待机功耗和工作功耗 

 芯片 ESD 防护 2KV   

 QFN48 封装 

芯片管脚图 
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