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樣品承認書

客戶編號：

承認單位：

規格型號： XL-0603QBC

樣品編號： A20140225-03

客戶反饋意見：
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MODEL 産品型號：XL-0603QBC
1、特性：

1.1 封装尺寸：1.6*0.8*0.6mm
1.2 发光颜色：蓝色
1.3 发光类型：单色型
1.4 焊接方式：回流焊
1.5 符合 RoHS标准

2、成品外观尺寸

注: 1. 单位 : 毫米（mm）。

2. 公差 ：如无特别标注则为± 0.15 mm。

MODEL 産品型號：XL-0603QBC
3、最大绝对标称值（环境温度=25℃）
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参数 缩写 标称值 单位

消耗功率 Pd 75 mW
最大脉冲电流

(1/10占空比, 0.1ms脉宽)
IFP 100 mA

正向直流工作电流 IF 25 mA
反向电压 VR 5 V

工作环境温度 Topr -30°C ~ + 85°C

存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C

焊接条件 Tsol
回流焊 : 260°C ，10s

手动焊 : 300°C ，3s

抗静电能力 ESD 2000 V

4、 光电特性参数（环境温度=25°C）：

参数 缩写 最小值 典型值 最大值 单位 条件

光强 IV 40 - 50 mcd IF=5mA

半光强视角 2θ1/2 - 120 - deg IF=5mA

峰值波长 λP - 470 - nm IF=5mA

主波长 λd 465461 - 470 nm IF=5mA

半波宽 Δλ - 30 - nm IF=5mA

正向电压 VF 2.8 - 3.0 V IF=5mA

反向电流 IR - - 5 uA VR = 5V

MODEL 産品型號：XL-0603QBC
5、 光电参数曲线：
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MODEL 産品型號：XL-0603QBC
6、包装数量：4000 pcs/卷
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7、包装方式：（单位：mm）

MODEL 産品型號：XL-0603QBC
8、可靠度实验项目及条件：
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MODEL 産品型號：XL-0603QBC
9、使用注意事项：
焊接
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清洗

灌封

MODEL 産品型號：XL-0603QBC
保存

静电
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测试


