
一、外观尺寸图 

 

 

 

 

REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 

     

     

     

三、电气特性@25℃: 

1. 圈比(±5%)(P1-P2):(J1-J2) =1:1 

                  (P3-P4):(J3-J6)=1:1 

(P7-P8):(J4-J5) =1:1 

(P9-P10):(J7-J8)=1:1 

2. 初级电感(100KHz/0.1V@8mA): 350uH MIN@0℃TO +70℃ 

3. 直流电阻:1.2ΩMAX 

4. 插入损耗(dB MAX): -1.0dB(1-100MHz), -1.2dB(100-125MHz) 

5. 反馈损耗(dB MIN): -16dB(1-40MHz),-12dB(40-60MHz),-10dB(60-80MHz), 

                      -8dB(80-100MHz) 

6. 串音干扰(dB MIN): -30dB(1-100MHz) 

7. 共模抑制(dB MIN): -30dB(1-100MHz), 

8. 耐  压(Pri to Sec): 2250VDC 

9. 操作温度:-40℃TO +85℃ 

10. 符合 RoHS 标准 

 

 

二、线路图 
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四、材料 

 

 

 

 

 

五、产品型号： 

 

48F-01BGY2DPLZXNL
RoHS version
Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u",  

 REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 

     

     

 

 

六、包装 

1.     包装单位  :  60 PCS/盘 

2.  外箱单位：1200 pcs/ 20盘/箱 
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七、RJ插头规范 

REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 
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八、波峰焊建议 

REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 

     

     

 

建议的波峰焊曲线 

1.峰值温度（TP）: 250±10℃ 

2.峰值温度（TP）时间： 10sec max 
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