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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

低
阻
抗
化

低
阻
抗
化

小 型 化

长寿命·高纹波化

TA系列

125 °C
2000 h

GA系列 (7L)

105 °C
1000 h

SU系列 Bi-polar

85 °C
2000 h

KS/KA系列 Bi-polar

85 °C
1000 h

M系列

85 °C
2000 h

KS/KA系列

85 °C
1000 h

EB系列

105 °C
5000 h ~ 10000 h

NHG系列

105 °C
1000 h ~ 2000 h

FC系列

105 °C
1000 h ~ 5000 h

FK系列

105 °C
3000 h ~ 5000 h

FM系列

105 °C
2000 h ~ 7000 h

GA系列 Bi-polar

105 °C
1000 h ~ 2000 h

HD系列

105 °C
1000 h ~ 2000 h

FR系列

105 °C
5000 h ~ 10000 h

EE系列

105 °C
8000 h ~ 10000 h

TP系列

135 °C/1000 h ~ 2000 h
125 °C/2000 h ~ 5000 h

高 耐 温 · 长 寿 命 化

TP系列

125 °C
2000 h ~ 4000 h

HC系列

105 °C
3000 h ~ 5000 h

S系列

85 °C
1000 h ~ 2000 h

EB系列(大形f)

105 °C
3000 h ~ 5000 h

TK系列

125 °C
3000 h

HB系列

105 °C
2000 h

HA系列

105 °C
1000 h

FC系列

105 °C
1000 h

FP系列

105 °C
2000 h

FK系列

105 °C
2000 h ~ 5000 h

FKS系列

105 °C
2000 h ~ 5000 h

HB系列(5.4L品)

105 °C
2000 h

TQ系列

125 °C
2000 h

TC系列

125 °C
2000 h ~ 3000 h

TG系列

125 °C
1000 h ~ 2000 h

HD系列

105 °C
5000 h

FT系列

105 °C
2000 h ~ 5000 h

Upgrade

TCU系列

125 °C
3000 h

FS系列

105 °C
5000 h ~ 10000 h

NEW

FP系列

105 °C
4000 h ~ 5000 h

NEW

商品体系表

■ 径向引线型

■ 表面贴装型
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S（85℃ 1000～ 2000 h)

额定电压
(V.DC)

静电容量
(μF)

X
产品分类
3 位数

系列

2 位数

电压代码

2 位数

容量代码  带状包装代码

1 位数

代码系列 代码

 

 

 

 

 

 

EEH ZC

 

1E 101

 

◇ 混合铝电解

　　

      φD (mm)代码 代码

X
 带状包装代码

* 代码 代码

EEE FK 1E 101
◇ 铝电解电容器 

P
尺寸代码

0 ～ 1 位数

φD x L (mm) 代码

P

 EEV
◇ 特殊 1

P
   

A
系列 带状包装代码

EEE 1H A 100

◇ 特殊 2

P
尺寸代码

系列 代码

    

系列   代码

  

  

 

HA (105 ℃ 1000 h)

HB (105 ℃ 2000 h)

HC (105 ℃ 3000~5000 h)
HD (105 ℃ 5000 h)
FC (105 ℃ 1000 h)
FK (105 ℃ 2000~5000 h)
FKS (105 ℃ 2000~5000 h)
FT (105 ℃ 2000~5000 h)
FP (105 ℃ 2000 h)
TG (125 ℃ 1000~2000 h)
TK (125 ℃ 2000~3000 h)
TP (125 ℃ 2000~3000 h)
TC (125 ℃ 2000~3000 h)
TCU (125 ℃ 3000 h)
TQ (125 ℃ 2000 h)
EB (105 ℃ 3000~5000 h)

HA
HB

HC
HD 
FC 
FK
FK
FT
FP
TG
TK
TP
TC
TC 
TQ 
EB 

HB（Bi-poler）

4
  6.3
10
16
25
35
50
63
80

100
160
200
250
350
400
450

0G
0J *(J)
1A *(A)
1C *(C)
1E *(E)
1V *(V)
1H *(H)
1J
1K *(K)
2A
2C
2D
2E
2V
2G
2W

1
2.2
3.3
4.7
6.8

10
22
33
47
68

100
150
220
330
390
470
560
680
820

1000
1200
1500
1800
2200
3300
4700
6800
7500

010
2R2
3R3
4R7
6R8
100
220
330
470
680
101
151
221
331
391
471
561
681
821
102
122
152
182
222
332
472
682
752

4 ～ x 5.4 ～

4 ～ 6.3 x 5.4（小形产品）

4 ～（高溫回流焊应对产品）

4 ～ 6（小形产品 /高溫回流焊应对产品）

4 ～ x 5.8 ～（小形产品）

4 ～（小形产品 /高溫回流焊应对产品）

6.3 x 7.7
6.3 x 7.7（高溫回流焊应对产品）

FKS 系列 : 6.3 x 7.7
S, HB 系列 : 4 ～ 6.3 x 5.4 L
EB 系列 : 12.5 ～ x 16.5 L
Bi-poler （除了对 HB系列）

FK, FT 系列 : 5000 h

-
W
A

WA
U

UA
X

XA
XS

N
G

S

4, 5
6.3～ 10(x 10.2)
10(x 13.5)～ x 12.5
16, 18

可満足耐振

R
P
Q
M

**V

ZA (105 ℃ 10000 h)
ZC (125 ℃ 4000 h)
ZK (125 ℃ 4000 h)
ZE (145 ℃ 2000 h)

ZA
ZC
ZK
ZE

25
35
50
63
80

1E
1V
1H
1J
1K

10
22
27
33
47
56
68

100
150
220
270
330
470

100
220
270
330
470
560
680
101
151
221
271
331
471

6.3 x 7.7 X 5
6.3 ～ 10

可満足耐振

R
P

**V

(TG, EB 系列）

1 位数

A

(S 系列）

Note)    *  If part  number exceeds 12 figures, voltage code is abbreviated as follows, 0J →J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H           
　　　**  Vibration-proof product is available upon request.(Dia.8 mm and larger)    When requesting vibration-proof product,please put the last “V” instead to “P,Q,or M” .

产品分类

3 位数

系列

2 位数

电压代码

1 ～ 2 位数

容量代码

3 位数

尺寸/特殊代码

φD (mm) 代码φD x L (mm) 代码

0 ～ 2 位数 1 位数

电压代码

2 位数 1 位数

容量代码

3 位数 1 ～ 2 位数

额定电压
(V.DC)

静电容量
(μF)

3 位数

导电性聚合物混合铝电解电容器导电性聚合物混合铝电解电容器
铝电解电容器铝电解电容器

形名结构形名结构

型号代码体系











本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

极性标示 (–)

22
6S

静电容量 (μF)

额定电压 (V.DC)
(6=6.3 V.DC)

系列符号
(S) or (A) 

无铅适用产品
标记（黑点）

批号

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)
K

(P
)

(I)

L
+

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

表面贴装型
系列 : S　類型 : V
 高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 85 ℃ 2000 小时
● 可满足耐振要求 (08<)
● 已应对RoHS指令

例 : 6.3 V.DC 22 μF 
标示颜色 : BLACK

类别温度范围 –40 °C ~ +85 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 50 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 1500 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 或 3 (μA)  2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 4 3 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 8 6 4 4 3 3

耐久性

在 +85 °C ± 2 °C的情况下连续 2000小时（小型化产品为 1000小时）施加额定电压后，恢复至常
温后应满足以下指标。

静电容量变化

初始值 ±20 %以内
尺寸代码 (尺寸 ) 静电容量变化率

D8(06.3×7.7) 2000 小时 ±25 %
<D(06.3) 的小型化产品 1000 小时 ±30 %

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负载特性 在 +85 °C ± 2 °C的情况下连续 1000小时，恢复至常温后，应满足上述各项耐久性。(但须有电压处理 )

焊接耐热性

经回流焊接并恢复至常温后，应满足以下指标。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

尺寸
代码 0D L A, B H. I W P  K

B 4.0  5.4 -0.2  4.3  5.5 max 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 -0.20 

C 5.0  5.4 -0.2  5.3  6.5 max 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 -0.20 

D 6.3  5.4 -0.2  6.6  7.8 max 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 -0.20 

D8 6.3  7.7±0.3  6.6  7.8 max 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 -0.20 

E 8.0  6.2±0.3  8.3  9.5 max 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 -0.20 

F 8.0 10.2±0.3  8.3 10.0 max 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.20
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.20

+0.1

+0.1

+0.1

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k ~

系数 0.70 1.00 1.30 1.70

(单位 : mm) 
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)
(+85 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

耐久性
（小时）

带状包装
(pcs)

6.3

 22 4 5.4 B 29 0.30 2000 EEE0JA220AR (5) 2000
 33 4 5.4 (B) 22 0.35 1000 EEE0JA330WAR (5) 2000
 47 5 5.4 C 46 0.30 2000 EEE0JA470AR (5) 1000

 100 5 5.4 (C) 47 0.40 1000 EEE0JA101WAR (5) 1000
6.3 5.4 D 71 0.30 2000 EEE0JA101AP (5) 1000

 330 6.3 7.7 D8 188 0.30 2000 EEE0JA331XAP (5) 900
8 6.2 E 300 0.35 2000 EEE0JA331AP (7) 1000

 470 8 10.2 (F) 380 0.35 1000 EEE0JA471UAP (7) 500
 1000 10 10.2 G 700 0.35 2000 EEE0JA102AP (7) 500
 1500 10 10.2 (G) 750 0.50 1000 EEE0JA152UAP (7) 500

10

 22 4 5.4 (B) 28 0.30 1000 EEE1AA220WAR (5) 2000

 33 4 5.4 (B) 29 0.30 1000 EEE1AA330WAR (5) 2000
5 5.4 C 43 0.22 2000 EEE1AA330AR (5) 1000

 47 5 5.4 (C) 47 0.30 1000 EEE1AA470WAR (5) 1000

 100 5 5.4 (C) 50 0.30 1000 EEE1AA101WAR (5) 1000
6.3 5.4 D 70 0.26 2000 EEE1AA101AP (5) 1000

 220 6.3 7.7 D8 173 0.22 2000 EEE1AA221XAP (5) 900
8 6.2 E 250 0.26 2000 EEE1AA221AP (7) 1000

 330 8 10.2 F 390 0.26 2000 EEE1AA331AP (7) 500

 470 8 10.2 (F) 390 0.26 1000 EEE1AA471UAP (7) 500
10 10.2 G 400 0.26 2000 EEE1AA471AP (7) 500

 1000 10 10.2 (G) 580 0.35 1000 EEE1AA102UAP (7) 500

16

 10 4 5.4 B 28 0.16 2000 EEE1CA100AR (5) 2000

 22 4 5.4 (B) 28 0.26 1000 EEE1CA220WAR (5) 2000
5 5.4 C 39 0.16 2000 EEE1CA220AR (5) 1000

 33 5 5.4 (C) 35 0.26 1000 EEE1CA330WAR (5) 1000

 47 5 5.4 (C) 39 0.26 1000 EEE1CA470WAR (5) 1000
6.3 5.4 D 70 0.16 2000 EEE1CA470AP (5) 1000

 100 6.3 5.4 (D) 70 0.26 1000 EEE1CA101WAP (5) 1000
8 6.2 E 200 0.20 2000 EEE1CA101AP (7) 1000

 220 6.3 7.7 D8 162 0.20 2000 EEE1CA221XAP (5) 900
8 10.2 (F) 280 0.20 1000 EEE1CA221UAP (7) 500

 330 8 10.2 (F) 320 0.20 1000 EEE1CA331UAP (7) 500
10 10.2 G 380 0.20 2000 EEE1CA331AP (7) 500

 470 8 10.2 (F) 350 0.26 1000 EEE1CA471UAP (7) 500
10 10.2 G 420 0.20 2000 EEE1CA471AP (7) 500

25

 4.7 4 5.4 B 22 0.14 2000 EEE1EA4R7AR (5) 2000

 10 4 5.4 (B) 22 0.20 1000 EEE1EA100WAR (5) 2000
5 5.4 C 28 0.14 2000 EEE1EA100AR (5) 1000

 22 5 5.4 (C) 35 0.20 1000 EEE1EA220WAR (5) 1000
6.3 5.4 D 55 0.14 2000 EEE1EA220AP (5) 1000

 33 5 5.4 (C) 42 0.20 1000 EEE1EA330WAR (5) 1000
6.3 5.4 D 65 0.14 2000 EEE1EA330AP (5) 1000

 47 6.3 5.4 (D) 70 0.20 1000 EEE1EA470WAP (5) 1000

 100
8 6.2 (E) 91 0.16 1000 EEE1EA101UAP (7) 1000
6.3 7.7 D8 143 0.16 2000 EEE1EA101XAP (5) 900
8 10.2 F 180 0.16 2000 EEE1EA101AP (7) 500

 220 8 10.2 (F) 230 0.20 1000 EEE1EA221UAP (7) 500
10 10.2 G 310 0.16 2000 EEE1EA221AP (7) 500

 330 8 10.2 (F) 270 0.20 1000 EEE1EA331UAP (7) 500
10 10.2 G 340 0.16 2000 EEE1EA331AP (7) 500

 470 10 10.2 (G) 380 0.25 1000 EEE1EA471UAP (7) 500
✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

特性一览表
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)
(+85 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

耐久性
（小时）

带状包装
(pcs)

35

 4.7  4 5.4 B 22 0.12 2000 EEE1VA4R7AR (5) 2000

 10
 4 5.4 (B) 22 0.16 1000 EEE1VA100WAR (5) 2000
 5 5.4 C 30 0.12 2000 EEE1VA100AR (5) 1000

 22
 5 5.4 (C) 36 0.16 1000 EEE1VA220WAR (5) 1000
 6.3 5.4 D 60 0.12 2000 EEE1VA220AP (5) 1000

 33
 6.3 5.4 (D) 60 0.16 1000 EEE1VA330WAP (5) 1000
 8 6.2 E 130 0.14 2000 EEE1VA330AP (7) 1000

 47
 6.3 5.4 (D) 70 0.16 1000 EEE1VA470WAP (5) 1000
 8 6.2 E 165 0.14 2000 EEE1VA470AP (7) 1000

 100
 6.3 7.7 D8 132 0.14 2000 EEE1VA101XAP (5) 900
 8 10.2 (F) 140 0.14 1000 EEE1VA101UAP (7) 500
 10 10.2 G 210 0.14 2000 EEE1VA101AP (7) 500

 220
 8 10.2 (F) 200 0.14 1000 EEE1VA221UAP (7) 500
 10 10.2 G 310 0.14 2000 EEE1VA221AP (7) 500

 330  10 10.2 (G) 350 0.30 1000 EEE1VA331UAP (7) 500

50

 1  4 5.4 B 10 0.12 2000 EEE1HA1R0AR (5) 2000
 2.2  4 5.4 B 16 0.12 2000 EEE1HA2R2AR (5) 2000
 3.3  4 5.4 B 16 0.12 2000 EEE1HA3R3AR (5) 2000

 4.7
 4 5.4 (B) 18 0.14 1000 EEE1HA4R7WAR (5) 2000
 5 5.4 C 23 0.12 2000 EEE1HA4R7AR (5) 1000

 10
 5 5.4 (C) 27 0.14 1000 EEE1HA100WAR (5) 1000
 6.3 5.4 D 35 0.12 2000 EEE1HA100AP (5) 1000

 22
 6.3 5.4 (D) 40 0.14 1000 EEE1HA220WAP (5) 1000
 8 6.2 E 120 0.12 2000 EEE1HA220AP (7) 1000

 33
 8 6.2 (E) 65 0.12 1000 EEE1HA330UAP (7) 1000
 6.3 7.7 D8 65 0.14 2000 EEE1HA330XAP (5) 900
 8 10.2 F 110 0.12 2000 EEE1HA330AP (7) 500

 47
 6.3 7.7 D8 105 0.14 2000 EEE1HA470XAP (5) 900
 8 10.2 (F) 110 0.12 1000 EEE1HA470UAP (7) 500
 10 10.2 G 130 0.12 2000 EEE1HA470AP (7) 500

 100
 8 10.2 (F) 200 0.18 1000 EEE1HA101UAP (7) 500
 10 10.2 G 250 0.12 2000 EEE1HA101AP (7) 500

 220  10 10.2 (G) 300 0.18 1000 EEE1HA221UAP (7) 500

特性一览表
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铝电解电容器（表面贴装型）

● 保证时间 : 85 ℃ 2000 小时
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ8 ≦）
● 已应对RoHS指令

例 : 4 V.DC 33 μF（有极性）
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

4.3

-0.2
+0.1

8.3

-0.2
+0.1

4.6
3.1

0.70±0.2
0.70±0.2

-0.2
+0.1 7.8 max.

6.5 max.
5.5 max.

3.5
3.4

0.90±0.2
0.90±0.2

9.5 max. 3.4 0.65±0.1
0.65±0.1 1.8

B

10.0
8.0

5.0
4.0

0.70 1.00

5.4
5.4
5.4

10.2±0.3

7.7±0.3

1.70

 不大于初始标准值

 初始值±10 % 以内
 不大于初始标准值
 不大于初始标准值

 经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。

 在+85 ℃ ± 2 ℃ 的情况下连续1000 小时，恢复至常温后，应满足上述各项耐久性。

静电容量变化
损耗角的正切（tan δ）

漏电流

漏电流

额定纹波电流 频率补正系数
10 k ～

焊接耐热性

AEC-Q200 符号AEC-Q200

10.0 max.
2.2 0.35 +0.15

-0.208.0 6.2±0.3
F 8.3

-0.20

E
D８ 6.3 6.6 7.8 max. 2.6

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/18

10.2±0.3 12.0 max.G 10

0.35 +0.15

1.8 0.35 +0.15
-0.20

2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 +0.15
-0.20

D 6.3
C

6.6
5.3

2.6 0.65±0.1

1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 +0.15
-0.20

H I W P K

标　　示 外　观　尺　寸

尺寸代码 φD L A, B

系　数
50, 60 120 1 k频率（Hz）

1.30

3

耐久性

 使极性颠倒）恢复至标准气候测量，并满足下列条件。

 不大于初始标准值的200 %

尺寸代码( 尺寸)
B(φ4) ～ D, D8(φ6.3)静电容量变化

额定电压
4 V.DC

6.3 V.DC
≧ 10 V.DC

静电容量变化率

在1000小时中为 ±20 %以内
≦ D(φ6.3)的 小型化产品

3
Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃) 15

损耗角的正切（tan δ）

（120 Hz 时的阻抗比）

 在+85 ℃ ± 2 ℃ 的条件下，对电容施加额定工作电压2000 小时后，（若是双极性，在1000 小时，
6 4 4

表面贴装型
系列: S 類型: V

损耗角的正切 (tan δ)

温度特性

静电容量范围
静电容量容差

漏电流

特　　点

规　　格
类别温度范围
额定电压范围

–40 ℃ ～ +85 ℃
4 V.DC～100 V.DC

50 63 100
Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃) 7 4 3

1 μF ～ 1500 μF
±20 % (120 Hz / +20 ℃)

I ≦ 0.01 CV 或 3 (μA) (Bi-Polar I ≦ 0.02 CV 或 6 (μA) 2 分值 （任一大值以下）
请参照特性一览表

8

 （但须有电压处理）
高温無負荷特性

3 3 4 4
2

在1000小时中为 ±30 %以内

　初始值±20 % 以内

2 2
额定电压 (V.DC) 352516106.34

2

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

33
4S

K

L±0.3

极性标示 (–)

静电容量 (μF)

系列符号

(S) or (A)

额定电压 (V.DC)

(6=6.3 V.DC)
批号

无铅适用产品

标记（黑点）

压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

*1: 尺寸编号（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
・ 耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

2000

2000
2000

0.26
0.16
0.26

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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0.2
0.16
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

16

470     

330     

100     

47     

22     

220     

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.16
0.26
0.16
0.26

0.35
0.35
0.35
0.35
0.5
0.35
0.26
0.35
0.35
0.26
0.35
0.26
0.35
0.26
0.35
0.35
0.35
0.35

2000
1000
1000
2000
1000

0.35
0.3

2000
1000

1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

0.3
0.2
0.3
0.3
0.26
0.2

2000
1000
2000
1000
2000
2000
2000
2000
2000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

 EEE0GA330SR
 EEE0GA470SR
 EEE0GA101SR
 EEE0GA221SP
 EEE0GA331WP
 EEE0GA471XP
 EEE0JA220SR
 EEE0JA330WR
 EEE0JA470WR
 EEE0JA470SR
 EEE0JA101WR
 EEE0JA101SP
 EEE0JA221WP
 EEE0JA331XP
 EEE0JA331P
 EEE0JA471P
 EEE0JA102UP

 EEE1CA471P

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)

(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

500     
500     
500     
500     
500     

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)

2000     
1000     
1000     
1000     
1000     
1000     
1000     
900     

1000     

2000     
2000     
1000     
1000     
1000     
900     

2000     
2000     
2000     

10

1000     

5.0
6.3
6.3

10.2
10.2
10.2
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

1500     
22     

47     

100     

33     

8.0
8.0
8.0
10.0
10.0

1000     
1000     
1000     
1000     
900     

1000     
500     
500     
500     

330     

1000     
10     

470     

220     

500     
2000     
2000     
1000     
1000     
1000     
1000     

(1)
(1)
(1)

900     
1000     
500     
500     
500     
500     

2000     

(2)
(1)

6.3
8.0
8.0
8.0
10.0
8.0
10.0

33     
47     

100     
220     
330     
470     
22     
33     

220     

470     

10.0
10.0
4.0
4.0
5.0
5.0

33     

5.0
5.0
6.3
6.3
6.3
8.0
8.0
8.0

8.0

4.0
4.0
5.0
6.3
6.3
6.3
4.0
4.0
4.0

G

5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
7.7
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
7.7
6.2
10.2

7.7
6.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2 420        

B
B
C
D

(D)
D8
B

(B)
(B)
C

(C)
D

(D)
D8
E
F

(F)
G
G
(B)

E
D8

(F)

188        
300        
380        
500        

28        
28        
39        
35        
39        

700        
750        
28        
29        
43        
43        
50        
70        

173        

400        
580        

250        
390        
390        

特性一览表

26        
34        
61        
82        
80        

200        
29        
22        

6.3

4

330     

100     

47     

额定
电压
(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码*1

特　性

36        
46        
47        
71        
74        

型　号 回流

最少包装
(mm) 数量

φD L
额定

纹波电流*2

(mA r.m.s.)

tanδ*3 耐久性
（小时）

带状包装
(pcs)

6.2

4.0
5.0
5.0
5.0
6.3
6.3

7.7
6.2
10.2
10.2
10.2

4.0
10.2
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

G
G
B

(B)

(B)
C

(C)
(C)
D
D8
E
F

(F)

2000
2000

350        

C
(C)
(C)
D

(D)
70        
70        

320        
380        

E
F

(F)
G

2000
2000
2000

 EEE0JA102P
 EEE0JA152P

 EEE1AA221XP

 EEE1CA471UP

200        
162        
200        
280        

 EEE1CA220WR
 EEE1CA220SR
 EEE1CA330WR

1000

 EEE1CA470WR
 EEE1CA470SP
 EEE1CA101WP
 EEE1CA101P
 EEE1CA221XP
 EEE1CA221UP
 EEE1CA221P
 EEE1CA331UP
 EEE1CA331P

1000
2000
1000

 EEE1AA221P
 EEE1AA331P
 EEE1AA471UP
 EEE1AA471P
 EEE1AA102P
 EEE1CA100SR

 EEE1AA220WR
 EEE1AA330WR
 EEE1AA330SR
 EEE1AA470WR
 EEE1AA101WR
 EEE1AA101SP



铝电解电容器（表面贴装型）

*1: 尺寸编号（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
・ 耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

10   

22   

4.7   

4.7   

47   
 EEE1EA101XP
 EEE1EA470WP

2000

25

10   

22   

33   

100   

220   

330   

8.0 10.2 F 180      0.16 2000  EEE1EA101P
8.0 6.2

500     

500     
8.0
10.0

(F) 500     
500     
500     

(1) 900     
8.0 10.2 (F) 140      0.14 2000  EEE1VA101UP (2)

 EEE1EA331P

 EEE1VA101P
 EEE1VA221UP
 EEE1VA221P

2000

2000

D8 132      0.12 2000  EEE1VA101XP

(2)
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)

 EEE1EA221P
 EEE1EA331UP

2000
2000

2000

 EEE1VA470WP
 EEE1VA330P
 EEE1VA330WP

1000  EEE1VA220WR

 EEE1VA100WR

2000  EEE1EA471P

0.14
0.14
0.14 2000

220   

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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2000  EEE1VA331P (2) 500     330   10.0 10.2 G 350      0.14

35

33   

100   
6.3 7.7

10.2
10.2
10.2

10.0

G

210      
200      
310      

G

47   
6.3 5.4 (D) 70      0.16 1000 (1) 1000     
8.0 6.2 E 165      0.14 2000  EEE1VA470P (2) 1000     

(1) 1000     
8.0 6.2 E 130      0.14 2000

2000  EEE1VA220SP (1) 1000     
6.3 5.4 (D) 60      0.16 1000

(2) 1000     

(1) 1000     
6.3 5.4 D 60      0.12

 EEE1VA100SR (1) 1000     
5.0 5.4 (C) 36      0.16

(1) 2000     
5.0 5.4 C 30      0.12 2000

2000  EEE1VA4R7SR (1) 2000     
4.0 5.4 (B) 22      0.16 1000

(2) 500     
4.0 5.4 B 22      0.12

470   

500     10.2
10.2
10.2

8.0
10.0
10.0

270      
340      
380      

(F)
G
G

0.16
0.16
0.16

500     
500     

(2) 500     
8.0 10.2 (F) 230      0.16 2000  EEE1EA221UP (2)

10.210.0 310      G 0.16

(E) 91      0.16 2000  EEE1EA101UP (2) 1000     

(1) 1000     
6.3 7.7 D8 143      0.14 2000

 EEE1EA330SP (1) 1000     
6.3 5.4 (D) 70      0.2 1000

(1) 900     

6.3 5.4 D 65      0.14

(1) 1000     
5.0 5.4 (C) 42      0.2 1000  EEE1EA330WR
6.3 5.4 D 55      0.14 2000  EEE1EA220SP

(1) 1000     

5.0 5.4 (C) 35      0.2 1000  EEE1EA220WR (1) 1000     
5.0 5.4 C 28      0.14 2000  EEE1EA100SR (1) 1000     

(1) 2000     
4.0 5.4 (B) 22      0.2 1000  EEE1EA100WR (1) 2000     

5.44.0 22      B 0.14  EEE1EA4R7SR2000

特性一览表

额定
电压
(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码*1

特　性

带状包装
(pcs)

型　号 回流

最少包装
(mm) 数量

φD L
额定

纹波电流*2

(mA r.m.s.)

tanδ*3 耐久性
（小时）



铝电解电容器（表面贴装型）

*1: 尺寸编号（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
・ 耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

4.0
4.0
4.0
4.0
5.0

8.0

1    
2.2    
3.3    

8.0
6.3

10.2
10.2
10.2
6.2

4.7    

47    

22    

100    
4.7    

220    

33    

100    

47    

33    

22    

8.0
10.0
10.0
8.0

5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

6.2

0.18

0.18

D8

(F)
G
G
(E)

G

B
B
B

(B)
C

(E)

2000
2000
1000
2000

2000

0.18

10      
16      
16      
18      
23      

0.14
0.12

0.12
0.12
0.12

0.18

105      

45      
45      
60      
50      

85      

0.18

 EEE2AA330P
2000
200090      G10.2 (2)

(2)

(2)

2000  EEE2AA220UP
10.2

50

0.12
0.12
0.12

65      
110      F10.2

2000

8.0 10.2 F 45      0.18 2000

2000

1000

63
2000
2000
2000
2000

0.18

2000

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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500     
(2) 500     

100

10.0
10.033    

22    

10    

500     
 EEE2AA100P (2) 500     

8.0 10.2 (F) 55      0.18

 EEE2AA100UP

 EEE2AA220P

1000     
8.0 10.2 F 85      0.18 2000
8.0 6.2 (E) 50      0.18

500     
1000     

500     
(2) 500     
(2) 500     

 EEE1JA220P (2) 500     
 EEE1JA330P
 EEE1JA470UP
 EEE1JA470P
 EEE1JA101P
 EEE2AA4R7UP

(2)
(2)
(2)

1000     
8.0 10.2 F 40      0.18 2000

2000  EEE1HA221P (2) 500     
8.0 6.2 (E) 40      0.18 2000  EEE1JA220UP (2)

500     
10.0 10.2 G 300      0.12

 EEE1HA101UP (2) 500     
10.0 10.2 G 250      0.12 (2) EEE1HA101P

500     
8.0 10.2 (F) 200      0.12 2000

2000  EEE1HA470UP (2) 500     
10.0 10.2 G 130      0.12 2000
8.0 10.2 (F) 110      0.12

(2) EEE1HA470P

500     
900     

1000     
(1) 900     

 EEE1HA220P (2) 1000     
6.3 7.7 D8 85      0.12 2000  EEE1HA330XP

 EEE1HA330UP (2)
(2)
(1)

 EEE1HA330P
 EEE1HA470XP

2000
20007.7

1000     
8.0 6.2 E 120      0.12 2000

 EEE1HA100SP (1) 1000     
6.3 5.4 (D) 40      0.14 1000 (1) EEE1HA220WP

1000     
6.3 5.4 D 35      0.12 2000

10    
5.0 5.4 (C) 27      0.14 (1) EEE1HA100WR

2000     
1000     

2000     
(1) 2000     
(1) 2000     

带状包装
(pcs)

型　号 回流

最少包装

 EEE1HA010SR
 EEE1HA2R2SR
 EEE1HA3R3SR
 EEE1HA4R7WR
 EEE1HA4R7SR

(1)
(1)
(1)

(mm) 数量

φD L
额定

纹波电流*2

(mA r.m.s.)

tanδ*3 耐久性
（小时）

特性一览表

额定
电压
(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码*1

特　性



铝电解电容器（表面贴装型）

*1: 额定纹波电流 (120 Hz / +85 ℃)
*2: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
・ 耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

尺寸
代码

10

6.3

tanδ*2
额定

纹波电流*1

(mA r.m.s.)

特　性

LφD

(mm)
产品尺寸

0.52
0.52
0.40
0.40

C
D

5.0 5.4
5.4
5.4
5.4

22      
47      
10      

35

25

16

 EEE1EA100NP
 EEE1VA2R2NR
 EEE1VA4R7NR
 EEE1VA100NP
 EEE1HA010NR
 EEE1HA2R2NR

 EEE1CA4R7NR
 EEE1CA100NR

0.28
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24

0.32
0.32

30
10
16

5.4
33      
4.7      
10      
22      
3.3      

21

D
B
C
D
B
C

5.4
5.4
5.4

10      

C

B
D
B
C
D
B
C

12
22

6.3
4.0
6.3
4.0
5.0
6.3
4.0
5.0

5.4
5.4
5.4

5.4

2019/4/18
本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

(1) 1000
(1) 1000
(1) 10002.2      

3.3      
6.3 5.4

 EEENZ1H3R3R
 EEE1HA4R7NP

50

0.24D 31
0.24

4.0
5.0
5.0

1000
2000

1000
(1) 2000
(1)

4.7      

2.2      
4.7      

1000

10      
1      

(1)
(1)
(1)

6.3 5.4 28
4.0
5.0
6.3

5.4
5.4
5.4

(1) 1000
(1) 2000

4.7      

1000
1000

200020
25
39
12
21

0.32
0.28
0.28

(1)
(1)
(1) EEE1CA220NP

 EEE1EA3R3NR
 EEE1EA4R7NR

特性一覧表

额定
电压
(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

(1) 1000
(1) 2000
(1) 1000
(1) 1000

带状包装
(pcs)

回流

最少包装
数量

29
46
25
43

型　号

 EEE0JA220NR
 EEE0JA470NP
 EEE1AA100NR
 EEE1AA330NP



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

22
HAj

静电容量 (μF)

系列符号

批号

极性标示 (–)

额定电压编号

无铅适用产品
标记（黑点）

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

L +

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

表面贴装型
系列 : HA　類型 : V
  高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 1000 小时
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k ~

系数 0.70 1.00 1.30 1.70

(单位 : mm) 例 : 6.3 V.DC 22 μF 
标示颜色 : BLACK

类别温度范围 –40 °C ~ +105 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 50 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 1500 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 或 3 (μA) 2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 4 3 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 8 6 4 4 3 3

耐久性

在 +105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压下述时间后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±30 %以内

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负载特性 将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

S

HA

确保高温无铅回流焊

↑

尺寸
代码 0D L A, B H. I W P  K

B  4.0  5.4 - 0.2  4.3  5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 - 0.20

C  5.0  5.4 - 0.2  5.3  6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 - 0.20

D  6.3  5.4 - 0.2  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

D8  6.3  7.7±0.3  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

E  8.0  6.2±0.3  8.3  9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 - 0.20

F  8.0 10.2±0.3  8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.20
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.20

+ 0.1

+ 0.1

+ 0.1

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15额定电压
(V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

编号 j A C E V H
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  1000 小时

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3

22  4 5.4 B 29 0.30 EEEHA0J220AR (5) 2000
33  4 5.4 (B) 29 0.35 EEEHAJ330WAR (5) 2000
47  5 5.4 C 46 0.30 EEEHA0J470AR (5) 1000

100
 5 5.4 (C) 47 0.40 EEEHAJ101WAR (5) 1000
 6.3 5.4 D 71 0.30 EEEHA0J101AP (5) 1000

330
 6.3 7.7 D8 105 0.30 EEEHAJ331XAP (5) 900
 8 6.2 (E) 180 0.35 EEEHAJ331UAP (7) 500
 8 10.2 F 230 0.35 EEEHA0J331AP (7) 500

470  8 10.2 (F) 300 0.35 EEEHAJ471UAP (7) 500
1000  10 10.2 G 400 0.35 EEEHA0J102AP (7) 500
1500  10 10.2 (G) 480 0.50 EEEHAJ152UAP (7) 500

10

22  4 5.4 (B) 28 0.30 EEEHAA220WAR (5) 2000

33
 4 5.4 (B) 29 0.30 EEEHAA330WAR (5) 2000
 5 5.4 C 43 0.22 EEEHA1A330AR (5) 1000

47  5 5.4 (C) 43 0.30 EEEHAA470WAR (5) 1000

100
 6.3 5.4 (D) 71 0.30 EEEHAA101WAP (5) 1000
 8 6.2 E 110 0.26 EEEHA1A101AP (7) 1000

220
 6.3 7.7 D8 105 0.22 EEEHAA221XAP (5) 900
 8 10.2 F 160 0.26 EEEHA1A221AP (7) 500

470
 8 10.2 (F) 200 0.26 EEEHAA471UAP (7) 500
 10 10.2 G 270 0.26 EEEHA1A471AP (7) 500

1000  10 10.2 (G) 400 0.35 EEEHAA102UAP (7) 500

16

10  4 5.4 B 28 0.16 EEEHA1C100AR (5) 2000

22
 4 5.4 (B) 28 0.26 EEEHAC220WAR (5) 2000
 5 5.4 C 39 0.16 EEEHA1C220AR (5) 1000

33  5 5.4 (C) 35 0.26 EEEHAC330WAR (5) 1000

47
 5 5.4 (C) 39 0.26 EEEHAC470WAR (5) 1000
 6.3 5.4 D 70 0.16 EEEHA1C470AP (5) 1000

100  6.3 5.4 (D) 70 0.26 EEEHAC101WAP (5) 1000

220
 6.3 7.7 D8 105 0.20 EEEHAC221XAP (5) 900
 8 10.2 (F) 150 0.20 EEEHAC221UAP (7) 500
 10 10.2 G 210 0.20 EEEHA1C221AP (7) 500

330
 8 10.2 (F) 170 0.20 EEEHAC331UAP (7) 500
 10 10.2 G 230 0.20 EEEHA1C331AP (7) 500

470
 8 10.2 (F) 340 0.26 EEEHAC471UAP (7) 500
 10 10.2 G 340 0.20 EEEHA1C471AP (7) 500

680  10 10.2 (G) 380 0.26 EEEHAC681UAP (7) 500

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

特性一览表
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  1000 小时

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

25

 4.7  4 5.4 B 22 0.14 EEEHA1E4R7AR (5) 2000

 10
 4 5.4 (B) 22 0.20 EEEHAE100WAR (5) 2000
 5 5.4 C 28 0.14 EEEHA1E100AR (5) 1000

 22
 5 5.4 (C) 35 0.20 EEEHAE220WAR (5) 1000
 6.3 5.4 D 55 0.14 EEEHA1E220AP (5) 1000

 33
 5 5.4 (C) 45 0.20 EEEHAE330WAR (5) 1000
 6.3 5.4 D 65 0.14 EEEHA1E330AP (5) 1000

 47
 6.3 5.4 (D) 70 0.20 EEEHAE470WAP (5) 1000
 8 6.2 E 91 0.16 EEEHA1E470AP (7) 1000

 100
 8 6.2 (E) 91 0.16 EEEHAE101UAP (7) 1000
 6.3 7.7 D8 91 0.16 EEEHAE101XAP (5) 900
 8 10.2 F 130 0.16 EEEHA1E101AP (7) 500

 220
 8 10.2 (F) 160 0.20 EEEHAE221UAP (7) 500
 10 10.2 G 190 0.16 EEEHA1E221AP (7) 500

 330
 8 10.2 (F) 180 0.20 EEEHAE331UAP (7) 500
 10 10.2 G 340 0.16 EEEHA1E331AP (7) 500

 470  10 10.2 (G) 360 0.25 EEEHAE471UAP (7) 500

35

 4.7  4 5.4 B 22 0.12 EEEHA1V4R7AR (5) 2000

 10
 4 5.4 (B) 22 0.16 EEEHAV100WAR (5) 2000
 5 5.4 C 30 0.12 EEEHA1V100AR (5) 1000

 22
 5 5.4 (C) 35 0.16 EEEHAV220WAR (5) 1000
 6.3 5.4 D 60 0.12 EEEHA1V220AP (5) 1000

 33
 6.3 5.4 (D) 42 0.16 EEEHAV330WAP (5) 1000
 8 6.2 E 84 0.14 EEEHA1V330AP (7) 1000

 47
 8 6.2 (E) 84 0.14 EEEHAV470UAP (7) 1000
 8 10.2 F 98 0.14 EEEHA1V470AP (7) 500

 100
 6.3 7.7 D8 84 0.14 EEEHAV101XAP (5) 900
 8 10.2 (F) 120 0.14 EEEHAV101UAP (7) 500
 10 10.2 G 160 0.14 EEEHA1V101AP (7) 500

 220
 8 10.2 (F) 170 0.14 EEEHAV221UAP (7) 500
 10 10.2 G 210 0.14 EEEHA1V221AP (7) 500

 330  10 10.2 (G) 250 0.30 EEEHAV331UAP (7) 500

50

 1  4 5.4 B 10 0.12 EEEHA1H1R0AR (5) 2000
 2.2  4 5.4 B 16 0.12 EEEHA1H2R2AR (5) 2000
 3.3  4 5.4 B 16 0.12 EEEHA1H3R3AR (5) 2000
 4.7  5 5.4 C 23 0.12 EEEHA1H4R7AR (5) 1000
 10  6.3 5.4 D 35 0.12 EEEHA1H100AP (5) 1000
 22  8 6.2 E 70 0.12 EEEHA1H220AP (7) 1000

 33
 6.3 7.7 D8 70 0.14 EEEHAH330XAP (5) 900
 8 6.2 (E) 70 0.12 EEEHAH330UAP (7) 1000
 8 10.2 F 91 0.12 EEEHA1H330AP (7) 500

 47
 6.3 7.7 D8 63 0.14 EEEHAH470XAP (5) 900
 8 10.2 (F) 95 0.12 EEEHAH470UAP (7) 500
 10 10.2 G 100 0.12 EEEHA1H470AP (7) 500

 100
 8 10.2 (F) 110 0.18 EEEHAH101UAP (7) 500
 10 10.2 G 120 0.12 EEEHA1H101AP (7) 500

 220  10 10.2 (G) 150 0.18 EEEHAH221UAP (7) 500

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

特性一览表
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铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型 确保高温

系列: HA 類型: V

● 保证时间 : 105 ℃ 1000 小时
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ8 ≦）
● 已应对RoHS指令

例 : 6.3 V.DC 22 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

特　　　点

规　　　格

静电容量范围 1 μF ～ 1500 μF

类别温度范围 –40 ℃ ～ +105 ℃
6.3 V.DC ～ 100 V.DC额定电压范围

额定纹波电流 频率补正系数

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV 或 3 (μA)  2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

Z (-25 ℃) / Z (+20 ℃)

高温无负载特性
 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

AEC-Q200 符号AEC-Q200

 （但须电压处理）

温度特性

耐久性

8

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化

焊接耐热性
 初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

0.70
频　率 (Hz)

系　数 1.701.301.00
10 k ～ 1 k12050, 60

标　　　示

I W P K

外　观　尺　寸

L A, B HφD尺寸
代码

4

35 50 63
2 2 3
3 3 4

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下，对电容施加额定工作电压1000 小时后，（若是双极性，在1000 小时，
 使极性颠倒）恢复至标准气候测量，并满足下列条件。

静电容量变化
损耗角的正切（tan δ)

漏电流

 初始值±20 % 以内（但是，6.3 V.DC 小型化产品为±30 %）
 不大于初始标准值的200 %
 不大于初始标准值

额定电压 (V.DC)
（120 Hz 时的阻抗比）

100
3
4

6.3 10 16 25

Z (-40 ℃) / Z (+20 ℃)
4 3 2 2

6 4

5.0 5.3 2.2 1.5 0.35C
B

6.5 max.
4.0 4.3 5.5 max.

0.65±0.1
0.65±0.1

6.3 6.6 2.6 1.8 0.35D８
D

7.7±0.3
6.3 6.6

7.8 max.
7.8 max. 0.65±0.1

G

3.4 2.2 0.35
8.0 8.3 3.4 3.1

E
10.2±0.3
6.2±0.38.0 8.3

12.0 max.
10.0 max.
9.5 max.

额定电压编号 单位：V.DC

A 10 H 50
C 16 J 63

35
25

V
E

+0.15
-0.20

0.90±0.2
0.90±0.2
0.65±0.1
0.65±0.1

F
100
80

2A
K

+0.15

0.70±0.2
0.70±0.2

-0.20

3.5 4.610.0 1010.2±0.3

-0.20
+0.15

5.4
5.4
5.4

-0.2
+0.1
-0.2
+0.1
-0.2
+0.1

-0.20
+0.15
-0.20
+0.15

2.6 1.8 0.35

1.8 1.0 0.35

22
j HA

极性标示(–)

静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号
批号

HA

S

无铅适用产品

标记（黑点）

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）K

括弧内为参考尺寸
压力阀(φ10 ≦)



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 1000 小时

*1: 尺寸编号（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
・ 耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

2019/4/18

特性一览表

tan δ*3

型　号
额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

特　性产品尺寸 (mm)

回流
带状包装

(pcs)

最少包装

数量

(B)
C

B
(B)

5.4

φD L

尺寸
代码*1 额定

纹波电流*2

(mA r.m.s.)

G1500     

(D)5.46.3220     

(C)
D6.3

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

1000     
500   

(2)
(2)

 EEEHA1A471UP
270    

43    
(1) EEEHA1A330R0.2243    

 EEEHA1A470WR
 EEEHA1A101WP
 EEEHA1A101P
 EEEHA1A221XP
 EEEHA1A221P

6.2
7.7
10.2

10

70    
91    

70    
39    

105    
150    
210    

5.4

10.2
10.2

400    G10.210
28    5.4

5.4
5.4
5.4

500   
500   
500   
500   

2000   
2000   
1000   
1000   (1)

(1)
(2)

 EEEHA1A471P
 EEEHA1A102P
 EEEHA1C100R
 EEEHA1C220WR
 EEEHA1C220R

71    
110    
105    

900   

500   
2000   
2000   
1000   
1000   

(1)

28    
39    
35    

160    
200    

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1) EEEHA1C101WP

 EEEHA1C101UP (2)
(1)

(2)

2000   
1000   
1000   
1000   
1000   
900   
500   

0.20
0.20

500   (2)
 EEEHA1C221XP
 EEEHA1C221UP

1000   
1000   
900   
500   
500   

500   
500   

1000   
1000   
1000   
1000   

500   

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)

500   

2000   
2000   

500   
500   

(2)
(2)

(1)

(2)

 EEEHA0J220R
 EEEHA0J330WR
 EEEHA0J470WR
 EEEHA0J470R
 EEEHA0J101WR
 EEEHA0J101P
 EEEHA0J221WP
 EEEHA0J331XP
 EEEHA0J331P
 EEEHA0J471UP
 EEEHA0J102UP
 EEEHA0J102P
 EEEHA0J152P
 EEEHA1A220WR
 EEEHA1A330WR

(2)
(2)
(2)

 EEEHA1C471UP
 EEEHA1C471P

 EEEHA1C330WR
 EEEHA1C470WR
 EEEHA1C470P

0.30
0.30
0.26
0.22
0.26

0.26
0.20

0.26
0.26
0.26
0.16
0.26
0.16

 EEEHA1C681P

0.30
0.35
0.35
0.30
0.35
0.30
0.35
0.30
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.30
0.30

 EEEHA1C221P
 EEEHA1C331UP
 EEEHA1C331P

0.20
0.20

0.26
0.26
0.16

0.20

29    
29    
36    
46    
47    
71    
74    

105    
230    
300    
300    
400    
480    
28    
29    

0.16
0.20
0.20

170    
230    
340    
340    
380    G

D
(D)
E

D8
(F)

B
(B)
C

(C)
(C)

G

5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

(F)
G
(F)
G

E
D8
F

(F)
G

(B)
(B)
C

(C)
(D)

D8
F

(F)
(F)
G

5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

7.7
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2

10.2
10.2
10.2
10.2
10.2

5.4
5.4
6.2
7.7
10.2
10.2

5
6.3

6.3
8
8
8
10

4
4
4
5
5

10

47     

8
10
8
10
10

6.3
6.3
8.0
6.3
8

4
4
5
5
5

8
6.3
8
8
10

4
4
5

16

10

6.3

470     

330     

220     

100     

47     

22     

470     

220     

100     

33     

1000     

330     

100     

680     

10     

33     

22     

47     

470     

22     
33     



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 1000 小时

*1: 尺寸编号（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
・ 耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

回流
φD L

额定

纹波电流*2

(mA r.m.s.)
tan δ*3 带状包装

(pcs)

特性一览表

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)
尺寸

代码*1

特　性

6.3 5.4 D

型　号

 EEEHA1E100WR

55      0.14  EEEHA1E220P

22      5.4
5.4
5.4

4
5
5

0.14  EEEHA1E4R7R

0.20  EEEHA1E220WR

(1) 2000    
0.20

4.7      4 5.4 B 22      

(1) 1000    
(1) 1000    

28      
35      

(1) 2000    
0.14  EEEHA1E100R

 EEEHA1E330WR (1) 1000    
0.14  EEEHA1E330P

(1) 1000    
45      0.20

D8 91      0.14

1000    
0.16  EEEHA1E470P (2) 1000    

(1) 1000    
0.20  EEEHA1E470WP (1)

(2) 1000    
0.16  EEEHA1E101P (2) 500    

 EEEHA1E101XP (1) 900    
0.16  EEEHA1E101UP

(2) 500    
0.16  EEEHA1E331UP

 EEEHA1E221UP (2) 500    
0.16

8 10.2 (F) 160      0.16

(2) 500    
10.210

(2) 500    
8
10 10.2

 EEEHA1E471P (2) 500    

10.2

(1) 2000    
0.16  EEEHA1V100WR (1) 2000    
0.12  EEEHA1V4R7R

470      10 10.2 G 360      0.16

1000    
0.12  EEEHA1V220P (1) 1000    D

(1) 1000    
0.16  EEEHA1V220WR (1)
0.12  EEEHA1V100R

1000    
0.14  EEEHA1V470UP (2)

(1) 1000    
0.14  EEEHA1V330P (2)
0.16  EEEHA1V330WP

D8 84      0.12  EEEHA1V101XP

1000    
0.14  EEEHA1V470P (2) 500    

500    
0.14  EEEHA1V101P (2) 500    

(1) 900    
0.14  EEEHA1V101UP (2)

500    
0.14  EEEHA1V331P (2) 500    

(2) 500    
0.14  EEEHA1V221P (2)
0.14  EEEHA1V221UP

(1) 2000    

 EEEHA1H1R0R (1) 2000    
0.12  EEEHA1H2R2R (1) 2000    
0.12

0.12

2019/4/18

(1) 900    
0.12  EEEHA1H330UP (2)

6.3 7.7 D8 70      0.12  EEEHA1H330XP
(E)

10.2
8
10

10.2
10.2

6.3
8
10

500    

(2)
1000    

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

1000    
0.12  EEEHA1H220P (2) 1000    

 EEEHA1H4R7R (1) 1000    
0.12  EEEHA1H100P (1)

5 5.4 C 23      

10.2

D

(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

500    
900    
500    
500    
500    
500    

65      
70      
91      

 EEEHA1H221P

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

 EEEHA1H330P
 EEEHA1H470XP
 EEEHA1H470UP
 EEEHA1H470P
 EEEHA1H101UP
 EEEHA1H101P

0.12
35      

30      

 EEEHA1E221P

60      

84      
84      
98      

91      
130      

190      
180      
340      

22      

 EEEHA1H3R3R

10      

170      

42      

0.16  EEEHA1E331P

110      
120      
150      

(B)
C

(C)

(C)
D

(D)
E

70      

70      
91      
63      
95      

100      

120      
160      

210      
250      

16      
16      

22      

35      

E

(B)

(C)

(E)
F

(E)
F

G
(F)
G

B

C

(D)

10.2

6.2
10.2

5.4
5.4
5.4
6.2

6.2
10.2

5.4
5.4

6.2

7.7

5.4

7.7

7.7

5.4

5.4
5.4

G

F
D8
(F)
G
(F)
G

(F)
G

G
G

B
B

E

B

(F)

5
6.3
6.3
8

8
8

5.4

5.4
6.2

5.4

10.2

5.4
5

6.3

6.2
8

6.3

6.3

6.3

10.2

10.2
10.2

10.2
10.2

100      

220      

22      

33      

47      

4.7      

10

4
4

6.3
8

8
8

8
8

8
10

10
10
4

8

5

4
4

50

35

25

最少包装

数量

220      

10      

22      

33      

47      

100      

220      

330      

10      

33      

47      

100      

2.2      
3.3      
4.7      
10      
22      

330      
1      



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 1000 小时

*1: 尺寸编号（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (120 Hz / +105 ℃)
*3: tanδ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
・ 耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

带状包装
(pcs)

特性一览表

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)
尺寸

代码*1

特　性

8 10.2 (F) 45

型　号 回流
φD L

额定

纹波电流*2

(mA r.m.s.)
tan δ*3

0.18  EEEHA1J100P (2) 1000  

0.18

10      8 6.2 E 25

500  

0.18  EEEHA1J330P (2) 500  

 EEEHA1J220UP (2) 1000  

0.18  EEEHA1J220P (2)

 EEEHA1J470P (2) 500  

0.18  EEEHA2A4R7UP (2)

0.18  EEEHA1J470UP (2) 500  

0.18

8 10.2 (F) 55 0.18  EEEHA2A220UP

1000  

0.18  EEEHA2A100P (2) 500  

500  

0.18  EEEHA2A330P (2) 500  

(2) 500  

0.18  EEEHA2A220P (2)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/18

(2) 500  10 10.2 (G) 65 0.18  EEEHA2A470UP

10.2

6.2

10.2

60

65

(E)

F

G

G

(E)

F

G

G

25

30

45

50

30

55

10.2

63

22      

47      

22      

数量

最少包装

10      

33      

47      

100

33      

4.7      

10.2

8

8

10

10

8

8

10

10

6.2

10.2

10.2



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

L +

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)
22

HBj

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

无铅适用产品
标记（黑点）

表面贴装型
系列 : HB　類型 : V
 高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 2000 小时
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k ~

系数 0.70 1.00 1.30 1.70

(单位 : mm) 例 : 6.3 V.DC 22 μF 
标示颜色 : BLACK

类别温度范围 –40 °C ~ +105 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 50 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 1500 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/ +20 °C)
漏电流 I<0.01 CV 或 3 (μA) 2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
标准产品

额定电压 (V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

（120 Hz 时的阻抗比）
Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 4 3 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 8 6 4 4 3 3

小型化产品
Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 4 3 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 10 8 6 6 4 4

耐久性

在 +105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 2000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
静电容量变化 初始值±20 %以下（但是，16 V级以下为±25 %以内，小型化产品为 ±35 %以内）

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负荷特性 将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

尺寸
代码 0D L A, B H. I W P  K

B  4.0  5.8±0.3 4.3  5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 - 0.20

C  5.0  5.8±0.3 5.3  6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 - 0.20

D  6.3  5.8±0.3 6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

D8  6.3  7.7±0.3 6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

E  8.0  6.2±0.3 8.3  9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 - 0.20

F  8.0 10.2±0.3 8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.20
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.20

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15额定电压
(V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

编号 j A C E V H
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  2000 小时

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3

22 4 5.8 B 26 0.30 EEEHB0J220AR (5) 2000
33 4 5.8 B 29 0.30 EEEHB0J330AR (5) 2000

47 4 5.8 (B) 26 0.50 EEEHBJ470UAR (5) 2000
5 5.8 C 46 0.30 EEEHB0J470AR (5) 1000

100 5 5.8 (C) 42 0.50 EEEHBJ101UAR (5) 1000
6.3 5.8 D 71 0.30 EEEHB0J101AP (5) 1000

220 6.3 5.8 (D) 80 0.50 EEEHBJ221UAP (5) 1000
8 10.2 F 150 0.35 EEEHB0J221AP (7) 500

330 8 6.2 (E) 180 0.50 EEEHBJ331UAP (7) 1000
8 10.2 F 230 0.35 EEEHB0J331AP (7) 500

470 8 10.2 (F) 230 0.50 EEEHBJ471UAP (7) 500
1500 10 10.2 (G) 290 0.50 EEEHBJ152UAP (7) 500

10

33 4 5.8 (B) 23 0.30 EEEHBA330UAR (5) 2000
5 5.8 C 43 0.26 EEEHB1A330AR (5) 1000

68 6.3 5.8 D 70 0.22 EEEHB1A680AP (5) 1000

100 6.3 5.8 (D) 71 0.30 EEEHBA101UAP (5) 1000
8 6.2 E 110 0.26 EEEHB1A101AP (7) 1000

150 6.3 5.8 (D) 64 0.50 EEEHBA151UAP (5) 1000

220 8 6.2 (E) 110 0.30 EEEHBA221UAP (7) 1000
8 10.2 F 160 0.26 EEEHB1A221AP (7) 500

470 8 10.2 (F) 220 0.35 EEEHBA471UAP (7) 500
10 10.2 G 270 0.26 EEEHB1A471AP (7) 500

16

10 4 5.8 B 28 0.16 EEEHB1C100AR (5) 2000

22 4 5.8 (B) 29.5 0.26 EEEHBC220UAR (5) 2000
5 5.8 C 39 0.16 EEEHB1C220AR (5) 1000

33 6.3 5.8 D 65 0.16 EEEHB1C330AP (5) 1000

47
5 5.8 (C) 39 0.26 EEEHBC470UAR (5) 1000
6.3 5.8 D 70 0.16 EEEHB1C470AP (5) 1000
6.3 7.7 D8 84 0.16 EEEHBC470XAP (5) 900

100 6.3 5.8 (D) 70 0.26 EEEHBC101UAP (5) 1000
8 10.2 F 120 0.20 EEEHB1C101AP (7) 500

220 8 10.2 (F) 150 0.20 EEEHBC221UAP (7) 500
10 10.2 G 210 0.20 EEEHB1C221AP (7) 500

330 10 10.2 G 230 0.20 EEEHB1C331AP (7) 500

470 8 10.2 (F) 240 0.40 EEEHBC471UAP (7) 500
10 10.2 G 340 0.20 EEEHB1C471AP (7) 500

25

4.7 4 5.8 B 22 0.14 EEEHB1E4R7AR (5) 2000
6.8 4 5.8 B 25 0.14 EEEHB1E6R8AR (5) 2000

10 4 5.8 (B) 28 0.16 EEEHBE100UAR (5) 2000
5 5.8 C 28 0.14 EEEHB1E100AR (5) 1000

22 6.3 5.8 D 55 0.14 EEEHB1E220AP (5) 1000

33 5 5.8 (C) 50 0.20 EEEHBE330UAR (5) 1000
6.3 5.8 D 65 0.14 EEEHB1E330AP (5) 1000

47 6.3 5.8 (D) 65 0.20 EEEHBE470UAP (5) 1000
8 6.2 E 91 0.16 EEEHB1E470AP (7) 1000

100 8 6.2 (E) 100 0.16 EEEHBE101UAP (7) 1000
8 10.2 F 130 0.16 EEEHB1E101AP (7) 500

220 8 10.2 (F) 130 0.30 EEEHBE221UAP (7) 500
10 10.2 G 190 0.16 EEEHB1E221AP (7) 500

330 8 10.2 (F) 130 0.30 EEEHBE331UAP (7) 500
10 10.2 G 220 0.16 EEEHB1E331AP (7) 500

470 10 10.2 (G) 230 0.30 EEEHBE471UAP (7) 500

特性一览表

May. 201605



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  2000 小时

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

35

4.7 4 5.8 B 21 0.12 EEEHB1V4R7AR (5) 2000
6.8 4 5.8 (B) 25 0.12 EEEHBV6R8UAR (5) 2000

10 5 5.8 C 28 0.12 EEEHB1V100AR (5) 1000
22 6.3 5.8 D 55 0.12 EEEHB1V220AP (5) 1000
33 8 6.2 E 84 0.14 EEEHB1V330AP (7) 1000

47
6.3 7.7 D8 98 0.20 EEEHBV470YAP (5) 900
8 6.2 (E) 91 0.18 EEEHBV470UAP (7) 1000
8 10.2 F 98 0.14 EEEHB1V470AP (7) 500

100
8 10.2 (F) 98 0.20 EEEHBV101UAP (7) 500

10 10.2 G 160 0.14 EEEHB1V101AP (7) 500
220 10 10.2 (G) 180 0.14 EEEHBV221UAP (7) 500

50

1 4 5.8 B 10 0.12 EEEHB1H1R0AR (5) 2000
2.2 4 5.8 B 16 0.12 EEEHB1H2R2AR (5) 2000
3.3 4 5.8 B 16 0.12 EEEHB1H3R3AR (5) 2000
4.7 5 5.8 C 23 0.12 EEEHB1H4R7AR (5) 1000
6.8 5 5.8 C 23 0.12 EEEHB1H6R8AR (5) 1000

10 6.3 5.8 D 35 0.12 EEEHB1H100AP (5) 1000

22
6.3 5.8 (D) 35 0.14 EEEHBH220UAP (5) 1000
8 6.2 E 70 0.12 EEEHB1H220AP (7) 1000

33 8 10.2 F 91 0.12 EEEHB1H330AP (7) 500

47
6.3 7.7 D8 63 0.12 EEEHBH470YAP (5) 900
8 10.2 (F) 95 0.12 EEEHBH470UAP (7) 500

10 10.2 G 100 0.12 EEEHB1H470AP (7) 500
100 10 10.2 (G) 250 0.12 EEEHBH101UAP (7) 500
220 10 10.2 (G) 270 0.18 EEEHBH221UAP (7) 500

特性一览表

May. 201605



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

L 
+

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)
47

HBg

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号
(HP : Bi-polar)
(BS : 5.5 mm max.)

批号

极性标示 (–)
(无两极性)

无铅适用产品
标记（黑点）

表面贴装型
系列 : HB　類型 : V

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 1000 小时
● 高度 5.8 mm 产品，5.5 mm max. 产品(< 06.3)
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令

(单位 : mm) 

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k ~
系数 0.70 1.00 1.30 1.70

例 : 4 V.DC 47 μF
标示颜色 : BLACK

类别温度范围 –40 °C ~ +105 °C
额定电压范围 4 V.DC ~ 50 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 470 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)

漏电流
I < 0.01 CV 或 3 (μA)  2 分值 （任一大值以下）
(Bi-polar I < 0.02 CV 或 6 (μA)  2 分值)

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 4 6.3 10 16 25 35 50

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 7 4 3 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 15 8 6 4 4 3 3

耐久性

在 +105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 2000 小时后 (Bi-polar : 1000 小时 for each 
polarity)，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。

静电容量变化 初始值的 ±20 %以下（但是， 4 V.DC 为 ±35 %以内，6.3 V.DC 为 ±25 % : 04 ~ 06.3）， 
5.5 mm max. 为 ±25 %

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负荷特性 将电容无负载放置于+105 °C ± 2 °C条件下1000小时后，恢复至标准气候测量，并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

尺寸
代码 0D L A, B H I W P  K

B  4.0  5.8±0.3 4.3  5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 - 0.20

C  5.0  5.8±0.3 5.3  6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 - 0.20

D  6.3  5.8±0.3 6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

E  8.0  6.2±0.3 8.3  9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 - 0.20

F  8.0 10.2±0.3 8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.20
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.20

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15

尺寸
代码 0D L A, B H I W P  K

B 4.0 5.4 - 0.2 4.3 5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 - 0.20

C 5.0 5.4 - 0.2 5.3 6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 - 0.20

D 6.3 5.4 - 0.2 6.6 7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.1

+ 0.1

+ 0.1

● 低背品 (L=5.5 mm max.)

HA

HB
长寿命化

↑

5.5 mm 
max.

薄型产品

额定电压
(V.DC) 4 6.3 10 16 25 35 50

编号 g j A C E V H
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

特性一览表
耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

4

47 4 5.8 B 34 0.50 EEEHB0G470R (1) 2000

100 5 5.8 C 61 0.50 EEEHB0G101R (1) 1000

150 6.3 5.8 D 82 0.50 EEEHB0G151P (1) 1000

220 6.3 5.8 D 82 0.50 EEEHB0G221P (1) 1000

6.3

22 4 5.8 B 26 0.30 EEEHB0J220R (1) 2000

33 4 5.8 B 29 0.30 EEEHB0J330R (1) 2000

47 5 5.8 C 46 0.30 EEEHB0J470R (1) 1000

100 6.3 5.8 D 71 0.30 EEEHB0J101P (1) 1000

220 8 10.2 F 150 0.35 EEEHB0J221P (2) 500

330 8 10.2 F 230 0.35 EEEHB0J331P (2) 500

10

33 5 5.8 C 43 0.22 EEEHB1A330R (1) 1000

100 8 6.2 E 110 0.26 EEEHB1A101P (2) 1000

220 8 10.2 F 160 0.26 EEEHB1A221P (2) 500

470 10 10.2 G 270 0.26 EEEHB1A471P (2) 500

16

10 4 5.8 B 28 0.16 EEEHB1C100R (1) 2000

22 5 5.8 C 39 0.16 EEEHB1C220R (1) 1000

47 6.3 5.8 D 70 0.16 EEEHB1C470P (1) 1000

100 8 10.2 F 120 0.20 EEEHB1C101P (2) 500

220 10 10.2 G 210 0.20 EEEHB1C221P (2) 500

330 10 10.2 G 230 0.20 EEEHB1C331P (2) 500

25

4.7 4 5.8 B 22 0.14 EEEHB1E4R7R (1) 2000

6.8 4 5.8 B 25 0.14 EEEHB1E6R8R (1) 2000

33 6.3 5.8 D 65 0.14 EEEHB1E330P (1) 1000

47 8 6.2 E 91 0.16 EEEHB1E470P (2) 1000

100 8 10.2 F 130 0.16 EEEHB1E101P (2) 500

220 10 10.2 G 190 0.16 EEEHB1E221P (2) 500

35

10 5 5.8 C 28 0.12 EEEHB1V100R (1) 1000

22 6.3 5.8 D 55 0.12 EEEHB1V220P (1) 1000

33 8 6.2 E 84 0.14 EEEHB1V330P (2) 1000

47 8 10.2 F 98 0.14 EEEHB1V470P (2) 500

100 10 10.2 G 160 0.14 EEEHB1V101P (2) 500

50

1 4 5.8 B 10 0.12 EEEHB1H1R0R (1) 2000

2.2 4 5.8 B 16 0.12 EEEHB1H2R2R (1) 2000

3.3 4 5.8 B 16 0.12 EEEHB1H3R3R (1) 2000

4.7 5 5.8 C 23 0.12 EEEHB1H4R7R (1) 1000

6.8 5 5.8 C 23 0.12 EEEHB1H6R8R (1) 1000

10 6.3 5.8 D 35 0.12 EEEHB1H100P (1) 1000

22 8 6.2 E 70 0.12 EEEHB1H220P (2) 1000

33 8 10.2 F 91 0.12 EEEHB1H330P (2) 500

47 10 10.2 G 100 0.12 EEEHB1H470P (2) 500
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铝电解电容器（表面贴装型）

特性一览表 (Bi-polar)

特性一览表 (5.5 mm max. 产品 )

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3

22 4 5.4 B 26 0.30 EEEHB0J220SR (1) 2000

47 5 5.4 C 46 0.30 EEEHB0J470SR (1) 1000

100 6.3 5.4 D 71 0.30 EEEHB0J101SP (1) 1000

10 33 5 5.4 C 43 0.22 EEEHB1A330SR (1) 1000

16

10 4 5.4 B 28 0.16 EEEHB1C100SR (1) 2000

22 5 5.4 C 39 0.16 EEEHB1C220SR (1) 1000

47 6.3 5.4 D 70 0.16 EEEHB1C470SP (1) 1000

25

4.7 4 5.4 B 22 0.14 EEEHB1E4R7SR (1) 2000

6.8 4 5.4 B 25 0.14 EEEHB1E6R8SR (1) 2000

33 6.3 5.4 D 65 0.14 EEEHB1E330SP (1) 1000

35
10 5 5.4 C 28 0.12 EEEHB1V100SR (1) 1000

22 6.3 5.4 D 55 0.12 EEEHB1V220SP (1) 1000

50

1 4 5.4 B 10 0.12 EEEHB1H1R0SR (1) 2000

2.2 4 5.4 B 16 0.12 EEEHB1H2R2SR (1) 2000

3.3 4 5.4 B 16 0.12 EEEHB1H3R3SR (1) 2000

4.7 5 5.4 C 23 0.12 EEEHB1H4R7SR (1) 1000

6.8 5 5.4 C 23 0.12 EEEHB1H6R8SR (1) 1000

10 6.3 5.4 D 35 0.12 EEEHB1H100SP (1) 1000

·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3 47 6.3 5.8 D 35 0.60 EEEHP0J470P (1) 1000

10
10 4 5.8 B 20 0.44 EEEHP1A100R (1) 2000

33 6.3 5.8 D 26 0.44 EEEHP1A330P (1) 1000

16 10 5 5.8 C 25 0.32 EEEHP1C100R (1) 1000

25

3.3 4 5.8 B 12 0.28 EEEHP1E3R3R (1) 2000

4.7 4 5.8 B 12 0.28 EEEHP1E4R7R (1) 2000

10 6.3 5.8 D 28 0.28 EEEHP1E100P (1) 1000

22 6.3 5.8 D 55 0.28 EEEHP1E220P (1) 1000

35 2.2 4 5.8 B 10 0.24 EEEHP1V2R2R (1) 2000

50

1 4 5.8 B 10 0.24 EEEHP1H1R0R (1) 2000

3.3 6.3 5.8 D 16 0.24 EEEHP1H3R3P (1) 1000

4.7 6.3 5.8 D 23 0.24 EEEHP1H4R7P (1) 1000
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铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

L +

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

22
HCj

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

无铅适用产品
标记（黑点）

表面贴装型
系列 : HC　類型 : V

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 3000 ~ 5000 小时
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令

(单位 : mm) 

类别温度范围 –40 °C ~ +105 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 50 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 1000 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 或 3 (μA) 2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

耐久性

在+105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压下述时间后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
04 ~ 06.3 （施加额定工作电压 3000 小时）
08 ~ 010  （施加额定工作电压 5000 小时）
静电容量变化 初始值 ±30 %以内

tan d 不大于初始标准值的 300 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负荷特性 将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

例 : 6.3 V.DC 22 μF
标示颜色 : BLACK

尺寸
代码 0D L A, B H I W P  K

B  4.0  5.8±0.3  4.3  5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 - 0.20 
C  5.0  5.8±0.3  5.3  6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 - 0.20

D  6.3  5.8±0.3  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

D8  6.3  7.7±0.3  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

F  8.0 10.2±0.3  8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.2
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.2

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.15

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k ~

系数 0.70 1.00 1.30 1.70

HB

HC
长寿命化

↑

额定电压
(V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

编号 j A C E V H
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铝电解电容器（表面贴装型）

特性一览表 
耐久性 : 105 ℃  3000 小时（08, 010 : 5000 小时）

·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3

22 4 5.8 B 26 0.30 EEEHC0J220R (1) 2000
47 5 5.8 C 46 0.30 EEEHC0J470R (1) 1000

100 6.3 5.8 D 71 0.30 EEEHC0J101P (1) 1000
220 6.3 7.7 D8 101 0.30 EEEHC0J221XP (1) 900
330 8 10.2 F 230 0.30 EEEHC0J331P (2) 500

1000 10 10.2 G 313 0.50 EEEHC0J102P (2) 500

10
33 5 5.8 C 43 0.26 EEEHC1A330R (1) 1000

220 8 10.2 F 160 0.26 EEEHC1A221P (2) 500

16

10 4 5.8 B 28 0.20 EEEHC1C100R (1) 2000
22 5 5.8 C 39 0.20 EEEHC1C220R (1) 1000
47 6.3 5.8 D 70 0.20 EEEHC1C470P (1) 1000

100 6.3 7.7 D8 81 0.20 EEEHC1C101XP (1) 900
470 10 10.2 G 340 0.20 EEEHC1C471P (2) 500

25

33 6.3 5.8 D 65 0.16 EEEHC1E330P (1) 1000
47 6.3 7.7 D8 65 0.16 EEEHC1E470XP (1) 900

100 8 10.2 F 130 0.16 EEEHC1E101P (2) 500
330 10 10.2 G 238 0.16 EEEHC1E331P (2) 500

35

4.7 4 5.8 B 15 0.14 EEEHC1V4R7R (1) 2000
10 5 5.8 C 28 0.14 EEEHC1V100R (1) 1000
22 6.3 5.8 D 55 0.14 EEEHC1V220P (1) 1000
33 6.3 7.7 D8 57 0.14 EEEHC1V330XP (1) 900

220 10 10.2 G 220 0.14 EEEHC1V221P (2) 500

50

1 4 5.8 B 10 0.12 EEEHC1H1R0R (1) 2000
2.2 4 5.8 B 16 0.12 EEEHC1H2R2R (1) 2000
3.3 4 5.8 B 16 0.12 EEEHC1H3R3R (1) 2000
4.7 5 5.8 C 23 0.12 EEEHC1H4R7R (1) 1000

10 6.3 5.8 D 35 0.12 EEEHC1H100P (1) 1000
22 6.3 7.7 D8 49 0.12 EEEHC1H220XP (1) 900
33 8 10.2 F 91 0.12 EEEHC1H330P (2) 500
47 8 10.2 F 100 0.12 EEEHC1H470P (2) 500

100 10 10.2 G 160 0.12 EEEHC1H101P (2) 500
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铝电解电容器（表面贴装型）

330
HDj

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

无铅适用产品
标记（黑点）

批号

极性标示 (–)

A±0.2

W
括弧内为参考尺寸

L

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

+

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

表面贴装型
系列 : HD　類型 : V
  ※ 6.3 V.DC ~ 35 V.DC : 高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)
 　  50 V.DC ~ 100 V.DC : 标准无铅回流焊应对产品

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 5000 小时
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k ~

系数 0.70 1.00 1.30 1.70

(单位 : mm) 例 : 6.3 V.DC 330 μF
标示颜色 : BLACK

类别温度范围 –40 °C ~ +105 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 100 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 1000 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 或 3 (μA) 2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 6.3 10 16 25 35 50 63 100

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 3 3 2 2 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 4 4 3 3 3 3 3 3

耐久性

在 +105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 5000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±30 %以内

tan d 不大于初始标准值的 300 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负荷特性

将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）
静电容量变化 初始值 ±20 %以内

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

尺寸
代码 0D L A, B H. I W P  K

B  4.0  5.8±0.3  4.3  5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 - 0.20

C  5.0  5.8±0.3  5.3  6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 - 0.20

D  6.3  5.8±0.3  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

D8  6.3  7.7±0.3  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

E  8.0  6.2±0.3  8.3  9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 - 0.20

F  8.0 10.2±0.3  8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.20
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.20

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15额定电压
(V.DC) 6.3 10 16 25 35 50 63 100

编号 j A C E V H J 2A
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铝电解电容器（表面贴装型）

特性一览表  (6.3 V.DC ~ 35 V.DC)

特性一览表 (50 V.DC ~ 100 V.DC)

耐久性 : 105 ℃  5000 小时

耐久性 : 105 ℃  5000 小时

当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)
(+105 °C)
(mA r.m.s.)

阻值
(100 kHz)
(+20 °C)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

50

 1  4.0 5.8 B 7 12.0 0.12 EEEHD1H1R0R (1) 2000
 2.2  4.0 5.8 B 12 12.0 0.12 EEEHD1H2R2R (1) 2000
 3.3  4.0 5.8 B 16 12.0 0.12 EEEHD1H3R3R (1) 2000
 4.7  5.0 5.8 C 21 7.2 0.12 EEEHD1H4R7R (1) 1000
 10  6.3 5.8 D 33 4.0 0.12 EEEHD1H100P (1) 1000
 22  8.0 6.2 E 50 2.0 0.14 EEEHD1H220P (2) 1000
 33  8.0 10.2 F 74 1.5 0.14 EEEHD1H330P (2) 500
 47  10.0 10.2 G 94 0.8 0.14 EEEHD1H470P (2) 500
 100  10.0 10.2 G 94 0.8 0.14 EEEHD1H101P (2) 500

63
 10  8.0 6.2 E 45 2.0 0.18 EEEHD1J100P (2) 1000
 22  8.0 10.2 F 65 1.5 0.18 EEEHD1J220P (2) 500
 33  10.0 10.2 G 80 0.8 0.18 EEEHD1J330P (2) 500

100
 10  8.0 10.2 F 55 1.5 0.18 EEEHD2A100P (2) 500
 22  10.0 10.2 G 70 0.8 0.18 EEEHD2A220P (2) 500

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)
(+105 °C)
(mA r.m.s.)

阻值
(100 kHz)
(+20 °C)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3
 330  8.0 10.2 F 230 1.5 0.30 EEEHD0J331AP (7) 500
 1000  10.0 10.2 G 313 0.8 0.50 EEEHD0J102AP (7) 500

10
 100  8.0 6.2 E 62 2.0 0.30 EEEHD1A101AP (7) 1000
 220  8.0 10.2 F 160 1.5 0.30 EEEHD1A221AP (7) 500
 330  8.0 10.2 F 160 1.5 0.30 EEEHD1A331AP (7) 500

16

 10  4.0 5.8 B 28 12.0 0.20 EEEHD1C100AR (5) 2000
 22  5.0 5.8 C 39 7.2 0.20 EEEHD1C220AR (5) 1000
 47  6.3 5.8 D 70 4.0 0.20 EEEHD1C470AP (5) 1000
 100  8.0 10.2 F 130 1.5 0.20 EEEHD1C101AP (7) 500
 220  10.0 10.2 G 220 0.8 0.20 EEEHD1C221AP (7) 500
 470  10.0 10.2 G 340 0.8 0.20 EEEHD1C471AP (7) 500

25

 4.7  4.0 5.8 B 17 12.0 0.16 EEEHD1E4R7AR (5) 2000
 10  5.0 5.8 C 28 7.2 0.16 EEEHD1E100AR (5) 1000
 22  6.3 5.8 D 55 4.0 0.16 EEEHD1E220AP (5) 1000
 33  6.3 5.8 D 55 4.0 0.16 EEEHD1E330AP (5) 1000
 47  8.0 6.2 E 56 2.0 0.18 EEEHD1E470AP (7) 1000
 100  8.0 10.2 F 130 1.5 0.16 EEEHD1E101AP (7) 500
 330  10.0 10.2 G 238 0.8 0.16 EEEHD1E331AP (7) 500

35

 4.7  4.0 5.8 B 17 12.0 0.13 EEEHD1V4R7AR (5) 2000
 10  5.0 5.8 C 28 7.2 0.13 EEEHD1V100AR (5) 1000
 22  6.3 5.8 D 55 4.0 0.13 EEEHD1V220AP (5) 1000

 33
 8.0 6.2 E 53 2.0 0.16 EEEHD1V330AP (7) 1000
 6.3 7.7 D8 57 2.0 0.13 EEEHDV330XAP (5) 900

 47
 6.3 7.7 D8 57 2.0 0.14 EEEHDV470XAP (5) 900
 8.0 10.2 F 79 1.5 0.14 EEEHD1V470AP (7) 500

 100  10.0 10.2 G 101 0.8 0.14 EEEHD1V101AP (7) 500
 220  10.0 10.2 G 220 0.8 0.14 EEEHD1V221AP (7) 500
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W
括弧内为参考尺寸

L

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

+

–
0.3 max.

压力阀

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

无铅适用产品
标记（黑点）

批号

极性标示 (–)

3300
HDj

表面贴装型
系列 : 中型 HD　類型 : V
 高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 5000 小时
● 可满足耐振要求
● 已应对RoHS指令

(单位 : mm) 

类别温度范围 –55 °C ~ +105 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 35 V.DC
静电容量范围 680 μF ~ 7500 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV (μA)  2 分值

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

耐久性

在 +105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 5000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。

静电容量变化 初始值 ±30 %以内
tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负荷特性 将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

例 : 6.3 V.DC 3300 μF
标示颜色 : BLACK

尺寸
代码 0D L A, B H. I W P  K

H13 12.5 13.5±0.5 13.5 15.0 max. 4.7 0.90±0.3 4.4 0.70±0.3
J16 16.0 16.5±0.5 17.0 19.0 max. 5.5 1.20±0.3 6.7 0.70±0.3
K16 18.0 16.5±0.5 19.0 21.0 max. 6.7 1.20±0.3 6.7 0.70±0.3

频率(Hz)
静电容量 (μF) 

60 120 1 k 10 k 100 k ~

 680 ~ 1000 0.93 1.00 1.20 1.27 1.33
 1200 ~ 2200 0.94 1.00 1.13 1.19 1.25
 2700 ~ 7500 0.94 1.00 1.12 1.18 1.18

额定电压
(V.DC) 6.3 10 16 25 35

编号 j A C E V
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  5000 小时

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(120 Hz)

(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3

3300 12.5 13.5 H13 680 0.32 EEEHD0J332AQ (9) 200
6800 16 16.5 J16 1280 0.38 EEEHD0J682AM (9) 125
7500 18 16.5 K16 1540 0.40 EEEHD0J752AM (9) 125

10

2200 12.5 13.5 H13 620 0.24 EEEHD1A222AQ (9) 200
4700 16 16.5 J16 1280 0.28 EEEHD1A472AM (9) 125
6800 18 16.5 K16 1540 0.32 EEEHD1A682AM (9) 125

16

1500 12.5 13.5 H13 620 0.18 EEEHD1C152AQ (9) 200
3300 16 16.5 J16 1280 0.22 EEEHD1C332AM (9) 125
4700 18 16.5 K16 1540 0.24 EEEHD1C472AM (9) 125

25

1000 12.5 13.5 H13 580 0.16 EEEHD1E102AQ (9) 200
2200 16 16.5 J16 1200 0.18 EEEHD1E222AM (9) 125
3300 18 16.5 K16 1540 0.20 EEEHD1E332AM (9) 125

35

680 12.5 13.5 H13 580 0.14 EEEHD1V681AQ (9) 200
1500 16 16.5 J16 1200 0.16 EEEHD1V152AM (9) 125
1800 18 16.5 K16 1450 0.16 EEEHD1V182AM (9) 125

·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 Q 或 M → V

特性一览表
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

WL

括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

+

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

22
FCj

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

无铅适用产品
标记（黑点）

表面贴装型
系列 : FC　類型 : V
 高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 1000 小时
● 低阻抗产品(HA系列的 1/2)
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令

类别温度范围 –40 °C ~ +105 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 35 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 1500 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 或 3 (μA) 2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 6.3 10 16 25 35

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C) / Z(+20 °C) 2 2 2 2 2
Z(–40 °C) / Z(+20 °C) 3 3 3 3 3

耐久性

在 +105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 1000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±20 %以内

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负荷特性 将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

例 : 6.3 V.DC 22 μF
标示颜色 : BLACK

HA

FC
低阻抗化

↑

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k 100 k ~

系数 0.70 0.75 0.90 0.95 1.00

尺寸
代码 0D L A, B H I W P  K

B  4.0  5.4 -0.2  4.3  5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 -0.20 
C  5.0  5.4 -0.2  5.3  6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 -0.20 
D  6.3  5.4 -0.2  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 -0.20 
E  8.0  6.2±0.3  8.3  9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 -0.20 
F  8.0 10.2±0.3  8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.2
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.2

+0.1

+0.1

+0.1

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

(单位 : mm) 

额定电压
(V.DC) 6.3 10 16 25 35

编号 j A C E V
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  1000 小时

·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(100 kHz)
(+105 °C)
(mA r.m.s.)

阻值
(100 kHz)
(+20 °C)

(Ω)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3

22 4 5.4 B 60 3.00 0.26 EEEFC0J220AR (5) 2000
47 5 5.4 C 95 1.80 0.26 EEEFC0J470AR (5) 1000
68 6.3 5.4 D 140 1.00 0.26 EEEFC0J680AP (5) 1000

100 6.3 5.4 D 140 1.00 0.26 EEEFC0J101AP (5) 1000
220 8 6.2 E 230 0.40 0.26 EEEFC0J221AP (6) 1000
330 8 10.2 F 450 0.30 0.26 EEEFC0J331AP (6) 500

1000 10 10.2 G 670 0.15 0.26 EEEFC0J102AP (6) 500
1500 10 10.2 G 670 0.15 0.26 EEEFC0J152AP (6) 500

10

33 5 5.4 C 95 1.80 0.19 EEEFC1A330AR (5) 1000
100 8 6.2 E 230 0.40 0.19 EEEFC1A101AP (6) 1000
150 8 6.2 E 230 0.40 0.19 EEEFC1A151AP (6) 1000
220 8 10.2 F 450 0.30 0.19 EEEFC1A221AP (6) 500
470 10 10.2 G 670 0.15 0.19 EEEFC1A471AP (6) 500

1000 10 10.2 G 670 0.15 0.19 EEEFC1A102AP (6) 500

16

10 4 5.4 B 60 3.00 0.16 EEEFC1C100AR (5) 2000
22 5 5.4 C 95 1.80 0.16 EEEFC1C220AR (5) 1000
47 6.3 5.4 D 140 1.00 0.16 EEEFC1C470AP (5) 1000
68 8 6.2 E 230 0.40 0.16 EEEFC1C680AP (6) 1000

100 8 6.2 E 230 0.40 0.16 EEEFC1C101AP (6) 1000
220 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C221AP (6) 500
330 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C331AP (6) 500
470 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C471AP (6) 500
680 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C681AP (6) 500

25

6.8 4 5.4 B 60 3.00 0.14 EEEFC1E6R8AR (5) 2000
22 6.3 5.4 D 140 1.00 0.14 EEEFC1E220AP (5) 1000
33 6.3 5.4 D 140 1.00 0.14 EEEFC1E330AP (5) 1000
47 8 6.2 E 230 0.40 0.14 EEEFC1E470AP (6) 1000
68 8 10.2 F 450 0.30 0.14 EEEFC1E680AP (6) 500

100 8 10.2 F 450 0.30 0.14 EEEFC1E101AP (6) 500
220 10 10.2 G 670 0.15 0.14 EEEFC1E221AP (6) 500
330 10 10.2 G 670 0.15 0.14 EEEFC1E331AP (6) 500
470 10 10.2 G 670 0.15 0.14 EEEFC1E471AP (6) 500

35

1 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V1R0AR (5) 2000
2.2 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V2R2AR (5) 2000
3.3 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V3R3AR (5) 2000
4.7 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V4R7AR (5) 2000
6.8 5 5.4 C 95 1.80 0.12 EEEFC1V6R8AR (5) 1000

10 5 5.4 C 95 1.80 0.12 EEEFC1V100AR (5) 1000
22 6.3 5.4 D 140 1.00 0.12 EEEFC1V220AP (5) 1000
33 8 6.2 E 230 0.40 0.12 EEEFC1V330AP (6) 1000
47 8 6.2 E 230 0.40 0.12 EEEFC1V470AP (6) 1000

100 10 10.2 G 670 0.15 0.12 EEEFC1V101AP (6) 500
220 10 10.2 G 670 0.15 0.12 EEEFC1V221AP (6) 500
330 10 10.2 G 670 0.15 0.12 EEEFC1V331AP (6) 500

特性一览表
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

WL

括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

+

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

22
FCj

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

无铅适用产品
标记（黑点）

表面贴装型
系列 : FC　類型 : V

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 1000 小时
● 低阻抗产品(HA系列的 1/2)
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令

HA

FC
低阻抗化

↑

频率 (Hz) 50, 60 120 1 k 10 k 100 k ~

系数 0.70 0.75 0.90 0.95 1.00

(单位 : mm) 

类别温度范围 –40 °C ~ +105 °C
额定电压范围 6.3 V.DC ~ 50 V.DC
静电容量范围 1 μF ~ 1500 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 或 3 (μA) 2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C) / Z(+20 °C) 2 2 2 2 2 2
Z(–40 °C) / Z(+20 °C) 3 3 3 3 3 3

耐久性

在 +105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 1000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±20 %以内

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负荷特性 将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

例 : 6.3 V.DC 22 μF
标示颜色 : BLACK

尺寸
代码 0D L A, B H. I W P  K

B  4.0  5.4 - 0.2  4.3  5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 - 0.20

C  5.0  5.4 - 0.2  5.3  6.5 max. 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 - 0.20

D  6.3  5.4 - 0.2  6.6  7.8 max. 2.6 0.65±0.1 1.8 0.35 - 0.20

E  8.0  6.2±0.3  8.3  9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 - 0.20

F  8.0 10.2±0.3  8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.2
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.2

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15

 + 0.15

+ 0.1

+ 0.1

+ 0.1

额定电压
(V.DC) 6.3 10 16 25 35 50

编号 j A C E V H
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  1000 小时

·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(100 kHz)
(+105 °C)
(mA r.m.s.)

阻值
(100 kHz)
(+20 °C)

(Ω)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

6.3

22 4 5.4 B 60 3.00 0.26 EEEFC0J220R (1) 2000
47 5 5.4 C 95 1.80 0.26 EEEFC0J470R (1) 1000
68 6.3 5.4 D 140 1.00 0.26 EEEFC0J680P (1) 1000

100 6.3 5.4 D 140 1.00 0.26 EEEFC0J101P (1) 1000
220 8 6.2 E 230 0.40 0.26 EEEFC0J221P (2) 1000
330 8 10.2 F 450 0.30 0.26 EEEFC0J331P (2) 500

1000 10 10.2 G 670 0.15 0.26 EEEFC0J102P (2) 500
1500 10 10.2 G 670 0.15 0.26 EEEFC0J152P (2) 500

10

33 5 5.4 C 95 1.80 0.19 EEEFC1A330R (1) 1000
100 8 6.2 E 230 0.40 0.19 EEEFC1A101P (2) 1000
150 8 6.2 E 230 0.40 0.19 EEEFC1A151P (2) 1000
220 8 10.2 F 450 0.30 0.19 EEEFC1A221P (2) 500
470 10 10.2 G 670 0.15 0.19 EEEFC1A471P (2) 500

1000 10 10.2 G 670 0.15 0.19 EEEFC1A102P (2) 500

16

10 4 5.4 B 60 3.00 0.16 EEEFC1C100R (1) 2000
22 5 5.4 C 95 1.80 0.16 EEEFC1C220R (1) 1000
47 6.3 5.4 D 140 1.00 0.16 EEEFC1C470P (1) 1000
68 8 6.2 E 230 0.40 0.16 EEEFC1C680P (2) 1000

100 8 6.2 E 230 0.40 0.16 EEEFC1C101P (2) 1000
220 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C221P (2) 500
330 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C331P (2) 500
470 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C471P (2) 500
680 10 10.2 G 670 0.15 0.16 EEEFC1C681P (2) 500

25

6.8 4 5.4 B 60 3.00 0.14 EEEFC1E6R8R (1) 2000
22 6.3 5.4 D 140 1.00 0.14 EEEFC1E220P (1) 1000
33 6.3 5.4 D 140 1.00 0.14 EEEFC1E330P (1) 1000
47 8 6.2 E 230 0.40 0.14 EEEFC1E470P (2) 1000
68 8 10.2 F 450 0.30 0.14 EEEFC1E680P (2) 500

100 8 10.2 F 450 0.30 0.14 EEEFC1E101P (2) 500
220 10 10.2 G 670 0.15 0.14 EEEFC1E221P (2) 500
330 10 10.2 G 670 0.15 0.14 EEEFC1E331P (2) 500
470 10 10.2 G 670 0.15 0.14 EEEFC1E471P (2) 500

35

1 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V1R0R (1) 2000
2.2 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V2R2R (1) 2000
3.3 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V3R3R (1) 2000
4.7 4 5.4 B 60 3.00 0.12 EEEFC1V4R7R (1) 2000
6.8 5 5.4 C 95 1.80 0.12 EEEFC1V6R8R (1) 1000

10 5 5.4 C 95 1.80 0.12 EEEFC1V100R (1) 1000
22 6.3 5.4 D 140 1.00 0.12 EEEFC1V220P (1) 1000
33 8 6.2 E 230 0.40 0.12 EEEFC1V330P (2) 1000
47 8 6.2 E 230 0.40 0.12 EEEFC1V470P (2) 1000

100 10 10.2 G 670 0.15 0.12 EEEFC1V101P (2) 500
220 10 10.2 G 670 0.15 0.12 EEEFC1V221P (2) 500
330 10 10.2 G 670 0.15 0.12 EEEFC1V331P (2) 500

50

1 4 5.4 B 30 5.00 0.12 EEEFC1H1R0R (1) 2000
2.2 4 5.4 B 30 5.00 0.12 EEEFC1H2R2R (1) 2000
3.3 4 5.4 B 30 5.00 0.12 EEEFC1H3R3R (1) 2000
4.7 5 5.4 C 50 3.00 0.12 EEEFC1H4R7R (1) 1000

10 6.3 5.4 D 70 2.00 0.12 EEEFC1H100P (1) 1000
22 8 6.2 E 120 0.70 0.12 EEEFC1H220P (2) 1000
33 8 10.2 F 300 0.60 0.12 EEEFC1H330P (2) 500
47 10 10.2 G 500 0.30 0.12 EEEFC1H470P (2) 500

100 10 10.2 G 500 0.30 0.12 EEEFC1H101P (2) 500
220 10 10.2 G 500 0.30 0.12 EEEFC1H221P (2) 500

特性一览表

May. 201603



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: FK 類型: V

高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

● 保证时间 : 105 ℃ 2000 小时
● 低阻抗（FC系列降低 40 % ~ 60 %)
● 小形化产品（FC系列缩小 30 % ~ 50 %)
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ6.3 ≦）
● 已应对RoHS指令

例 : 6.3 V.DC 22 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

0.95 1.00

 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
 （但须电压处理）

3

AEC-Q200 符号AEC-Q200

1 k 10 k 100 k ～ 频率（Hz)

高温无负载特性

额定纹波电流 频率补正系数

漏电流 I ≦ 0.01 CV 或 3 (μA)  2 分值 （任一大值以下）
损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围 4.7 μF ～ 1500 μF

2 2 2
10 16

(120 Hz 时的阻抗比)

25 35

4 4 4 3 3
3 3 3 3

特　　　点

规　　　格
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

 不大于初始标准值

耐久性

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压2000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±30 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的200 % 
漏电流

额定电压范围 6.3 V.DC ～ 35 V.DC

温度特性

额定电压 (V.DC)
Z (–25 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–40 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–55 ℃) / Z (+20 ℃)

6.3
2 2

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)

A、B H

焊接耐热性
静电容量变化  初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

标　　　示

4.7 ～ 470
680 ～ 1500

外　观　尺　寸

尺寸代码 φD L

0.70 0.90 0.95 1.00

静电容量（μF） 120

0.65 0.85

1.8 0.35 +0.15
-0.20

E 8.0

0.65±0.1 1.8 0.35 +0.15
-0.20

D8 6.3 7.7±0.3 6.6 7.8 max.
D 6.3 5.8±0.3 6.6 7.8 max. 2.6

2.6 0.65±0.1

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6G 10.0
8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.2

C 16

0.70±0.2

0.35 +0.15
-0.20

F 8.0 10.2±0.3
6.2±0.3 8.3 9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2

B
C

4.0 5.8±0.3

单位：V.DC

I W P K

1.5
0.35
0.35

+0.15
-0.20
+0.15
-0.20

4.3 5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0
5.3 6.5 max. 2.2

j 6.3
A 10

E 25
V 35

0.65±0.15.0 5.8±0.3
额定电压编号

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

22
j FK

K

极性标示(–)

静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号
批号

无铅适用产品

标记（黑点） 压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品 *2: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃) *4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

特性一览表

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

22  
33  
47  
68  

100  

10  

68  
100  
150  

22  

470  

10  

330  

220  

680  

47  

22  

22  

220  

330  

100  

47  

4
4

4
4
5
5

6.3
6.3
6.3
8
8

680  
1000  

220  

33  

4.7  

68  

470  
1000  
1500  

22  

150  

330  

8

10
4
4
5

6.3
6.3

6.3
6.3
6.3

8
8

8

5

8

4

8
8

10

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
7.7
7.7

5
5

6.3
6.3
6.3
6.3

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
7.7
6.2

10.2

-
-

6.1
6.1
8.0
8.0

10.5
10.5
10.5

-
-
-
-

6.1
6.1
8.0

-
-

6.5
10.5

10.5

10.5
10.5
10.5

-
-
-
-

6.1
6.1

B
(B)
C
C
D
D
D8
D8
F

90 
90 

160 
160 
240 
240 
280 
280 
600 

240 
280 
300 
600 
600 
600 

600 
600 
850 

90 
90 

160 
160 
240 
240 
280 
300 
600 

1.35
0.70
0.70
0.36
0.36
0.34
0.34
0.16
0.16

1.35
0.70
0.70

0.16

0.08
1.35

0.16

0.36
0.34

 EEEFK1V101AP
 EEEFK1V151AP
 EEEFK1V221AP
 EEEFK1V331AP

2000 
2000 

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

-
-
-
-

 EEEFK1V330AV
 EEEFK1V470AV
 EEEFKV680XAV
 EEEFKV101XAV
 EEEFK1V101AV

 EEEFK1V4R7AR
 EEEFKV100UAR

 EEEFK1A221AP
 EEEFK1A331AP

 EEEFKC220UAR
 EEEFK1C220AR
 EEEFKC470UAR
 EEEFK1C470AP
 EEEFK1C680AP

1000 
1000 
1000 
1000 
900 
900 
500 

(6)0.12

(6)0.12

(5)
(5)

(5)
(5)

500 
500 
500 

 EEEFK1V100AR
 EEEFK1V220AR
 EEEFK1V330AP
 EEEFK1V470AP
 EEEFKV680XAP
 EEEFKV101XAP

10.210330   EEEFK1V331AV
(6)0.120.16600 F10.28220   EEEFK1V221AV

(5)
(5)
(5)

35

(6)0.14850 10470  10.5  EEEFK1E471AP

600 F10.28150   EEEFK1V151AV

(5)
(6)10.2

0.08850 G10.5

(6)8
(6)150  

(5)
(6)100  

600 

280 
300 
600 
600 

0.16 0.14

8

10.5
10.5

E
F
F

0.26
0.16

0.14
0.14

240 

-
6.1

0.14
0.14
0.14
0.14

(C)
D

D
(5)47   EEEFK1E470AV

(5)
(5)33  -

 EEEFK1E330AV
160 
240 
240 D

C-

10.2
5.8

G
B

0.0810.5
90 

F

6.5
8.0 0.34

0.26
D8

(5)0.14

0.16
0.16

(6) EEEFK1C331AV

(5)
(6)

280 
300 0.16

 EEEFKC221XAP
 EEEFK1C221APE

F

(6)

10.5
 EEEFK1C221AV

10.2
10.2

 EEEFK1A681AP

 EEEFK1C101AP
 EEEFKC151XAP

0.19
0.19
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

6.1
8.0

 EEEFK1A102AP
 EEEFK1C100AR

0.36
0.36

5.8 B

0.16
0.08
1.35

10.2
10.2

(5)
(5)
(6)

(5)
(5)

0.19
0.19

1.35
0.70

90 
160 

5.8
5.8

 EEEFK1A471AP0.19
0.19

 EEEFKA330UAR
 EEEFK1A330AR
 EEEFK1A151AP
 EEEFKA221XAP

0.36
0.34

(6)
(5)

0.26
0.19

0.08
1.35

850 
90 

10.2
5.8

 EEEFK0J152AP
 EEEFK1A220AR

10.28

(5)
(5)
(6)

0.26
0.26
0.26
0.26

 EEEFK0J102AP

 EEEFK0J221AP
 EEEFKJ331XAP
 EEEFK0J331AP
 EEEFK0J471AP

0.36
0.34
0.26
0.16

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

(6)
(6)0.260.16

 EEEFK0J470AR
 EEEFKJ101UAR
 EEEFK0J101AP

1.35
1.35
0.70
0.70
0.36

2000 
2000 
1000 
1000 
1000 

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

额定
纹波电流

*2

(mA r.m.s.)

(5)
(5)
(5)

回流

特　性
尺寸
代码

*1 ESR*3

(Ω)
tan δ*4 标准品 耐震动规格品

型　号

 EEEFK1E471AV

(6)

(5)

470  

0.19
0.19
0.19

 EEEFK0J220AR
 EEEFKJ470UAR

(5)
(5)

-
-
-
-

 EEEFK0J101AV
 EEEFK0J221AV
 EEEFKJ331XAV
 EEEFK0J331AV
 EEEFK0J471AV
 EEEFK0J102AV
 EEEFK0J152AV

-
-

500 
500 

500 

1000 
1000 
1000 
900 

1000 
500 

1000 
900 

1000 
500 

 EEEFK1A221AV
 EEEFK1A331AV
 EEEFK1A471AV
 EEEFK1A681AV
 EEEFK1A102AV

 EEEFK1A151AV
 EEEFKA221XAV

(6)
(6)
(6)

1000 
900 

1000 
500 
500 
500 

2000 
2000 
1000 

2000 
1000 
1000 

220  
330  

5
6.3
6.3
6.3
6.3
8

0.14

-

6.1
6.1
8.0

- 1.35
0.70
0.70
0.36
0.36
0.36
0.34

10.2

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
7.7
7.7
6.2

10.2
10.2

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
7.7
6.2

10.2

10.2
10.2

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

25

16

B
(B)
C

6.5
10.5
10.5
10.5

-
-
-

6.1
8.0
6.5

10.5
8

0.14

5.8
7.7
6.2

 EEEFK1E221AV

 EEEFK1C101AV
 EEEFKC151XAV
 EEEFKC221XAV

(5)
(5)
(5)

额定
电压

(V.DC)

10

6.3

10  

8
10
4
4
5
5

6.3
6.3

(5)
-

 EEEFKE101XAV

-
-

(5)

(6)

0.16
0.16

 EEEFK1C681AV
-

0.16
0.16

D8

 EEEFK1E100AR

 EEEFK1C471AV

 EEEFK1E680AV

 EEEFK1E331AV

 EEEFKE330UAR
 EEEFK1E330AP
 EEEFK1E470AP
 EEEFK1E680AP
 EEEFKE101XAP
 EEEFK1E101AP
 EEEFK1E151AP
 EEEFK1E221AP
 EEEFK1E331AP

 EEEFK1E101AV
 EEEFK1E151AV

(6)

(5)

(5)
-

 EEEFK1C470AV
 EEEFK1C680AV

-

280 

850 
90 
90 

160 
160 
240 
240 
240 

(5)
(5)

160 

0.16

0.14  EEEFK1E220AR

0.26
0.16

D
D
D
D8

0.16

F
G

(C)
D
D
D8
E
F
F
G
B

(B)
C
D
D8
E
F
F

600 

F
G

500 
500 
500 

2000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
900 
900 

1000 
500 
500 
500 

 EEEFK1C331AP
 EEEFK1C471AP
 EEEFK1C681AP

(B)
C

(C)



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: 中型 FK 類型: V

高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

● 保证时间 : 105 ℃ 5000 小时
● 可满足耐振要求（30G保证）
● 已应对RoHS指令

例：6.3 V.DC 3300 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：V.DC 单位：mm

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

静电容量变化
焊接耐热性

高温无负载特性

耐久性

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压5000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±30 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的200 % 
漏电流

2019/4/17

10
16
25

I

120 1 k 10 k

4.7
5.5

80
100

H

2A

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

P K
50
63

W

0.70±0.316.0
6.7

15.0 max.
19.0 max.
21.0 max.

13.5
17.0
19.0 0.70±0.3

4.4
6.7
6.7

0.90±0.3
1.20±0.3
1.20±0.3

AEC-Q200

φD L

外　观　尺　寸

100 k ～ 
0.75 0.90 0.95 1.00

额定电压编号

额定纹波电流 频率补正系数

6.3
J

标　　　示

A、B H

频　率 (Hz)
系　数

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV (μA)  2 分值

损耗角的正切 (tan δ)
16 25 35 50 100106.3

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

3 3

 初始值±10 % 以内

(120 Hz 时的阻抗比)
3

2 2
3

3 3 3
3

 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。
 不大于初始标准值

4
3 3 3 33 3
44

特　　　点

规　　　格

2 2 2 2 2 2
80

2

请参照特性一览表

静电容量范围 47 μF ～ 6800 μF

63

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃
额定电压范围 6.3 V.DC ～ 100 V.DC

温度特性

额定电压 (V.DC)
Z (–25 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–40 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–55 ℃) / Z (+20 ℃) 3

 （但须电压处理）

 不大于初始标准值

35

j
A
C
E
V 18.0

H13
J16
K16

符号AEC-Q200
漏电流  不大于初始标准值

损耗角的正切（tan δ)

13.5±0.5
16.5±0.5
16.5±0.5

12.5K

尺寸
代码

0.70±0.3

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

3300
j FK

K

极性标示(–) 静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号
批号

无铅适用产品

标记（黑点）

压力阀
括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 5000 小时

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

200

200

200

125

(10)

(10)

(10)

 EEEFK1K471AV

 EEEFK1J221AV

 EEEFK1J471AV

 EEEFK1J681AV

 EEEFK1K680AV

 EEEFK1K101AV

 EEEFK1K151AV

 EEEFK1K331AV

(10)

(11)

0.153

 EEEFK1K101AQ

 EEEFK1K151AQ

 EEEFK1K331AM

 EEEFK1K471AM

0.08

0.08

0.08

 EEEFK2A470AQ

 EEEFK2A680AQ

 EEEFK2A101AM

0.07

0.32

0.17

0.07

0.153

0.17

0.32

0.08

2019/4/17

H13

J16

H13

16.8

13.8

16.8

16.8

16.8

13.8

13.8

16.8

16.8

13.8

13.8

12.5

12.5

16

 EEEFK2A221AV

16.816.5

13.8

16.8

J16

K16

793 

16.8

16.8

13.8

H13

J16

K16

500 

793 

917 

(11)

(11)

13.8

0.153

793  EEEFK2A151AM

0.07

500 

 EEEFK1H681AM

 EEEFK1H102AM

 EEEFK1J151AQ

500 

0.32

0.10

0.08

 EEEFK1J471AM

 EEEFK1J681AM

 EEEFK1K680AQ

0.10

0.10

0.10

1690 

H13

J16

耐震动
规格品

标准品

L
φD

6800  18

13.813.5

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

 EEEFK2A221AMK1616.8

 EEEFK2A331AM

0.07

 EEEFK2A470AV

 EEEFK2A680AV

 EEEFK2A331AV

 EEEFK2A101AV

 EEEFK2A151AV

0.07

0.07

16.8

0.32

917 

H13

J16

J16

K16

H13

H13

J16

J16

额定
电压

(V.DC)

12.5

16

12.5

16

16

16

18

12.5

3300  

6800  

2200  

4700  

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

 EEEFK1H391AV

 EEEFK1H471AV

 EEEFK1H561AV

(10)

125

800 

800 

1410 

680  

1500  

 EEEFK1J221AQ

 EEEFK1J151AV

125

125

H13

 EEEFK1H391AQ

0.12

0.12

0.12

16

16

125

(10)

200

125

0.12

0.12

(10)

(10)

125

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

200

125

125

200

200

125

 EEEFK1H471AM

 EEEFK1H561AM

200

125

200

125

125

200

125

125

200

125

125

125

200

200

125

125

200

200

125

125

(11)

18

1000  

16

16

16

12.5

12.5

16

18

12.5

16

13.5

13.5

16.5

16.5

16.5

16.5

16.5

(10)

 EEEFK1H681AV

 EEEFK1H102AV

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)

 EEEFK1C332AV

 EEEFK1H331AV

 EEEFK1V152AV

 EEEFK1E102AV

 EEEFK1E152AV

 EEEFK1E222AV

 EEEFK1V102AV

 EEEFK1V471AV

 EEEFK1V681AV

 EEEFK1E332AV

回流

特　性

 EEEFK1A682AV

 EEEFK1C152AQ

0.06

 EEEFK1C472AM

0.30

0.36

0.21

0.25

0.29

0.16

0.035

0.033  EEEFK1C472AV

 EEEFK1C152AV

1100 

1800 

tan δ*3 标准品

1100 

1800 

2060 

1100 

耐震动规格品

型　号

0.06

 EEEFK0J682AV

 EEEFK1A222AV

 EEEFK1A472AV

0.033 0.18

0.035

0.035

0.22

 EEEFK0J682AM

 EEEFK1A222AQ

 EEEFK1A472AM

 EEEFK0J332AV

 EEEFK1A682AM

 EEEFK1C332AM0.20

 EEEFK0J332AQ

0.035

0.06

0.035

0.033

0.06

1800 

16.8

J16

16.8

13.8

J16

K16

H13

16.5

16.8

2060 

1100 

额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

ESR*2

(Ω)

K16

2060 

1610 

1800 

1800 

尺寸
代码

H13

H13

J16

J16

J16

900 

1610 

1610 

1100 

1800 

900 

1610 

1100 

1800 

0.06

0.06

0.035

0.035

0.073

0.12

0.12

J16

H13

330  

220  

0.073

0.073

0.073

0.16

0.16

0.082

0.08

0.32

500 

0.17

K16

16.8

H13

H13

H13

J16

13.8

16.5

18

917 

500 

16.8

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.14

 EEEFK1E152AM

 EEEFK1E222AM

 EEEFK1E332AM

 EEEFK1V471AQ

 EEEFK1V681AQ

 EEEFK1V102AM

 EEEFK1V152AM

 EEEFK1H331AQ

 EEEFK1E102AQ

0.16

0.16

50

35

25

16

12.5

16.8

16.8

13.8

13.8

12.5

1500  

3300  

4700  

16.8

16.8

13.5

18

16.5

13.5

16.5

16.5

13.5

16.5

16.5

13.5

16.5

16.5

12.5

16

18

12.5

12.5

12.5

16.5

16

16.5

16.5

13.5

150  
100

1000  

1500  

2200  

3300  

1000  

390  

470  

560  

680  

330  

470  

150  

220  

68  

80

63
470  

680  

68  

100  

150  

47  

特性一览表

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

13.5

13.5

10

330  

470  

100  

12.5

16

13.5

16.5

16.5

13.5

13.5

16.5

16.5

13.5

13.5

6.3

13.8

16.8

13.8



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: FK 類型: V

● 保证时间 : 105 ℃ 2000 ~ 5000 小时
● 低阻抗（FC系列降低 40 % ~ 60 %)
● 小形化产品（FC系列缩小 30 % ~ 50 %)
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ6.3 ≦）
● 已应对RoHS指令

例 : 6.3 V.DC 22 μF 
标示颜色 : BLACK

≦ φ10

   

≧ φ12.5

单位：mm

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

K16 18.0 16.5±0.5 19.0 21.0 max. 6.7 1.20±0.3 6.7 0.70±0.3

0.70±0.3
J16 16.0 16.5±0.5 17.0 19.0 max. 5.5 1.20±0.3 6.7 0.70±0.3

j 6.3
A 10

H 50
J 63

0.65±0.15.0 5.8±0.3

额定电压编号

B
C

4.0 5.8±0.3

单位：V.DC

4.3 5.5 max.
5.3 6.5 max. 1.5

0.35
0.35

+0.15
-0.20
+0.15
-0.20

1.8 0.65±0.1 1.0
2.2

3 3 3
3 3 3 3 3 3 3

C 16 K
0.70±0.2

V 35

0.35 +0.15

80

-0.20

F 8.0 10.2±0.3
6.2±0.3 8.3 9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2

E 25
H13 12.5 13.5±0.5

2A 100

G 10.0
8.3 10.0 max. 3.4

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6
0.90±0.2 3.1 0.70±0.2

13.5 15.0 max. 4.7 0.90±0.3 4.4

0.35 +0.15
-0.20

E 8.0

0.65±0.1 1.8 0.35 +0.15
-0.20

D8 6.3 7.7±0.3 6.6 7.8 max.
D 6.3 5.8±0.3 6.6 7.8 max. 2.6

2.6 0.65±0.1 1.8

A, B H

标　　　示

频　率 (Hz)
系　数

50, 60
0.70

120
0.75

1 k
0.90

外　观　尺　寸

尺寸代码 φD L

10 k

I W

0.95
100 k ～

1.00

P K

2 2 2 2

3

  ( 但是, φ8×10.2, φ10×10.2 的尾号为 G 时, 额定电压施加时间须5000 小时 )

10 16 25 35 50 63

3 3

(120 Hz 时的阻抗比)
2 2
80 100

3 3
4 4 4

特　　　点

规　　　格
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃
额定电压范围 6.3 V.DC ～ 100 V.DC

温度特性

额定电压 (V.DC)
Z (–25 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–40 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–55 ℃) / Z (+20 ℃)

6.3
2 2

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV 或 3 (μA)  2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围 3.3 μF ～ 6800 μF

2

漏电流  不大于初始标准值
符号AEC-Q200AEC-Q200

焊接耐热性

额定纹波电流 频率补正系数

耐久性 静电容量变化  初始值±30 % 以内 ( 尾号 G 为 35 % 以下)

高温无负载特性
 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

静电容量变化  初始值±10 % 以内
损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值

 （但须电压处理）
 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压2000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的200 % ( 尾号 G 不大于 300 % )
漏电流  不大于初始标准值

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

22
j FK

压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸

极性标示(–) 静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号
批号

K

无铅适用产品

标记（黑点）

3300
j FK

极性标示(–)
静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号
批号



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时 (≧ φ12.5 : 5000 小时)

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

500 

(2)
(2)
(2)

500 
200 
125 
125 
125 

(2)
(3)
(3)
(3)

125 
125 

2000 
1000 
1000 
1000 

125 
2000 
2000 
1000 

125 
2000 

1000 
900 

1000 
500 
500 
500 
500 
200 
125 

2000 
1000 
1000 

E

1000 
1000 
900 

1000 
500 
500 

0.36

 EEEFK1E221V
 EEEFK1E151V

 EEEFK1E470P
 EEEFK1E680P

240 
240 0.36

0.34
0.26
0.16
0.16

0.035
0.035
0.033

0.14
0.16
0.18

1800 
J16
K16

J16
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B
(B)
C

6.5
10.5
10.5
10.5
13.8

16.8
16.8

-
-
-

6.1

 EEEFK1E331V
 EEEFK1E471V
 EEVFK1E102V
 EEVFK1E152V
 EEVFK1E222V
 EEVFK1E332V16.8

5.8
5.8
7.7
6.2

额定
电压

(V.DC)

-
-
-
-

6.1
6.1
8.0330  

100  

47  

22  

220  

6.1
6.1
8.0

16.816.5

8
10

(C)

5.8
5.8

16.8
16.8

-
-
-
-

6.1
6.1
6.1
8.0
8.0
6.5

10.5
10.5

-
-
-

6.1
8.0
6.5

10.5

16.8
16.8

10.5
10.5
10.5
10.5
13.8

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
7.7
6.2

10.2

6.5

10.2
10.2
13.5

16.5
16.5
5.8
5.8

18

1000  
1500  
2200  

10.2
10.2
10.2
10.2
13.5
16.5
16.5

150  
220  
330  
470  

16.5

12.5

16
18
4
5

16
16

5
6.3
6.3
6.3
6.3
8
8
8
8
10

12.5

16
4
4
5

6.3
6.3

470  

4
4
5
5

6.3
6.3
6.3
8
8

2000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
900 

1000 
500 
500 
500 
200 

 EEEFK1E330V
 EEEFK1E470V
 EEEFK1E680V
 EEEFK1E101XV
 EEEFK1E101V

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

 EEEFK0J471V
 EEEFK0J102V
 EEEFK0J152V
 EEVFK0J332V

 EEVFK1C332V
 EEVFK1C472V

-
-
-

 EEVFK0J682V
-
-
-

 EEEFK1A151V
 EEEFK1A221XV
 EEEFK1A221V
 EEEFK1A331V
 EEEFK1A471V
 EEEFK1A681V
 EEEFK1A102V
 EEVFK1A222V
 EEVFK1A472V
 EEVFK1A682V

-

 EEEFK0J220R -
-
-
-

 EEEFK0J101V
 EEEFK0J221V
 EEEFK0J331XV
 EEEFK0J331V

 EEVFK1A472M
 EEVFK1A682M
 EEEFK1C100R

0.14

 EEEFK0J102P
 EEEFK0J152P
 EEVFK0J332Q

 EEVFK1C332M
 EEVFK1C472M
 EEEFK1E100R
 EEEFK1E220R
 EEEFK1E330UR
 EEEFK1E330P

 EEEFK1C220UR
 EEEFK1C220R
 EEEFK1C470UR
 EEEFK1C470P
 EEEFK1C680P
 EEEFK1C101P
 EEEFK1C151XP
 EEEFK1C221XP
 EEEFK1C221P
 EEEFK1C331P
 EEEFK1C471P
 EEEFK1C681P
 EEVFK1C152Q

0.16

0.26
0.26
0.26
0.30

0.20
0.22
0.14
0.14
0.14

0.36
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.21
0.25
0.29
0.16

 EEVFK1E152M
 EEVFK1E222M
 EEVFK1E332M

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

 EEEFK1E101XP
 EEEFK1E101P
 EEEFK1E151P
 EEEFK1E221P
 EEEFK1E331P
 EEEFK1E471P
 EEVFK1E102Q

0.16
0.08
0.06

0.035
0.033
1.35
0.70
0.70
0.36

0.36
0.36
0.36
0.34
0.34
0.26
0.16
0.16
0.08
0.06

1.35
1.35
0.70
0.70
0.36
0.36
0.34
0.26
0.16

90 
90 

160 
160 
240 
240 
280 
300 
600 
600 
850 

1100 

1800 
2060 

90 
160 
160 
240 

160 
160 
240 
240 
240 
280 
280 
300 
600 
600 
850 

1100 

带状包装
(pcs)

最少包装
数量

1800 
2060 

ESR*3

(Ω)
tan δ*4 标准品 耐震动规格品

型　号

280 
300 
600 
600 
600 
850 

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

1100 

回流

特　性
尺寸
代码

*1

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

额定
纹波电流

*2

(mA r.m.s.)

5.8
5.8
5.8
5.8
7.7
6.2

10.2
10.2
10.2

7.7
6.2

10.2
10.2
10.2
13.5

10.5
10.5
10.5
13.8

10.5
13.8

10.2
13.5
16.5
16.5
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8

12.5

8
8
8
8
10

12.5
16
18
4

1000  
1500  
3300  
6800  

22  

150  

330  
470  
680  

1000 
500 
500 
500 

1000  
2200  
4700  
6800  

10  

8
8
8
10

4
5
5

6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

5.8
5.8
7.7

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

1000 
1000 
1000 
900 
900 

(2)
(3)

(3)

(1)
(1)
(2)

200 

(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)

 EEEFK1C470V
 EEEFK1C680V
 EEEFK1C101V
 EEEFK1C151XV
 EEEFK1C221XV
 EEEFK1C221V (2)

(2)
(2)

 EEVFK1C152V

 EEEFK0J470UR
 EEEFK0J470R
 EEEFK0J101UR
 EEEFK0J101P
 EEEFK0J221P
 EEEFK0J331XP
 EEEFK0J331P
 EEEFK0J471P

 EEVFK0J682M
 EEEFK1A220R
 EEEFK1A330UR
 EEEFK1A330R
 EEEFK1A151P
 EEEFK1A221XP
 EEEFK1A221P
 EEEFK1A331P
 EEEFK1A471P
 EEEFK1A681P
 EEEFK1A102P
 EEVFK1A222Q

-
-
-

0.16
0.16
0.16
0.16  EEEFK1C331V

 EEEFK1C471V
 EEEFK1C681V

0.16
0.16
0.16

0.035
1.35
1.35
0.70
0.36
0.34
0.26
0.16
0.16
0.16
0.08
0.06
0.035
0.033
1.35
1.35
0.70
0.70

0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

0.16
0.08
0.06

1800 
90 
90 

160 
240 
280 
300 
600 
600 
600 
850 

1100 
1800 
2060 

90 
90 

D
D
D8
E
F
F
G

H13
J16
B

(B)
C
D
D8
E
F
F
F
G

H13
J16
K16

B

G
H13

K16
B

J16

25

16

10

6.3

100  

33  

220  

47  

22  

220  

33  

3300  
4700  

10  
22  

47  
68  

68  
100  
150  

330  
470  
680  

3300  

特性一览表

D
D
D8

F
F
F
G

H13

1500  

C
(C)
D

(B)
C

(C)
D
D
D
D8
D8
E
F
F



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时 (≧ φ12.5 : 5000 小时)

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

5.8 -

47  
33  
22  

330  
390  

125 
125 

 EEVFK1H561V
 EEVFK1H681V

 EEEFK1H220V
 EEEFK1H330XV
 EEEFK1H330V
 EEEFK1H470XV
 EEEFK1H470V
 EEEFK1H101V
 EEEFK1H151V
 EEEFK1H221V

 EEVFK1H471V

13.5 13.8 0.12
0.12

6.1
0.08
0.08

3.00
1.50

50 
80 
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33  
47  

 EEEFK1J100V
-

6.3 7.7 8

8 10.2 10.5
8 6.2 6.5

5
16.8

680  16.516 16.8
0.10
0.10
0.10

0.073
0.073
0.073

1610 
1610 
1610 

560  

13.5 13.8

10.2 10.5
10 10.2 10.5

900 
900 

0.68195 
195 

H13

0.68
0.68
0.34

E
D8
E
F

7.7 8
6.3 5.8 6.1
6.3 5.8 6.1 0.10

0.10
195 

0.88
0.68

16.5 16.8
16 16.5 16.8

5.8 -
4 5.8 -

7.7 8

10.2 10.5

12.5 13.5 13.8

8 10.2 10.5

12.5 13.5 13.8
10 10.2 10.5

5.8 -

6.3 5.8 6.1
5 5.8 -

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

4.7  4 5.8 -

φD

产品尺寸

4 5.8 -

35 8 10.2 10.5
6.3

1000 

0.18
0.18

0.10

尺寸
代码

*1

特　性 型　号

回流

(mm)

L 额定
纹波电流

*2

(mA r.m.s.)

ESR*3

(Ω)
tan δ*4 标准品 耐震动规格品

标准品
耐震动
规格品

6.3 7.7 8
5.86.3 6.1

5

 EEEFK1J220V
 EEEFK1J330V

 EEVFK1H102M
 EEEFK1J4R7R

0.65

2000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
900 
900 
500 
500 
500 
500 
200 
200 
125 
125 

2000 
1000 
1000 

0.035
2.90
1.52
0.88

0.100.073

900 
1000 
500 (2)

 EEEFK1J220P
 EEEFK1J330P

0.08
0.08
0.08

1.20
1.20
0.65

125 

125 
1000 
1000 

(1)
(2)

0.34
0.34
0.16
0.16
0.16
0.08
0.06
0.06
0.035

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

90 
90 

F

J16
J16
J16
J16
C
D
D8
E
F 250 

250 0.65 0.08

1.35
1.35
0.70
0.70
0.36
0.36

0.17
0.153

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

3.00
2.40
2.40
1.30
1.30
0.70
0.32
0.32
0.32

0.08
0.08
0.08
0.08

0.35
0.16
0.16
0.082
0.08
5.00

160 
160 
240 
240 
280 
280 
600 
600 
600 
850 

1100 
1100 
1800 
1800 

60 
85 

165 
165 

500 
500 

195 
350 

400 
800 
800 

1410 
1690 

1610 

120 
120 

670 
670 

250 

500 
793 
917 

B
(B)
C
C
D
D
D8
D8
F
F
F
G

H13
H13
J16
J16
B

(C)
D
D
D8

(F)
G

H13
H13
J16

G
G

K16
C

H13

6.5
10.5
10.5
10.5

13.8
13.8

D
D8
E
F
F
G

H13
H13
H13

6.2
10.2
10.2

16.5

13.5
13.5

J16
K16

6.5
8

6.5
10.5

16.8
16.8

10.5
10.5
10.5
13.8
13.8
16.8
16.8

-
6.1
8

8
8

6.3 5.8

12.5
12.5

16.8
16.8

6.2
7.7
6.2

10.2

16.5
16.5

10.2
10.2
10.2
13.5
13.5
16.5
16.5
5.8
5.8
7.7

4.7  

8

16

10
12.5

1000  16

6.3

470  

100  

8
6.3
8
8

16
16

5

12.5

10  

150  

33  

1000 
1000 
900 

1000 
500 22  

33  
47  
68  

3.3  
4.7  

8
10

12.5
10.2
13.5 13.8

25 
40 
60 
60 

130 
130 
200 

500 
200 
200 
125 
125 

500 
500 

900 
1000 
900 

1000 
500 
500 
500 
200 
200 

500 
500 
200 
200 
200 
125 
125 

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)

(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)

(2)

(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

-
-
-
-

 EEEFK1V330V
 EEEFK1V470V
 EEEFK1V680XV
 EEEFK1V101XV
 EEEFK1V101V
 EEEFK1V151V
 EEEFK1V221V
 EEEFK1V331V
 EEVFK1V471V
 EEVFK1V681V
 EEVFK1V102V
 EEVFK1V152V

-
-

 EEEFK1H100V

 EEVFK1H331V
 EEVFK1H391V

 EEVFK1H102V

 EEEFK1J220XV

 EEEFK1J101V
 EEVFK1J151V
 EEVFK1J221V
 EEVFK1J471V
 EEVFK1J681V

-

 EEEFK1J470V
 EEEFK1J680UV

 EEEFK1K4R7V
 EEEFK1K100XV
 EEEFK1K100V
 EEEFK1K220V
 EEEFK1K330V
 EEEFK1K470V
 EEVFK1K680V
 EEVFK1K101V
 EEVFK1K151V
 EEVFK1K331V
 EEVFK1K471V

 EEEFK1V4R7R
 EEEFK1V100UR
 EEEFK1V100R
 EEEFK1V220R
 EEEFK1V330P
 EEEFK1V470P
 EEEFK1V680XP
 EEEFK1V101XP
 EEEFK1V101P
 EEEFK1V151P
 EEEFK1V221P
 EEEFK1V331P
 EEVFK1V471Q
 EEVFK1V681Q
 EEVFK1V102M
 EEVFK1V152M
 EEEFK1H4R7R
 EEEFK1H100UR
 EEEFK1H100P
 EEEFK1H220P
 EEEFK1H330XP
 EEEFK1H330P
 EEEFK1H470XP

0.08
0.08

0.08

0.10
0.10
0.10

 EEVFK1K101Q

 EEEFK1J100P
 EEEFK1J220XP

 EEEFK1J680UP
 EEEFK1J101P
 EEVFK1J151Q
 EEVFK1J221Q

 EEEFK1J470P

 EEVFK1J471M
 EEVFK1J681M

0.10

 EEEFK1K3R3R
 EEEFK1K4R7P
 EEEFK1K100XP
 EEEFK1K100P
 EEEFK1K220P
 EEEFK1K330P
 EEEFK1K470P
 EEVFK1K680Q

 EEEFK1H470P
 EEEFK1H101P
 EEEFK1H151P
 EEEFK1H221P
 EEVFK1H331Q
 EEVFK1H391Q
 EEVFK1H471M
 EEVFK1H561M
 EEVFK1H681M

 EEVFK1K151Q
 EEVFK1K331M
 EEVFK1K471M

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

100  

10  

470  

100  
150  
330  

10  

68  
100  
150  
220  
470  
680  

68  

330  

150  
220  

470  
680  

1000  
1500  

4.7  

22  

220  

特性一览表

0.10

0.08
0.08

80

63

50

16
18

16.5
16.5

8
8
10

12.5
12.5
16
18
5

6.3
6.310  

22  

47  



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时 (≧ φ12.5 : 5000 小时)

耐久性： 105 ℃ 5000 小时

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

47   

822   10.5

500(2) EEEFK0J471GV0.26

0.70
130
200

10.2

0.07

500
500
200
200
125
125
125
125

(2)
(2)
(3)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

330   16.518

100

33   

220   18 16.5 16.8

100   16 16.5 16.8
68   12.5 13.5 13.8

13.512.5 13.8  EEVFK2A470Q

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF) φD

产品尺寸

尺寸
代码

*1

特　性 型　号

10.210 10.5
 EEEFK2A220P
 EEEFK2A330P

0.07
0.07

F
G

 EEEFK2A220V
 EEEFK2A330V

1.30

16.8

回流

(mm)

L 额定
纹波电流

*2

(mA r.m.s.)

ESR*3

(Ω)
tan δ*4 标准品 耐震动规格品

标准品
耐震动
规格品

0.32
0.17
0.17

 EEVFK2A470V
 EEVFK2A680V
 EEVFK2A101V
 EEVFK2A151V

917
0.153
0.153

H13
J16
J16
K16
K16

 EEEFK0J471GP

 EEVFK2A680Q

600

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

793
917

(3)
(3)
(3)
(3) EEVFK2A221V

 EEVFK2A101M
 EEVFK2A151M
 EEVFK2A221M

(3)

0.32
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码

*1

特　性 型　号

回流

150   

H13 500
500
793

 EEVFK2A331V EEVFK2A331M16.8

16.516

最少包装
数量(mm)

φD
L 额定

纹波电流
*2

(mA r.m.s.)

ESR*3

(Ω)
tan δ*4 标准品 耐震动规格品 带状包装

(pcs)标准品
耐震动
规格品

500
500
500
500
500
500
500

500
500
500
500
500
500
500
500
500

500
500

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

500
500

 EEEFK1E331GV
 EEEFK1E471GV
 EEEFK1V101GV
 EEEFK1V151GV
 EEEFK1V221GV
 EEEFK1V331GV
 EEEFK1H101GV

 EEEFK0J102GV
 EEEFK0J152GV
 EEEFK1A331GV
 EEEFK1A471GV
 EEEFK1A681GV
 EEEFK1A102GV
 EEEFK1C331GV
 EEEFK1C471GV
 EEEFK1C681GV

 EEEFK1H151GV
 EEEFK1H221GV

 EEEFK0J102GP
 EEEFK0J152GP
 EEEFK1A331GP
 EEEFK1A471GP
 EEEFK1A681GP
 EEEFK1A102GP
 EEEFK1C331GP
 EEEFK1C471GP
 EEEFK1C681GP
 EEEFK1E151GP
 EEEFK1E221GP
 EEEFK1E331GP
 EEEFK1E471GP
 EEEFK1V101GP
 EEEFK1V151GP
 EEEFK1V221GP
 EEEFK1V331GP
 EEEFK1H101GP
 EEEFK1H151GP
 EEEFK1H221GP

 EEEFK1E151GV
 EEEFK1E221GV0.14

0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10

0.26
0.26
0.19
0.19
0.19
0.19
0.16
0.16
0.16

0.10
0.10

0.16
0.16
0.08
0.16
0.16
0.16
0.08
0.16
0.16
0.08
0.16
0.16
0.16
0.08
0.16
0.16
0.16
0.08
0.34
0.18
0.18

0.14
600
600
850
600
600
600
850
350

600
850
600
600
600
850
600
600
850

670
670

F
F
G
F
F
F
G
F
F
G
F
F
F
G
F
F
F
G
F
G
G

600

10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5

10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2

8
8
10
8
8
8
10
8
8

100   
150   
220   
330   
100   
150   
220   

10
8
8
8
10
8
8
8
10

特性一览表

50

35

25

16

10

6.3

8
10
10

470   
1000   
1500   
330   
470   
680   

1000   
330   
470   
680   
150   
220   
330   
470   



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: FKS 類型: V

高温无铅回流焊应对产品

● 保证时间 : 105 ℃ 2000 小时
● 比FK系列小一个尺寸
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ6.3 ≦）
● 已应对RoHS指令

例 : 6.3 V.DC 270 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

额定纹波电流 频率补正系数

16 25 35 50

0.65 0.85 0.95

4
3

高温无负载特性

耐久性

特　　　点

规　　　格
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃
额定电压范围 6.3 V.DC ～ 50 V.DC

温度特性

额定电压 (V.DC)
Z (–25 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–40 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–55 ℃) / Z (+20 ℃)

1.00

2 2 2 2
3 3

(120 Hz 时的阻抗比)

10

4 4 3 3 3
3

 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。
 不大于初始标准值

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压2000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±30 % 以内（但是, 6.3 V.DC 尺寸代码 B, C 为±40 % 以内）

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的200 % 
漏电流

 （但须电压处理）

6.3
2 2

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV 或 3 (μA)  2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围 10 μF ～ 1800 μF

3

φD L

AEC-Q200 符号AEC-Q200

120 1 k 10 k 100 k ～

P K

焊接耐热性

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

标　　　示

频　率 (Hz)
系　数

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6G 10.0
C 16

0.70±0.2
H 50

F 8.0 10.2±0.3 3.1 0.70±0.2

3

B
C

4.0 5.8±0.3

单位：V.DC

I W
4.3 5.5 max. 1.8 0.65±0.1
5.3 6.5 max. 2.2

D 6.3 5.8±0.3 6.6 7.8 max.

A, B H尺寸代码

外　观　尺　寸

1.5
0.35
0.35

+0.15
-0.20
+0.15
-0.20

1.0
0.65±0.1

1.8 0.35 +0.15
-0.20

0.65±0.1 1.8 0.35 +0.15
-0.20

5.0
额定电压编号

2.6
2.6 0.65±0.1

V 35
8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2

D8 6.3 7.7±0.3 6.6 7.8 max.
j 6.3

10
E 25

5.8±0.3

A

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

270
j KS

K

极性标示(–)
静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号

批号

压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

*1:  额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 当型号编号超过12位时, 只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V, 1H→H
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

特性一览表

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

10.5

-

-

6.1

8.0

10.5

 EEEFK1V471SV

-

-

 EEEFK1H271SV

1.35

0.70

0.36

60 

0.36

0.34

0.16

0.16

0.16

0.16

0.19

0.26

0.19

0.19

50

35

25

16

10

6.3

18   

39   

68   

82   

120   

270   

470   

39   

82   

150   

330   

4

5

6.3

6.3

8

68   

150   

270   

470   

1800   

56   

120   

220   

820   

1200   

47   

100   

150   

270   

560   

1000   

27   

56   

100   

4

5

6.3

6.3

5.8

5.8

7.7

10.2

10.2

(6)

(6)

(5)

(5)

 EEEFK1V820SV

 EEEFKV121XSV

 EEEFK1V271SV

G

5.8

5.8

0.12

0.12

0.12

 EEEFK1V680SP

0.10

0.10

(5)

0.12D

(5)

(5)

 EEEFK0J151SR

 EEEFK0J271SP

 EEEFKJ471XSP

 EEEFK0J182SP

 EEEFK1A560SR

 EEEFK1A121SR

 EEEFK1A221SP

 EEEFKA331XSP

 EEEFK1H100SR

 EEEFK1H220SR

 EEEFK1H390SP

 EEEFK1E560SR

 EEEFK1E101SP

 EEEFK1V820SP

 EEEFKV121XSP

 EEEFK1V271SP

 EEEFK1V471SP

 EEEFK1A821SV

 EEEFK1A122SV

-

-

 EEEFK1C151SV

2000 

1000 

1000 

900 

500 

500 

2000 

500 

500 

500 

2000 

1000 

1000 

1000 

1000 

900 

500 

2000 

1000 

1000 

900 

500 

10.2270   

10.2180   

0.10

10

0.08680   

0.34

0.16390   

600 

850 0.12

85 

165 0.10

10

4

5

6.3

8

10.2

10.2

6.1

8.0

-

-

回流

特　性

尺寸
代码 ESR*2

(Ω)
tan δ*3 标准品 耐震动规格品

型　号

0.26

0.26

0.26

0.26

1.35

0.70

0.36

0.34

 EEEFK0J680SR -

-

 EEEFK0J271SV

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

280 

280 

280 

600 

850 

90 

160 

90 

160 

240 

180   

6.3

6.3

6.3

8

10

0.19

350 

670 

240 

240 

10   

22   

90 

160 

240 

280 

850 

90 

160 

240 

280 

600 

850 

90 

160 

240 

280 

600 

850 

0.08

1.35

0.70

0.36

0.34

0.16

0.08

1.35

0.70

0.36

0.34

0.16

0.08

1.35

0.08

3.50

1.52

0.70

0.19

0.14

 EEEFK1A821SP

 EEEFK1A122SP

 EEEFK1C470SR

 EEEFK1C101SR

 EEEFK1C151SP

 EEEFKC271XSP

 EEEFK1C561SP

 EEEFK1C102SP

 EEEFK1E270SR

0.19

0.16

0.16

(5)

 EEEFKJ471XSV

 EEEFK0J182SV

-

-

 EEEFK1A221SV

 EEEFKA331XSV

 EEEFKC271XSV

 EEEFK1C561SV

 EEEFK1C102SV

(6)

(6)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

2000 
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5.8
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5.8
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5.8

5.8

7.7
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额定
电压

(V.DC)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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D8

-

6.1

8.0

8.0
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-
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铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: 中型 FKS 類型: V

高温无铅回流焊应对产品

● 保证时间：105 ℃ 5000 h
● 容量达到FK系列的1.2～1.8倍，实现了13000 μF的大容量
● 可满足耐振要求（30G保证）
● 已应对RoHS指令

例 : 6.3 V.DC 3500 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

额定电压编号 单位：V.DC

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

19.0
10
16

j
A
C

16.5±0.5
16.5±0.5
21.5±0.5

16.0
18.0
18.0

J16
K16
K21

25
35

E
V

耐久性

损耗角的正切（tan δ)

0.70±0.3
0.70±0.3
0.70±0.3

4.4
6.7
6.7
6.7

0.90±0.3
1.20±0.3
1.20±0.3
1.20±0.3

5.5
6.7
6.7

15.0 max.
19.0 max.
21.0 max.
21.0 max.

13.5
17.0
19.0

6.3

静电容量范围 750 μF ～ 13000 μF

 不大于初始标准值

(120 Hz 时的阻抗比)

静电容量变化  初始值±30 % 以内
 不大于初始标准值的200 % 

3 3

10 16 25 35

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压5000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化

4 4 4 3 3

 初始值±30 % 以内
损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的300 % 

漏电流

高温无负载特性

0.70±0.34.713.5±0.5

I W P K

1 k 10 k 100 k ～ 
0.75 0.90 0.95 1.00

漏电流  不大于初始标准值

符号AEC-Q200

120

12.5

L
尺寸
代码
H13

I ≦ 0.01 CV（μA） 2 分值
损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

3 3

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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A, B H

焊接耐热性

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

标　　　示

频　率 (Hz)
系　数

外　观　尺　寸

φD

AEC-Q200

额定纹波电流 频率补正系数

2 2
3

2

 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。
 （但须电压处理）

特　　　点

规　　　格
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃
额定电压范围 6.3 V.DC ～ 35 V.DC

温度特性

额定电压 (V.DC)
Z (–25 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–40 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–55 ℃) / Z (+20 ℃)

6.3
2 2

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

3500
j FK

K

极性标示(–) 静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号

批号

无铅适用产品

标记（黑点） 压力阀
括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 5000 小时

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

(9)

 EEEFK0J352SV

1800

H13

J16

K16

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

1100

1800

2060

K21

K21

200 

2060

2640

1100

1800

K21

H13

J16

(9)

(9)

(9)

(9)

2060

2640

16

18

18

12.5

16

18

18

12.5

18

18

12.5

16

18

18

18 K21

K16

K21

H13

J16

K16

0.16

 EEEFK1C432SM

 EEEFK1C562SM

 EEEFK1C752SM

 EEEFK1E122SQ

 EEEFK1E272SM

 EEEFK1E362SM

 EEEFK1E472SM

 EEEFK1V751SQ

 EEEFK1V162SM

0.24

0.28

0.14

0.14

 EEEFK1V302SM

 EEEFK1V222SM

0.22

0.16

0.18

0.20

0.12

0.14

(9)

 EEEFK0J752SV

 EEEFK0J103SV

 EEEFK0J133SV

 EEEFK1A242SV

 EEEFK1A562SV

 EEEFK1A752SV

 EEEFK1A912SV

 EEEFK1C182SV

 EEEFK1V751SV

 EEEFK1V162SV

 EEEFK1V222SV

 EEEFK1V302SV

 EEEFK1C432SV

 EEEFK1C562SV

 EEEFK1C752SV

 EEEFK1E122SV

(9)

 EEEFK1E362SV

 EEEFK1E472SV

(9)

(9)

(9)

(9)

16

18

0.025

35

25

2640

2060

1800

1100

0.033

H13

J16

13.5

16.8

21.8

0.035

16

1100

1800

2640

6.3

10

13.5

16.5

16.5

(9)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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H13

J16

K16

21.8

13.8

16.8

16.8

21.8

13.8

16.8

16.8

21.8

13.8

16.8

12.5

0.033

0.025

额定
电压

(V.DC)

21.5

16

12.5

16.5

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

3600 

4700 

750 

16.8

3500 

7500 

10000 

13.5

3000 

1800 

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

0.06

0.06

0.035

0.033

0.025

0.06

0.035

0.033

0.025

0.06

0.42

0.50

 EEEFK1E272SV0.035

0.033

0.025

 EEEFK0J103SM

 EEEFK0J133SM

 EEEFK0J352SQ

 EEEFK0J752SM

回流

特　性

尺寸
代码 ESR*2

(Ω)
tan δ*3 标准品 耐震动规格品

型　号

额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

(9)

(9)

0.30

0.38

0.06

0.035

125 

125 

75 

200 

125 

125 

75 

125 

125 

75 

200 

125 

125 

75 

200 

125 

125 

2400 

5600 

7500 

9100 

4300 

5600 

7500 

1200 

75 

200 

 EEEFK1A242SQ

 EEEFK1A562SM

 EEEFK1A752SM

 EEEFK1A912SM

 EEEFK1C182SQ

2060

2640

K16

0.21

0.27

0.31

0.16

0.35

1100

特性一览表

13.8

16.8

16.8

2700 

1600 

2200 16.5

16.5

21.5

13.5

16.5

16.5

21.5

13.5

16.5

21.5

16.5

21.8

13.8

16.8

21.5

16.5

13000 



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: FT 類型: V

高温无铅回流焊应对产品

● 保证时间 : 105 ℃ 2000 小时 ～ 5000 小时
● 小型化、低ESR（比FK系列小一个尺寸)
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ6.3 ≦）
● 已应对RoHS指令

例：25 V.DC 22 μF
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

0.95 1.00

j 6.3
A 10

H 50

0.65±0.15.0 5.8±0.3
额定电压编号

E 25
0.65±0.1

7.8 max. 2.6
2.6

V 35
F 8.0 10.2±0.3 8.3

B
C

4.0 5.8±0.3

单位：V.DC

I W
4.3 5.5 max. 1.8 0.65±0.1
5.3 6.5 max. 2.2
6.6

0.35
0.35

+0.15
-0.20
+0.15
-0.20

1.0

10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6G 10.0 0.70±0.2

符号AEC-Q200AEC-Q200

频率（Hz)

0.70±0.2
C 16

1.8 0.35 +0.15
-0.20

0.65±0.1 1.8 0.35 +0.15
-0.20

D8 6.3 7.7±0.3 6.6 7.8 max.
D 6.3 5.8±0.3

1.5

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的200 %（ 末尾G ： 300 % 以下）
漏电流

A, B H

焊接耐热性

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

标　　　示

10 ～ 470
560 ～ 2200

外　观　尺　寸

尺寸代码 φD L

0.70 0.90

P K

类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV（μA）2 分值

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围 10 μF ～ 2200 μF

静电容量变化  初始值±30 % 以内（末尾G ：±35 % 以内）

0.95 1.00

 （但须电压处理）

额定电压范围 6.3 V.DC ～ 50 V.DC

静電容量許容差

特　　　点

规　　　格

高温无负载特性
 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后，恢复至标准气候测量，并满足上述耐久性条件。

 不大于初始标准值

耐久性

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下，对电容施加额定工作电压2000 小时后，恢复至标准气候测量，并满足下列条件  
 （末尾G 产品型号：6.3 V.DC : 3000 小时，10 V.DC ~ 50 V.DC : 5000 小时）

额定纹波电流 频率补正系数
120 1 k 10 k 100 k ～ 静电容量（μF）
0.65 0.85

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

22
E FT

K

极性标示(–)

静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号

批号

压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J → J, 1A → A, 1C → C, 1E → E, 1V → V, 1H → H
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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5.8

8.0
10.5
10.5
10.5
10.5

-
-
-

5.8
500 

2000 
1000 

1000 
900 
900 
500 
500 

2000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
900 
900 
500 
500 
500 

1000 
900 
500 
500 
500 

(5)
(5)

-
-

 EEEFT0J331AV
 EEEFTJ471XAV
 EEEFTJ681XAV
 EEEFT0J152AV
 EEEFT0J222AV

 EEEFT0J221AR
 EEEFT0J331AP
 EEEFTJ471XAP
 EEEFTJ681XAP
 EEEFT0J152AP
 EEEFT0J222AP
 EEEFT1A680AR
 EEEFT1A151AR

500 
500 

2000 
1000 

(6)

(5)
(6)

(5)
(5)

 EEEFT1C221AP
 EEEFTC331XAP

 EEEFT1E680AR
 EEEFT1E101AP
 EEEFTE151XAP
 EEEFTE221XAP

0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14

0.14

2000 
1000 
1000 
900 
900 

850 
850 

1190 
1190 

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.28
0.19

0.16

0.19
0.19

0.19

0.16
0.16
0.16

0.16
0.08
0.06

0.16
0.08

回流

特　性

ESR*3

(Ω)
tan δ*4 标准品 耐震动规格品

型　号

 EEEFT1A221AP
 EEEFTA331XAP
 EEEFTA471XAP
 EEEFT1A102AP

0.19

0.85
0.36
0.26
0.16

-
-

 EEEFT0J101AR

特性一览表

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

尺寸
代码

*1

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

额定
纹波电流

*2

(mA r.m.s.)



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 5000 小时 (6.3 V.DC : 105 ℃ 3000 小时)

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

特性一览表

10.5

500

500

500

500

500

500

500

35

25

16

10

470  

10.5

10.5

10.5

10.5 G

10.5

10.5

500

(6)

(6)

F

G

F

G

10.5

8

560  10 10.2

10 10.2

8 10.2

10.210

10.2

1000  

680  

1500  

1000  

820  

330  8 10.2

10 10.2

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

220  8 10.2 10.5

10 10.2 10.5
50

500

 EEEFT1H221GP

 EEEFT1H331GP

0.10

0.10330  

F

G

F

G

(6)

F

6.3
10 10.2 10.5

10.281500  

2200  

10.5

8 10.2

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF) φD

产品尺寸

尺寸
代码

F

G

特　性 型　号

回流

(mm)

L 额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

ESR*2

(Ω)
tan δ*3 标准品 耐震动规格品

标准品
耐震动
规格品

500(6)

(6)

500

500

 EEEFT0J152GP

 EEEFT0J222GP

 EEEFT1A102GP

 EEEFT1A152GP

 EEEFT1C681GP

 EEEFT1C102GP

 EEEFT1E471GP

 EEEFT1E821GP

(6)

 EEEFT0J152GV

 EEEFT0J222GV

 EEEFT1A102GV

 EEEFT1A152GV

 EEEFT1C681GV

 EEEFT1C102GV

 EEEFT1E471GV

 EEEFT1E821GV

 EEEFT1V331GV

 EEEFT1V561GV

 EEEFT1H221GV

 EEEFT1H331GV

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 EEEFT1V331GP

 EEEFT1V561GP

0.26

0.28

0.19

0.19

0.16

0.16

0.14

0.14

0.12

0.12

0.18

0.12

1190 

670 

900 

850 

1190 

850 

1190 

850 

1190 

850 

1190 

850 

0.08

0.06

0.08

0.06

0.08

0.06

0.08

0.06

0.08

0.06



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: FP 類型: V

高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

● 保证时间 : 105 ℃ 2000 小时
● 低ESR（FK系列降低 30 % ~ 50 %)
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ6.3 ≦）
● 已应对RoHS指令

例 : 6.3 V.DC 22 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

10 μF ～ 1800 μF

2 2 2 2
3
3

(120 Hz 时的阻抗比)

1 k 10 k 100 k ～ 

 不大于初始标准值

 （但须电压处理）

25 35

4 4 4 3 3
3 3 3 3

特　　　点

规　　　格
类别温度范围 –55 ℃ ～ +105 ℃

高温无负载特性
 将电容无负载放置于+105 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

额定电压范围 6.3 V.DC ～ 50 V.DC

温度特性

额定电压 (V.DC)
Z (–25 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–40 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–55 ℃) / Z (+20 ℃)

6.3
2 2

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV 或 3 (μA)  2 分值 （任一大值以下）

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围

耐久性

 在+105 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压2000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±30 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的200 % 
漏电流

10 16 50

3

焊接耐热性

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

标　　　示

10 ～ 470
560 ～ 1800

外　观　尺　寸

0.70
0.95 1.00

AEC-Q200 符号AEC-Q200

静电容量（μF） 120

额定纹波电流 频率补正系数
频率（Hz)

0.65 0.85
0.90

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6G 10.0
8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.2

C 16 H
0.35 +0.15

50 -0.20

F 8.0 10.2±0.3
6.2±0.3 8.3 9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2E 8.0

0.70±0.2

1.8 0.35 +0.15
-0.20

0.65±0.1 1.8 0.35 +0.15
-0.20

0.65±0.1

0.95 1.00

PA, B H尺寸代码 φD
B 4.0 5.8±0.3

j 6.3
A 10

E 25
V 35

0.65±0.15.0 5.8±0.3额定电压编号
2.6
2.6D8 6.3 7.7±0.3 6.6 7.8 max.

D 6.3 5.8±0.3 6.6 7.8 max.
单位：V.DC

I W K

1.5
0.35
0.35

+0.15
-0.20
+0.15
-0.20

L
4.3 5.5 max. 1.8 0.65±0.1 1.0
5.3 6.5 max. 2.2C

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

22
j FP

K

极性标示(–)

静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号
批号

无铅适用产品

标记（黑点）
压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品 *2: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃) *4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J→J, 1A→A, 1C→C, 1E→E
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

8.0
8.0
6.5

240 
240 

 EEEFP1A331AP
 EEEFP1A471AP

 EEEFPC470UAR
 EEEFP1C470AP

 EEEFPC221XAP
 EEEFP1C221AP

0.08

 EEEFP1C680AP
 EEEFP1C101AP

0.19
0.19
0.16

0.06
0.08
0.85
0.85 0.16

0.160.36

850 

G

10.5
10.5
10.5
10.5

- -
-

 EEEFPC821UAV

 EEEFP1E330AV

F
G

(G)
B
C

(C)
D

 EEEFPE330UAR
 EEEFP1E330AP

D
D

E
F

560  

25

10

10
10
4
5

(G)

10.2

6.2
10.2

-
-

6.1
8.0
6.5

16

33  

E

(G)
B

(B)
C

(C)

6.3

680  
820  
10  

47  
68  

100  

33  

10

470  
1000  
1500  
1800  

22  

150  

330  

1000  
1200  

10  
10
4
4
5
5

240 

1190 
850 
160 

850 
850 

D8

0.16

0.16
0.16

0.16

0.16
0.16
0.14
0.14

0.16

0.16

0.18

0.16
0.16

0.16
0.16

0.16

0.36

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.19
0.19

0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.190.08

 EEEFP0J471AP
 EEEFP0J102AP
 EEEFP0J152AP
 EEEFPJ182UAP

 EEEFP1A330AR
 EEEFP1A151AP
 EEEFPA221XAP
 EEEFP1A221AP

(5)
(5)
(5)

(6)
(6)

 EEEFP1C681AP
 EEEFPC821UAP
 EEEFP1E100AR
 EEEFP1E220AR

 EEEFP1C331AV
 EEEFP1C471AV
 EEEFP1C681AV

 EEEFP1C471AP

 EEEFP1C221AV

8
10

330  
220  

0.14
0.14

0.16600 
500 8

470  

8
8

150  

6.3

10.2
10.2
10.2
10.2

10.5
10.5

850 
850 

0.18

6.3
6.3

0.14
0.14

0.36
0.26

240 
300 

5
6.3

0.26 0.14
0.26300 

300 
D
D

5.8

47  

 EEEFP1A102AP
8
10

68  

600 
600 
500 

0.26
0.26

D8

D 300 
600 D8

D8

F  EEEFP1A681AP

 EEEFPA122UAP

0.16

 EEEFPC101XAP

 EEEFP1C100AR
 EEEFPC220UAR
 EEEFP1C220AR

1190 
850 

0.08850 8

240 
300 

160 
160 

10.2
10.2
10.2
5.8
5.8

B
(B)
C
D

0.06
0.08
0.85
0.85
0.36

22  

220  

330  

100  

47  

470  
680  

8

220  

4
4
5
5

6.3
6.3
6.3
8
8

22  

10
10
4
4
5

6.3

6.3
6.3
6.3

8
8

8

6.3

8

6.3
6.3

8

470  
330  

150  

100  

22  

220  

10.2

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
7.7
6.2

10.2

7.7

5.8
5.8

7.7

6.2
10.2
10.2
10.2

6.2

5.8
7.7

10.2
5.8
5.8

-
-
-
-

6.1
6.1
8.0

10.5
10.5

6.1
6.1

8.0
6.1

10.5
10.5
10.5
10.5
10.5

-
-
-
-

6.1
6.1

160 
240 
240 
300 
300 
600 
500 
850 

10.5

600 
500 
850 
850 

850 
1190 

F
F
F
G

850 
1190 
850 
160 
160 

0.26

 EEEFP1E470AP
 EEEFP1E680AP
 EEEFPE101XAP
 EEEFP1E101AP  EEEFP1E101AV

0.08

0.160.08
0.08
0.06
0.08
0.85
0.36

0.06

 EEEFP1E470AV
 EEEFP1E680AV
 EEEFPE101XAV

0.14
0.14
0.14
0.14

0.08
0.08
0.08

0.14

 EEEFP1E151AV
 EEEFP1E221AV
 EEEFP1E331AV
 EEEFP1E471AV
 EEEFPE561UAV

 EEEFP1E151AP
 EEEFP1E221AP
 EEEFP1E331AP
 EEEFP1E471AP
 EEEFPE561UAP

500 
500 
500 

(6)
(6)

(6)
(6)
(6)

(6)
500 
500 

2000 
2000 
1000 
1000 
1000 

(5)
(5)

(5)
(5)

(6)
(6)

(6)
(6)

(5)
(5)
(6)

1000 
1000 
900 

(5)

1000 
900 

1000 
500 

回流

特　性
尺寸
代码

*1 ESR*3

(Ω)
tan δ*4 标准品 耐震动规格品

型　号 最少包装
数量

带状包装
(pcs)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

额定
纹波电流

*2

(mA r.m.s.)

0.19

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

0.85
0.85
0.36
0.36
0.26
0.26
0.16
0.18
0.08

160 

 EEEFP0J152AV
 EEEFPJ182UAV

-
-

 EEEFP0J220AR
 EEEFPJ470UAR

(5)
(5)

-
-
-
-

 EEEFP0J101AV

(5)
(5)
(5)

 EEEFP0J470AR
 EEEFPJ101UAR
 EEEFP0J101AP

 EEEFP1A220AR
 EEEFPA330UAR

 EEEFP0J221AP
 EEEFPJ331XAP
 EEEFP0J331AP

(5)

(5)
(5)

(5)

 EEEFP1A331AV
 EEEFP1A471AV
 EEEFP1A681AV

(5)
(5)

(6)
(6)

(6)

 EEEFPC101XAV

(6)

(5)
(5)

(5)
(5)

(5)

(6)
(6)

(6)

(5)
-

900 
1000 

1000 

500 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
500 
500 

5.8
5.8
7.7

10.2
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
7.7

10.2
10.2

1000 

 EEEFPC151XAP

(6)

0.26
0.16
0.18

0.08

 EEEFP0J102AV

额定
电压

(V.DC)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

B
(B)
C

6.5
10.5
10.5
10.5
10.5

-
-
-

6.1
8.0
6.5

6.3

0.14

 EEEFP1C331AP

(5)

(5)

1000 
1000 
1000 
1000 
900 
900 

(C)
D
D
D8
E
F
F
G

(G)

500 
500 
500 

2000 
2000 

 EEEFP0J221AV
 EEEFPJ331XAV
 EEEFP0J331AV
 EEEFP0J471AV

500 
500  EEEFPA122UAV

-
-

 EEEFP1A102AV

2000 
2000 
1000 

特性一览表

D8
E
F
F

(6)

-

 EEEFP1A221AV

900 

1000 

-
-

300 
300 

 EEEFP1A151AV
 EEEFPA221XAV

 EEEFP1C470AV
 EEEFP1C680AV
 EEEFP1C101AV

 EEEFPC151XAV
 EEEFPC221XAV

500 
500 
500 



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃ 2000 小时

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 ℃）
*3: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*4: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 :  1V → V
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

7.7

8

10

10   

22   

33   

47   

68   

150   

4

5

6.3

6.3

6.3

6.3

8

8

10330   

220   

8

100   

100   

220   

0.16

0.06

0.12

240 

300 

600 

600 7.7

10.2

10.2

D

D

D8

D8

F

F

8.0

10.5

10.5

5.8

5.8

6.1

6.1

8.0

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

 EEEFP1H221AP  EEEFP1H221AV (6) 500 

500 670 0.18 0.10  EEEFP1H101AP  EEEFP1H101AV (6)

900 
50

10.5

10.5

10.2

10.2

F

G 0.10

500 

 EEEFP1V331AV (6) 500 

390   10 10.2 10.5 (G) 850 0.08

 EEEFP1V331AP

 EEEFPV391UAP

1190 10.5

 EEEFPV391UAV

0.12G10.2

0.12

500 850 0.08 0.12  EEEFP1V221AP  EEEFP1V221AV (6)

0.12  EEEFP1V151AP  EEEFP1V151AV (6) 500 850 0.08

500 

 EEEFPV101XAP  EEEFPV101XAV (5) 900 

(5) 900  EEEFPV680XAP

 EEEFP1V101AP

 EEEFPV680XAV

1000 300 0.26 0.12  EEEFP1V470AP  EEEFP1V470AV (5)

0.12  EEEFP1V330AP  EEEFP1V330AV (5) 1000 0.26

35

5.8

5.8

-

-

回流

(mm)

φD
L 额定

纹波电流
*2

(mA r.m.s.)

 EEEFP1V101AV (6)

(6)

850 

0.12

0.12

0.16

0.36C

10.2 10.5 F

0.08 0.12

- (5) 1000 

(5) 2000 (B) 160 0.85 0.12  EEEFPV100UAR

0.12  EEEFP1V220AR

-

特性一览表

ESR*3

(Ω)
tan δ*4

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

尺寸
代码

*1

特　性

标准品 耐震动规格品
标准品

耐震动
规格品

型　号



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

L

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

+

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

100
TGA

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

无铅适用产品
标记（黑点）

批号

极性标示 (–)

1000
TGA

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

表面贴装型
系列 : TG　類型 : V

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 125 ℃ 1000 ~ 2000 小时
● 比 TA系列缩小 40 %
● 比同等的 TB系列低 ESR
● 可满足耐振要求 (08 <)
● 已应对RoHS指令 (产品编号 08 ~ 010 : EEE✽, 012.5 ~ 018 : EEV✽)

(单位 : mm) 

类别温度范围 –40 °C ~ +125 °C
额定电压范围 10 V.DC ~ 100 V.DC
静电容量范围 10 μF ~ 4700 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 2 分值

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 10 16 25 35 50 63 80 100

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 3 2 2 2 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 6 4 4 3 3 3 3 3

耐久性

在+125 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压1000 小时 (08×6.2) 或 2000 小时(08×10.2 <)后，
恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±30 % 以内 (末尾 U产品为 : ±35 %以内 )

tan d 不大于初始标准值的 300 % (末尾 U产品为 : ±350 %以内 )
漏电流 不大于初始标准值

高温无负载特性 将电容无负载放置于 +125 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

例 : 10 V.DC 100 μF, 10 V.DC 1000 μF
标示颜色 : BLACK
无铅适用产品 (< 010)

无铅适用产品 (> 012.5)

尺寸
代码 0D L A, B H I W P  K

E 8.0 6.2±0.3 8.3 9.5 max. 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 - 0.20

F 8.0 10.2±0.3 8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.20
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.20

H13 12.5 13.5±0.5 13.5 15.0 max. 4.7 0.90±0.3 4.4 0.70±0.30
J16 16.0 16.5±0.5 17.0 19.0 max. 5.5 1.20±0.3 6.7 0.70±0.30
K16 18.0 16.5±0.5 19.0 21.0 max. 6.7 1.20±0.3 6.7 0.70±0.30

+ 0.15

频率 (Hz) 120 1 k 10 k 100 k ~

系数 0.65 0.85 0.95 1.00

额定电压
(V.DC) 10 16 25 35 50 63 80 100

编号 A C E V H J K 2A
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 125 ℃  1000 小时 (08×10.2 < : 125 ℃  2000 小时)
特性一览表

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(100 kHz)
(+125 °C)
(mA r.m.s.)

ESR
(100 kHz)
(+20 °C)

(Ω)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

10

100 8 6.2 E 100 1.00 0.30 EEETG1A101P (2) 1000

220
8 6.2 (E) 100 1.00 0.30 EEETG1A221UP (2) 1000
8 10.2 F 197 0.50 0.30 EEETG1A221P (2) 500

330
8 10.2 (F) 197 0.50 0.30 EEETG1A331UP (2) 500

10 10.2 G 270 0.30 0.30 EEETG1A331P (2) 500
470 10 10.2 (G) 270 0.30 0.30 EEETG1A471UP (2) 500

1000 12.5 13.5 H13 800 0.12 0.30 EEVTG1A102Q (3) 200
1500 12.5 13.5 (H13) 800 0.12 0.30 EEVTG1A152UQ (3) 200
2200 16 16.5 J16 1100 0.08 0.32 EEVTG1A222M (3) 125

3300
16 16.5 (J16) 1100 0.08 0.34 EEVTG1A332UM (3) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 0.34 EEVTG1A332M (3) 125

4700 18 16.5 K16 1300 0.075 0.36 EEVTG1A472M (3) 125

16

100 8 10.2 F 197 0.50 0.23 EEETG1C101P (2) 500

220
8 10.2 (F) 197 0.50 0.23 EEETG1C221UP (2) 500

10 10.2 G 270 0.30 0.23 EEETG1C221P (2) 500

330
10 10.2 (G) 270 0.30 0.23 EEETG1C331UP (2) 500
12.5 13.5 H13 800 0.12 0.23 EEVTG1C331Q (3) 200

470 12.5 13.5 H13 800 0.12 0.23 EEVTG1C471Q (3) 200
680 12.5 13.5 H13 800 0.12 0.23 EEVTG1C681Q (3) 200

1000
12.5 13.5 (H13) 800 0.12 0.23 EEVTG1C102UQ (3) 200
16 16.5 J16 1100 0.08 0.23 EEVTG1C102M (3) 125

2200
16 16.5 (J16) 1100 0.08 0.25 EEVTG1C222UM (3) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 0.25 EEVTG1C222M (3) 125

3300 18 16.5 K16 1300 0.075 0.27 EEVTG1C332M (3) 125

25

47 8 6.2 E 100 1.00 0.18 EEETG1E470P (2) 1000

100
8 6.2 (E) 100 1.00 0.18 EEETG1E101UP (2) 1000
8 10.2 F 197 0.50 0.18 EEETG1E101P (2) 500

220
8 10.2 (F) 197 0.50 0.18 EEETG1E221UP (2) 500

10 10.2 G 270 0.30 0.18 EEETG1E221P (2) 500

330
10 10.2 (G) 270 0.30 0.18 EEETG1E331UP (2) 500
12.5 13.5 H13 800 0.12 0.18 EEVTG1E331Q (3) 200

470 12.5 13.5 H13 800 0.12 0.18 EEVTG1E471Q (3) 200

680
12.5 13.5 (H13) 800 0.12 0.18 EEVTG1E681UQ (3) 200
16 16.5 J16 1100 0.08 0.18 EEVTG1E681M (3) 125

1000
16 16.5 (J16) 1100 0.08 0.18 EEVTG1E102UM (3) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 0.18 EEVTG1E102M (3) 125

2200 18 16.5 K16 1300 0.075 0.20 EEVTG1E222M (3) 125

35

33 8 6.2 E 100 1.00 0.16 EEETG1V330P (2) 1000

47
8 6.2 (E) 100 1.00 0.16 EEETG1V470UP (2) 1000
8 10.2 F 197 0.50 0.16 EEETG1V470P (2) 500

100
8 10.2 (F) 197 0.50 0.16 EEETG1V101UP (2) 500

10 10.2 G 270 0.30 0.16 EEETG1V101P (2) 500
220 10 10.2 (G) 270 0.30 0.16 EEETG1V221UP (2) 500
330 12.5 13.5 H13 800 0.12 0.16 EEVTG1V331Q (3) 200

470
12.5 13.5 (H13) 800 0.12 0.16 EEVTG1V471UQ (3) 200
16 16.5 J16 1100 0.08 0.16 EEVTG1V471M (3) 125

680
16 16.5 (J16) 1100 0.08 0.16 EEVTG1V681UM (3) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 0.16 EEVTG1V681M (3) 125

1000 18 16.5 K16 1300 0.075 0.16 EEVTG1V102M (3) 125

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P, Q 或 M → V
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

特性一览表

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(100 kHz)
(+125 °C)
(mA r.m.s.)

ESR
(100 kHz)
(+20 °C)

(Ω)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

50

10 8 6.2 E  80 1.60 0.14 EEETG1H100P (2) 1000
22 8 6.2 E  80 1.60 0.14 EEETG1H220P (2) 1000

33
8 6.2 (E)  80 1.60 0.14 EEETG1H330UP (2) 1000
8 10.2 F 133 0.75 0.14 EEETG1H330P (2) 500

47
8 10.2 (F) 133 0.75 0.14 EEETG1H470UP (2) 500

10 10.2 G 221 0.50 0.14 EEETG1H470P (2) 500
100 10 10.2 (G) 221 0.50 0.14 EEETG1H101UP (2) 500
220 12.5 13.5 H13 600 0.23 0.14 EEVTG1H221Q (3) 200
330 12.5 13.5 H13 600 0.23 0.14 EEVTG1H331Q (3) 200
470 16 16.5 J16 900 0.15 0.14 EEVTG1H471M (3) 125

680
16 16.5 (J16) 900 0.15 0.14 EEVTG1H681UM (3) 125
18 16.5 K16 950 0.14 0.14 EEVTG1H681M (3) 125

1000 18 16.5 K16 950 0.14 0.14 EEVTG1H102M (3) 125

63

10 8 6.2 E  55 2.20 0.12 EEETG1J100P (2) 1000
22 8 10.2 F 100 1.00 0.12 EEETG1J220P (2) 500

33
8 10.2 (F) 100 1.00 0.12 EEETG1J330UP (2) 500

10 10.2 G 150 0.80 0.12 EEETG1J330P (2) 500

47
8 10.2 (F) 100 1.00 0.12 EEETG1J470UP (2) 500

10 10.2 G 150 0.80 0.12 EEETG1J470P (2) 500

100
10 10.2 (G) 150 0.80 0.12 EEETG1J101UP (2) 500
12.5 13.5 H13 350 0.26 0.12 EEVTG1J101Q (3) 200

220 12.5 13.5 H13 350 0.26 0.12 EEVTG1J221Q (3) 200
330 16 16.5 J16 500 0.18 0.12 EEVTG1J331M (3) 125
470 16 16.5 J16 500 0.18 0.12 EEVTG1J471M (3) 125

80

10 8 10.2 F  70 1.30 0.12 EEETG1K100P (2) 500

22
8 10.2 (F)  70 1.30 0.12 EEETG1K220UP (2) 500

10 10.2 G  90 1.00 0.12 EEETG1K220P (2) 500

33
8 10.2 (F)  70 1.30 0.12 EEETG1K330UP (2) 500

10 10.2 G  90 1.00 0.12 EEETG1K330P (2) 500

47
10 10.2 (G)  90 1.00 0.12 EEETG1K470UP (2) 500
12.5 13.5 H13 250 0.42 0.12 EEVTG1K470Q (3) 200

100
12.5 13.5 (H13) 250 0.42 0.12 EEVTG1K101UQ (3) 200
16 16.5 J16 350 0.30 0.12 EEVTG1K101M (3) 125

220
16 16.5 (J16) 350 0.30 0.12 EEVTG1K221UM (3) 125
18 16.5 K16 400 0.28 0.12 EEVTG1K221M (3) 125

330
16 16.5 (J16) 350 0.30 0.12 EEVTG1K331UM (3) 125
18 16.5 K16 400 0.28 0.12 EEVTG1K331M (3) 125

470 18 16.5 K16 400 0.28 0.12 EEVTG1K471M (3) 125

100

10 8 10.2 F  70 1.30 0.10 EEETG2A100P (2) 500

22
8 10.2 (F)  70 1.30 0.10 EEETG2A220UP (2) 500

10 10.2 G  90 1.00 0.10 EEETG2A220P (2) 500
33 10 10.2 G  90 1.00 0.10 EEETG2A330P (2) 500
47 12.5 13.5 H13 250 0.42 0.10 EEVTG2A470Q (3) 200

100 16 16.5 J16 350 0.30 0.10 EEVTG2A101M (3) 125
220 18 16.5 K16 400 0.28 0.10 EEVTG2A221M (3) 125
330 18 16.5 K16 400 0.28 0.10 EEVTG2A331M (3) 125

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P, Q 或 M → V

耐久性 : 125 ℃  1000 小时 (08×10.2 < : 125 ℃  2000 小时)
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

L

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

+

–
0.3 max.

压力阀

1000
TKA

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

无铅适用产品
标记（黑点）

表面贴装型
系列 : 中型 TK　類型 : V
 高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 125 ℃ 2000 小时
● 可满足耐振要求
● 已应对RoHS指令

频率 (Hz) 120 1 k 10 k 100 k ~

系数 0.75 0.90 0.95 1.00

类别温度范围 –40 °C ~ +125 °C
额定电压范围 10 V.DC ~ 100 V.DC
静电容量范围 47 μF ~ 4700 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV 2 分值

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 10 16 25 35 50 63 80 100

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 3 2 2 2 2 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 6 4 4 3 3 3 3 3

耐久性

在 +125 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 2000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±30 % 以内（缩小版为 ±35 %以下）

tan d 不大于初始标准值的 300 %（缩小版为 ±350 %以下）
漏电流 不大于初始标准值

高温无负载特性 将电容无负载放置于 +125 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

AEC-Q200 符号 AEC-Q200

例 : 10 V.DC 1000 μF
标示颜色 : BLACK

尺寸
代码 0D L A, B H I W P  K

H13 12.5 13.5±0.5 13.5 15.0 max. 4.7 0.90±0.3 4.4 0.70±0.3
J16 16.0 16.5±0.5 17.0 19.0 max. 5.5 1.20±0.3 6.7 0.70±0.3
K16 18.0 16.5±0.5 19.0 21.0 max. 6.7 1.20±0.3 6.7 0.70±0.3

(单位 : mm) 

额定电压
(V.DC) 10 16 25 35 50 63 80 100

编号 A C E V H J K 2A
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 125 ℃  2000 小时

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 Q 或 M → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(100 kHz)
(+125 °C)
(mA r.m.s.)

ESR
(100 kHz)

(Ω)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装
(pcs)

+20 °C –40 °C

10

1000 12.5 13.5 H13 800 0.120 1.80 0.30 EEETK1A102AQ (9) 200
1500 12.5 13.5 (H13) 800 0.120 1.80 0.30 EEETKA152UAQ (9) 200
2200 16 16.5 J16 1100 0.080 1.20 0.32 EEETK1A222AM (9) 125

3300
16 16.5 (J16) 1100 0.080 1.20 0.34 EEETKA332UAM (9) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.36 EEETK1A332AM (9) 125

4700 18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.38 EEETK1A472AM (9) 125

16

330 12.5 13.5 H13 800 0.120 1.80 0.23 EEETK1C331AQ (9) 200
470 12.5 13.5 H13 800 0.120 1.80 0.23 EEETK1C471AQ (9) 200
680 12.5 13.5 H13 800 0.120 1.80 0.23 EEETK1C681AQ (9) 200

1000
12.5 13.5 (H13) 800 0.120 1.80 0.23 EEETKC102UAQ (9) 200
16 16.5 J16 1100 0.080 1.20 0.25 EEETK1C102AM (9) 125

2200
16 16.5 (J16) 1100 0.080 1.20 0.27 EEETKC222UAM (9) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.27 EEETK1C222AM (9) 125

3300 18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.29 EEETK1C332AM (9) 125

25

330 12.5 13.5 H13 800 0.120 1.80 0.18 EEETK1E331AQ (9) 200
470 12.5 13.5 H13 800 0.120 1.80 0.18 EEETK1E471AQ (9) 200

680
12.5 13.5 (H13) 800 0.120 1.80 0.18 EEETKE681UAQ (9) 200
16 16.5 J16 1100 0.080 1.20 0.18 EEETK1E681AM (9) 125

1000
16 16.5 (J16) 1100 0.080 1.20 0.18 EEETKE102UAM (9) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.18 EEETK1E102AM (9) 125

2200 18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.20 EEETK1E222AM (9) 125

35

330 12.5 13.5 H13 800 0.120 1.80 0.16 EEETK1V331AQ (9) 200

470
12.5 13.5 (H13) 800 0.120 1.80 0.16 EEETKV471UAQ (9) 200
16 16.5 J16 1100 0.080 1.20 0.16 EEETK1V471AM (9) 125

680
16 16.5 (J16) 1100 0.080 1.20 0.16 EEETKV681UAM (9) 125
18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.16 EEETK1V681AM (9) 125

1000 18 16.5 K16 1300 0.075 1.10 0.16 EEETK1V102AM (9) 125

50

220 12.5 13.5 H13 600 0.230 3.40 0.14 EEETK1H221AQ (10) 200
330 12.5 13.5 H13 600 0.230 3.40 0.14 EEETK1H331AQ (10) 200
470 16 16.5 J16 900 0.150 2.20 0.14 EEETK1H471AM (10) 125

680
16 16.5 (J16) 900 0.150 2.20 0.14 EEETKH681UAM (10) 125
18 16.5 K16 950 0.140 2.10 0.14 EEETK1H681AM (10) 125

1000 18 16.5 K16 950 0.140 2.10 0.14 EEETK1H102AM (10) 125

63

100 12.5 13.5 H13 350 0.260 5.20 0.12 EEETK1J101AQ (11) 200
220 12.5 13.5 H13 350 0.260 5.20 0.12 EEETK1J221AQ (11) 200
330 16 16.5 J16 500 0.180 3.60 0.12 EEETK1J331AM (11) 125
470 16 16.5 J16 500 0.180 3.60 0.12 EEETK1J471AM (11) 125

80

47 12.5 13.5 H13 250 0.420 8.40 0.12 EEETK1K470AQ (11) 200

100
12.5 13.5 (H13) 250 0.420 8.40 0.12 EEETKK101UAQ (11) 200
16 16.5 J16 350 0.300 6.00 0.12 EEETK1K101AM (11) 125

220
16 16.5 (J16) 350 0.300 6.00 0.12 EEETKK221UAM (11) 125
18 16.5 K16 400 0.280 5.60 0.12 EEETK1K221AM (11) 125

330
16 16.5 (J16) 350 0.300 6.00 0.12 EEETKK331UAM (11) 125
18 16.5 K16 400 0.280 5.60 0.12 EEETK1K331AM (11) 125

470 18 16.5 K16 400 0.280 5.60 0.12 EEETK1K471AM (11) 125

100

47 12.5 13.5 H13 250 0.420 8.40 0.10 EEETK2A470AQ (11) 200
100 16 16.5 J16 350 0.300 6.00 0.10 EEETK2A101AM (11) 125
220 18 16.5 K16 400 0.280 5.60 0.10 EEETK2A221AM (11) 125
330 18 16.5 K16 400 0.280 5.60 0.10 EEETK2A331AM (11) 125

特性一览表

May. 201604



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W

括弧内为参考尺寸

L

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

+

–
0.3 max.

压力阀(f10 <)

220
TKA

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

无铅适用产品
标记（黑点）

表面贴装型
系列 : TK　類型 : V

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 125 ℃ 3000 小时
● 比TG系列低的50 % ESR
● 规格化耐久试验后的ESR
● 可满足耐振要求
● 已应对RoHS指令

(单位 : mm) 

类别温度范围 –40 °C ~ +125 °C
额定电压范围 10 V.DC ~ 35 V.DC
静电容量范围 47 μF ~ 470 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.01 CV  2 分值

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
额定电压 (V.DC) 10 16 25 35

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C)/Z(+20 °C) 3 2 2 2
Z(–40 °C)/Z(+20 °C) 4 3 3 3

耐久性

在 +125 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 3000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±30 % 以内（末尾 U为 ±35 %以内）

tan d 不大于初始标准值的 300 %（末尾 U为 ±350 %以内）
漏电流 不大于初始标准值

高温无负载特性 将电容无负载放置于 +125 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

耐久试验后 ESR值

在 +125 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压 3000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。

1000 小时后
20 °C 不大于初始标准值的 150 %

–40 °C 不大于初始标准值的 200 %

2000 小时后
20 °C 不大于初始标准值的 300 %

–40 °C 不大于初始标准值的 400 %

3000 小时后
20 °C 不大于初始标准值的 1000 %

–40 °C 不大于初始标准值的 1500 %
AEC-Q200 符号 AEC-Q200

例 : 10 V.DC 220 μF（有极性）
标示颜色 : BLACK

频率 (Hz) 120 1 k 10 k 100 k ~

系数 0.65 0.85 0.95 1.00

尺寸
代码 0D L A, B H I W P  K

F 8.0 10.2±0.3 8.3 10.0 max. 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70±0.2
G 10.0 10.2±0.3 10.3 12.0 max. 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70±0.2

额定电压
(V.DC) 10 16 25 35

编号 A C E V

May. 201604



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

特性一览表

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸 ✽

代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(100 kHz)
(+125 °C)
(mA r.m.s.)

ESR
(100 kHz)

(Ω)
tan d

(120 Hz)
(+20 °C)

带状包装

+20 °C –40 °C

10

220  8 10.2 F 197 0.3 5 0.30 EEETK1A221P (8) 500

330
 8 10.2 (F) 197 0.3 5 0.30 EEETK1A331UP (8) 500
10 10.2 G 270 0.2 3 0.30 EEETK1A331P (8) 500

470 10 10.2 (G) 270 0.2 3 0.30 EEETK1A471UP (8) 500

16

100  8 10.2 F 197 0.3 5 0.23 EEETK1C101P (8) 500

220
 8 10.2 (F) 197 0.3 5 0.23 EEETK1C221UP (8) 500
10 10.2 G 270 0.2 3 0.23 EEETK1C221P (8) 500

330 10 10.2 (G) 270 0.2 3 0.23 EEETK1C331UP (8) 500

25

100  8 10.2 F 197 0.3 5 0.18 EEETK1E101P (8) 500

220
 8 10.2 (F) 197 0.3 5 0.18 EEETK1E221UP (8) 500
10 10.2 G 270 0.2 3 0.18 EEETK1E221P (8) 500

330 10 10.2 (G) 270 0.2 3 0.18 EEETK1E331UP (8) 500

35

 47  8 10.2 F 197 0.3 5 0.16 EEETK1V470P (8) 500

100
 8 10.2 (F) 197 0.3 5 0.16 EEETK1V101UP (8) 500
10 10.2 G 270 0.2 3 0.16 EEETK1V101P (8) 500

220 10 10.2 (G) 270 0.2 3 0.16 EEETK1V221UP (8) 500

✽ 尺寸代码（ ）为小型化品
·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 P → V

耐久性 : 125 ℃  3000 小时

May. 201604



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: TP 類型: V

高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

● 保证时间 : 125 ℃ 3000 小时（D8尺寸为2000 小时）
● 低ESR产品（耐久后低温 ESR减少）
● 汽车产品
● 可满足耐振要求（30G保证）
● 已应对RoHS指令

例 : 10 V.DC 220 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

额定电压编号 单位：V.DC

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

3.4 0.90±0.2

D8

100 k ～ 
1.00

3.1 0.70±0.2

1.80.65±0.12.67.8 max.6.67.7±0.36.3 0.35
+0.15

-0.20

尺寸

10A

F 8.0 10.2±0.3

120 1 k 10 k
0.65 0.85 0.95

I WH

35V

代码

8.3 10.0 max.

L

25E

16C

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

10.310.2±0.310.0G 0.70±0.24.60.90±0.23.512.0 max.

0.20

标　　　示

焊接耐热性

漏电流

耐久性
 不大于初始标准值

 将电容无负载放置于+125 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

耐久试验后的ESR
(Ω/100 kHz)

尺寸代码 D8
初期 (20 ℃)

4.5
0.45

2000 小时后 (−40 ℃) 40

额定纹波电流 频率补正系数

G
0.15
3.5

F

 （但须电压处理）
高温无负载特性

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值

P K

频　率 (Hz)
系　数

外　观　尺　寸

φD

 不大于初始标准值
AEC-Q200 符号AEC-Q200

A, B

特　　　点

规　　　格

 初始值±30 % 以内
损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的300 %

漏电流

额定电压范围 10 V.DC ～ 35 V.DC

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV（μA） 2 分值

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围

类别温度范围 –40 ℃ ～ +125 ℃

47 μF ～ 470 μF

 在+125 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压3000 小时（D8 尺寸为2000 小时）后,
 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

静电容量变化

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

220
A TP

K

极性标示(–) 静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号
批号

无铅适用产品

标记（黑点） 压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 125 ℃ 3000 小时 (φ6.3×7.7 : 2000 小时)

*1: 尺寸代码（ ）为小型化品
*2: 额定纹波电流 (100 kHz / +125 ℃）
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 0J → J, 1A → A, 1C → C, 1E → E, 1V → V
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

0.20

0.20

0.20

0.15

0.15

0.45

3

0.20

0.15

0.20

0.15

0.45

0.20

2

2

0.30

0.30

0.30

0.30

0.23

0.23

3

3

2

2

5

3

 EEETP1C221AV

 EEETP1C331AV

 EEETP1C471AV

 EEETP1E101AV

 EEETP1E221AV

 EEETP1E331AV

 EEETPV470XAV

 EEETP1V470AV

 EEETP1V101AV

 EEETP1A221AP

 EEETPA331UAP

 EEETP1A331AP

 EEETP1A471AP

 EEETPC101XAP

 EEETP1C101AP

 EEETP1C221AP

 EEETP1C331AP

 EEETP1C471AP

10.5

10.5

220   

330   

470   

100   

220   

330   

100   
7.7

10.2

10.2

10.2

8.0

10.5

10.5

10.2

10.2

10.2

10.2

10

10.2

10.2

500

500

D8

F

F

G

G

F

G

G

500

270

G

270

G

330   

+20 ℃ –40 ℃

ESR (100 kHz)
(Ω)

特　性
尺寸
代码

*1

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

额定
纹波电流

*2

(mA r.m.s.)

tan δ*3

8

8

10

10

10.5

10.5

7.7

10.2

10.2

10.2

197D8

3

2

270

500

500

197

270

270

500

0.15

0.15

0.15

0.20

270

500

F

270F

型　号

耐震动规格品标准品

500

500

500

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

回流
带状
包装
(pcs)

最少
包装
数量

(8)

(8)

(8)

 EEETP1A471AV

500

500

500

500

900

500

0.16

500

500

500

900

500

500

500

(8)

(8)

(8)

0.16  EEETP1V221AV

 EEETP1E101AP

 EEETP1E221AP

 EEETP1E331AP

 EEETP1V221AP

 EEETPV470XAP

 EEETPC101XAV

 EEETP1C101AV

3

2

2

5

3

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

8

10

10

6.3

8

8

 EEETP1V470AP

 EEETP1V101AP

(8)

(8)

0.23

0.18

0.18

0.18

0.16

0.16

2019/4/17

F

(F)

G

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

8.0

10.5

10.5

10.5

10.2

10.2

(8)

(8)

 EEETP1A221AV

 EEETPA331UAV

 EEETP1A331AV

0.23

0.23

(8)

特性一览表

额定
电压

(V.DC)

10

220   

25

16

10

35

6.3

8

8

47   

470   

220   

100   

10



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: 中型 TP 類型: V

高温无铅回流焊应对产品

● 保证时间 : 125 ℃ 3000 ～ 4000小时
● 高纹波化（比TK系列 2 ～ 5倍）
● 低ESR（比TK系列 1/2 ～ 1/3）
● 高容量化（比TK系列 最大1.8倍）
● 可满足耐振要求（30G保证）
● 已应对RoHS指令

例：25 V.DC 1800 μF
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

额定电压编号 单位：V.DC

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

V 0.70±0.3

0.70±0.3

6.7

6.7

1.20±0.3

1.20±0.3

5.5

6.7

19.0 max.

50
70

H
70

特　　　点

规　　　格
类别温度范围 –55 ℃ ～ +125 ℃

 初始值±30 % 以内（但是, 35 V.DC 以下为±35 % 以内）
损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的300 %

35 ～ 80
2
3

(120 Hz 时的阻抗比)

 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

漏电流

额定电压范围 25 V.DC ～ 80 V.DC

温度特性
额定电压 (V.DC)

Z (–25 ℃) / Z (+20 ℃)
Z (–40 ℃) / Z (+20 ℃)

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV（μA） 2 分值

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围 390 μF ～ 3300 μF

25
2
4

 不大于初始标准值

耐久性

 在+125 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压4000 小时后（J16, K16 : 3000 小时）,

静电容量变化

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

19.021.5±0.518.0K21

17.016.5±0.516.0J16

21.0 max.

K16 18.0 16.5±0.5 19.0 21.0 max. 6.7 1.20±0.3 6.7 0.70±0.3

35
80K

外　观　尺　寸

φD

损耗角的正切（tan δ)

符号AEC-Q200

LJ 6325E I W P KA, B H

标　　　示

代码
尺寸

高温无负载特性
 将电容无负载放置于+125 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

120 1 k 10 k 100 k ～ 
0.75 0.90 0.95 1.00

静电容量变化  初始值±10 % 以内

AEC-Q200

 不大于初始标准值
漏电流

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

焊接耐热性

 不大于初始标准值

频　率 (Hz)
系　数

 （但须电压处理）

额定纹波电流 频率补正系数

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

1800
E TP

K

极性标示(–) 静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号

批号

无铅适用产品

标记（黑点）
压力阀

括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 125 ℃ 4000 小时 (J16, K16 尺寸 : 3000 小时)

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +125 ℃）
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

0.068

1800   

2700   

3300   

2400   

750   

680   

16.8

16.5

21.5

K16

K21

2400

2600

3250

2400

2600

3250

2000

2100

2900

2000

2600

16.5

(11)

 EEETP1K511V

 EEETP1K681V

0.20

0.22

0.16

0.16

0.18

0.14

0.14

0.12

0.12

(9)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)

(10)

(10)

 EEETP1E272V

 EEETP1E332V

 EEETP1V132V

 EEETP1V182V

(11)

0.068

0.100

0.095

2000

0.100

K16 0.095

0.12

0.12

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

16.5

16.5

21.5

1900J16

K21

16.5

21.5

2600

1900

K16

18

16.8

16.8

18

16

18

18

16

16.8

21.8

16.8

21.821.5

16.5

16.5

21.5

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

特性一览表

尺寸
代码

额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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16.8

21.8

16.8

16.8

21.8

16.8

16.8

21.8

16.8

18

16.5

16.5

J16

K16

K21

J16

2000

2600

1900

回流
ESR*2

(Ω)
tan δ*3 标准品 耐震动规格品

125  EEETP1E182V EEETP1E182M

特　性 型　号

0.180.047 (9)

最少包装
数量

带状包装
(pcs)

125 

75 

125 

125 

75 

125 

125 

75 

125 

125 

75 

125 

125 

75 

125 

125 

75 

16.8

21.8

0.12

0.12

K21

J16

K16

K21

0.12

0.12

 EEETP1J751V

 EEETP1J102V

 EEETP70471V

 EEETP70681V

 EEETP70821V

 EEETP1K391V

 EEETP1V242V

 EEETP1H751V

 EEETP1H102V

 EEETP1H132V

 EEETP1J561V

 EEETP1K681M

80

70

63

16

18

18680   

16.5

16.5

18

18

16

18

21.5

0.032

0.080

0.078

0.060

560   

750   

1000   

470   

820   

390   

50

35

 EEETP1E332M

 EEETP1V132M

 EEETP1V182M

 EEETP1V242M

 EEETP1H751M

 EEETP1H102M

 EEETP1H132M

 EEETP1J561M

 EEETP1J751M

0.047

0.045

0.12

18

18

1000   

1300   

25

 EEETP1J102M

 EEETP70471M

 EEETP70681M

 EEETP70821M

 EEETP1K391M

 EEETP1K511M510   

0.14

J16

K16

K21

16.5

16

 EEETP1E272M

J16

16

0.095

0.068

0.100

0.045

0.032

1300   

1800   



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: TC 類型: V

高温无铅回流焊应对产品

● 保证时间: 125 ℃ 3000 小时（D8尺寸为2000 小时）
● 高纹波化（比TP系列 50 %）
● 规格化耐久试验后的ESR
● 可满足耐振要求（30G保证）（φ6.3 ≦）
● 已应对RoHS指令

例 : 10 V.DC 220 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

单位：V.DC

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

高温无负载特性

3.1 0.70±0.2

+0.15

-0.20

频　率 (Hz)
系　数

P KA, B H I W

0.351.80.65±0.22.67.8 max.6.6

E

代码
尺寸

120 1 k

耐久性

特　　　点

规　　　格

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分值

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围 47 μF ～ 470 μF

G
0.15
3.5

 在+125 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压3000 小时后（D8 尺寸 : 2000 小时）,

静电容量变化  初始值±30 % 以内
损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的300 % 

漏电流  不大于初始标准值

 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

尺寸代码耐久试验后的ESR
(Ω/100kHz)

10 k 100 k ～ 
0.65 0.85 0.95 1.00

静电容量变化  初始值±10 % 以内
损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值

漏电流  不大于初始标准值
符号AEC-Q200

额定纹波电流 频率补正系数

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。

0.90±0.2

焊接耐热性

 将电容无负载放置于+125 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。
 （但须电压处理）

AEC-Q200

类别温度范围 –40 ℃ ～ +125 ℃
额定电压范围 10 V.DC ～ 35 V.DC

D8 F
初期 (20 ℃) 0.45 0.20

2000 小时后 (−40 ℃) 40 4.5

25 8.3 10.0 max. 3.4

φD L

2019/4/17

10.310.2±0.310.0G 0.70±0.24.60.90±0.23.512.0 max.C

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

35V16

标　　　示

7.7±0.36.3D8

F 8.0 10.2±0.310A

外　观　尺　寸

额定电压编号

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

220
A TC

K

极性标示(–) 静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号

批号

压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

小时 : 125 ℃ 3000 小时 (D8 尺寸 : 2000 小时)

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +125 ℃）
*2: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

特性一览表

410

410

750

750

300

410

750

0.45D8

F

F

G

410

220   

35

47   

100   

8

220   25

330   

0.20

330   

330   

16

100   

8220   

5

3

3

0.20

0.20

0.15

0.15

10.5

10.5 210

10

750

750

6.3

8

8.07.7

10.2

10

10470   

220   

470   

100   

10

 EEETC1A221P

 EEETC1A331P

 EEETC1A471P

0.30

0.30

0.20

0.15

8

 EEETC1E221P

0.30

0.23

0.23

0.23

2

2

0.15

10.5

10.2

10.2

10.2

10.2

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

10

10.5

10.5

10.510.2

3

2

0.15

0.45

0.20

0.18

0.18

10

6.3

8

8

10

0.18

0.16

0.163

2019/4/17

F

G

G

10.5

10.5

10.5

10.5

8.0

10.5

10.5

10.5

10.2

10.2

(8)

 EEETC1A221V

 EEETC1A331V

 EEETC1A471V

2

3

 EEETC1V221P

10.2

10.2

 EEETC1V101V

额定
电压

(V.DC)

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

7.7

10.2

10.2

10.2

G

F

G

G

D8

F

F

G

0.23

0.23

0.16

0.15

0.20

0.15

2

2

5

 EEETC1V221V

 EEETC1E331P

 EEETC1V470XP

 EEETC1C331P

 EEETC1C471P

 EEETC1E101P

500

回流
带状
包装
(pcs)

最少
包装
数量

500

500

500

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

500

500

500

900

500

500(8)

0.16

500

500

900

500

500

 EEETC1V470P

 EEETC1V101P

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

 EEETC1C331V

 EEETC1C471V

 EEETC1E101V

 EEETC1E221V

 EEETC1E331V

 EEETC1V470XV

 EEETC1V470V

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸
型　号

耐震动规格品标准品

额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

tan δ*2

 EEETC1C101V

 EEETC1C221V

 EEETC1C101XV EEETC1C101XP

 EEETC1C101P

 EEETC1C221P

ESR (100 kHz)
(Ω)

特　性

尺寸
代码

+20 ℃ –40 ℃

3

750

750

300

410

410



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: TCU 類型: V

高温无铅回流焊应对产品

● 保证时间: 125 ℃ 3000 小时
● 比TP系列小一个尺寸
● 规格化耐久试验后的ESR
● 可满足耐振要求（30G保证）
● 已应对RoHS指令

例 : 10 V.DC 330 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

单位：V.DC

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化  初始值±30 % 以内

耐久试验后的ESR
(Ω/100kHz)

尺寸代码 G
0.15

7

F
0.20

额定电压编号
尺寸
代码

A 10.2±0.3

φD L

E 0.90±0.225

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

3.1 0.70±0.2F 8.010
16

8.3 10.0 max. 3.4

2019/4/17

10.310.2±0.310.0G 0.70±0.24.60.90±0.23.512.0 max.C 35V

频　率 (Hz)
系　数

 将电容无负载放置于+125 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
 （但须电压处理）

高温无负载特性

符号AEC-Q200AEC-Q200

KA, B H

100 k ～ 
0.65 0.85 0.95 1.00
120 1 k 10 k

外　观　尺　寸

I W P

标　　　示

 不大于初始标准值

额定电压范围 10 V.DC ～ 35 V.DC

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20 ℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV (μA) 2 分值

耐久性

92000 小时后 (−40 ℃)
初期 (20 ℃)

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的300 % 
漏电流

额定纹波电流 频率补正系数

特　　　点

规　　　格
类别温度范围 –40 ℃ ～ +125 ℃

焊接耐热性
静电容量变化  初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

静电容量范围 220 μF ～ 680 μF

 在+125 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压3000 小时后（D8 尺寸 : 2000 小时）,

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W

（
I）

（
P）

（
I）

330
A TC

K

极性标示(–) 静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号

批号

压力阀(φ10 ≦) 括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 125 ℃ 3000 小时

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +125 ℃）
*2: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

额定
电压

(V.DC)

特性一览表

410

410

410

750

410

410

750

410

410

2

3

3

2

2

3

0.20

0.20

0.20

0.20

0.15

0.20

0.20

0.15

0.20

0.16

2

2

0.15

0.15

410

750

 EEETC1A681UV

 EEETC1C331UV

 EEETC1C391UV

 EEETC1E221UV

 EEETC1E331UV

 EEETC1E471UV

 EEETC1V221UV

 EEETC1V331UV

 EEETC1V391UV EEETC1V391UP

 EEETC1E221UP

 EEETC1E331UP

 EEETC1E471UP

 EEETC1V221UP

 EEETC1V331UP

0.20

0.15

750390

750470

25

16

10

8

10

8

10

8

8 10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

F

F

G

F

G

8

+20 ℃ –40 ℃

ESR (100 kHz)
(Ω)

特　性

尺寸
代码

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸
型　号

耐震动规格品标准品

(mm)

耐震动
规格品

标准品

L
φD

额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

tan δ*2

500

500

500

500

回流
带状
包装
(pcs)

最少
包装
数量

500

500

500

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

10

G

F

F

G

220

33035

10

8330

470

560

680

330

390

680

220

330

10

8

8

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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F

F

F

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

10.2

10.2

 EEETC1A331UV

 EEETC1A471UV

 EEETC1A561UV

3

3

G

10.5

10.5

10.5

10.2

 EEETC1A331UP

 EEETC1A471UP

 EEETC1A561UP

 EEETC1C681UV

500

500

500

500

500

500(8)

 EEETC1A681UP

 EEETC1C331UP

 EEETC1C391UP

 EEETC1C681UP

0.16

0.16

10.5

10.5

10.5

10.5

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

0.30

0.30

0.30

0.23

0.23

0.23

0.18

0.18

0.18

0.30

3

3

3



铝电解电容器（表面贴装型）

表面贴装型
系列: TQ 類型: V

高温无铅回流焊应对产品 (末尾 A✽)

● 保证时间 : 125 ℃ 2000 小时
● 低小型化（TK系列小一个尺寸的小型化）
● 低 ESR ：比TP系列低的85 % ESR（低温）
● 可满足耐振要求（30G保证）
● 已应对RoHS指令

例 : 35 V.DC 47 μF 
标示颜色 : BLACK

   

单位：mm

单位：V.DC

・对于耐震规格格产品的形状尺寸请参考封装规格部分

额定纹波电流 频率补正系数

耐久性

额定电压编号

静電容量許容差 ±20 % (120 Hz / +20℃)
漏电流 I ≦ 0.01 CV（μA）2 分值

损耗角的正切 (tan δ) 请参照特性一览表

耐久试验后的ESR
(Ω/100kHz)

2000 小时后 (−40 ℃)

 不大于初始标准值

 在+125 ℃ ± 2 ℃ 的条件下, 对电容施加额定工作电压2000 小时后, 恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化

特　　　点

规　　　格

静电容量范围 47 μF ～ 100 μF

类别温度范围 –40 ℃ ～ +125 ℃
35 V.DC额定电压范围

 初始值±30 % 以内
损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值的300 % 

漏电流

 （但须电压处理）

初期 (20 ℃)
尺寸代码 D8

0.30
6

0.65
频　率 (Hz)

系　数 1.000.950.85
100 k ～ 10 k1 k120

 经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。
静电容量变化

焊接耐热性
 初始值±10 % 以内

损耗角的正切（tan δ)  不大于初始标准值
漏电流  不大于初始标准值

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

1.8 0.35
+0.15

-0.20
D8 6.3 7.7±0.3 6.6 7.8 max.V 35 2.6 0.65±0.1

高温无负载特性
 将电容无负载放置于+125 ℃ ± 2 ℃ 条件下1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。

标　　　示

I W P K

外　观　尺　寸

L A, B HφD尺寸
代码

AEC-Q200 符号AEC-Q200

0.3 max.

φ
D

±
0.

5

L

H

A±0.2

B±
0.

2

W （
I）

（
P）

（
I）

47
V TQ

K

极性标示(–)

静电容量 (μF)

系列符号

额定电压编号

批号

括弧内为参考尺寸



铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 125 ℃ 2000 小时

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +125 ℃）
*2: ESR (100 kHz / +20 ℃)
*3: tan δ (120 Hz / +20 ℃)
・ 当型号编号超过12 位时，只显示电压记号 : 1V → V
・ 关于回流焊保证条件, 編帯包装规格, 请参照那个项目的页

特性一览表

0.30197

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸

(mm)

L

标准品
耐震动
规格品

φD

特　性 型　号

额定
纹波电流

*1

(mA r.m.s.)

ESR*2

(Ω)

47    6.3

tan δ*3 标准品 耐震动规格品

 EEETQV470XAP0.160.301977.7 8.0

尺寸
代码

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
2019/4/17

6.3 7.7 8.0100    
35

 EEETQV470XAV

 EEETQV101XAV EEETQV101XAP 900(5)

D8

D8 0.16

回流

900(5)

最少包装
数量

带状包装
(pcs)



本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

A±0.2

W
括弧内为参考尺寸

0D
±

0.
5

H

B
±

0.
2

(I)

K

(P
)

(I)

L
+

–
0.3 max.

压力阀

静电容量 (μF)

额定电压编号

系列符号

批号

极性标示 (–)

10
EB2C

表面贴装型
系列 : EB(大型0)　類型 : V

规 格

标 示

额定纹波电流 频率补正系数

外 观 尺 寸

特 点
● 保证时间 : 105 ℃ 2000 ~ 5000 小时
● 已应对RoHS指令

(单位 : mm) 

类别温度范围 –25 °C ~ +105 °C
额定电压范围 160 V.DC ~ 450 V.DC
静电容量范围 2.2 μF ~ 100 μF
静电容量容差 ±20 % (120 Hz/+20 °C)
漏电流 I < 0.06 CV +10 (μA) 2 分值

损耗角的正切 (tan d) 请参照特性一览表

温度特性
V.DC 160 200 250 350 400 450

（120 Hz 时的阻抗比）Z(–25 °C) / Z(+20 °C) 2 2 3 5 6 6

耐久性

在+105 °C ± 2 °C的条件下，对电容施加额定工作电压5000 小时后，恢复至标准气候测量，
并满足下列条件。（但是，G13尺寸为3000 小时，G17尺寸为4000 小时）
静电容量变化 初始值 ±20 % 以内

tan d 不大于初始标准值的 200 %
漏电流 不大于初始标准值

高温无负载特性
将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C条件下 1000小时后，恢复至标准气候测量，
并满足上述耐久性条件。（但须电压处理）

焊接耐热性

经回流焊接，恢复至标准气候测量，并满足下列条件。
静电容量变化 初始值 ±10 %以内

tan d 不大于初始标准值
漏电流 不大于初始标准值

频率(Hz)
额定电压 (V.DC) 

120 1 k 10 k < f < 30 k 30 k < f < 100 k

 160 ~ 250 0.55 0.85 0.90 1.00
 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00

例 : 160 V.DC 10 μF
标示颜色 : BLACK

尺寸
代码 0D L A,B H I W P K

G13 10.0 13.5±0.5 10.3 12.0 max. 3.5 0.9±0.2 4.6 0.70±0.20
G17 10.0 16.5±0.5 10.3 12.0 max. 3.5 0.9±0.2 4.6 0.70±0.20
H16 12.5 16.5±0.5 13.5 15.0 max. 4.7 0.9±0.2 4.4 0.70±0.30
J16 16.0 16.5±0.5 17.0 19.0 max. 5.5 1.2±0.3 6.7 0.70±0.30
J21 16.0 21.5±0.5 17.0 19.0 max. 5.5 1.2±0.3 6.7 0.70±0.30
K16 18.0 16.5±0.5 19.0 21.0 max. 6.7 1.2±0.3 6.7 0.70±0.30
K21 18.0 21.5±0.5 19.0 21.0 max. 6.7 1.2±0.3 6.7 0.70±0.30

额定电压
(V.DC) 160 200 250 350 400 450

编号 2C 2D 2E 2V 2G 2W
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

铝电解电容器（表面贴装型）

耐久性 : 105 ℃  5000 小时（G13 : 3000 小时，G17 : 4000 小时）
特性一览表

·关于回流焊保证条件，編帯包装规格，请参照那个项目的页
·耐振动品的编号，末尾的包装记号：成为 Q 或 M → V

额定
电压

(V.DC)

静电
容量

(±20 %)
(μF)

产品尺寸 (mm)

尺寸
代码

特性

型号 回流

最少包装数量

0D L

额定
纹波电流
(100 kHz)
(+105 °C)
(mA r.m.s.)

tan d
(120 Hz)
(+20 °C)

耐久性
（小时）

带状包装
(pcs)

160

10 10 13.5 G13 70 0.15 3000 EEVEB2C100Q (4) 250

33 12.5 16.5 H16 470 0.15 5000 EEVEB2C330SQ (4) 150

47 16 16.5 J16 600 0.15 5000 EEVEB2C470SM (4) 125

68
16 21.5 J21 750 0.15 5000 EEVEB2C680M (4) 75

18 16.5 K16 750 0.15 5000 EEVEB2C680SM (4) 125

100 18 21.5 K21 1060 0.15 5000 EEVEB2C101M (4) 75

200

10 10 16.5 G17 80 0.15 4000 EEVEB2D100Q (4) 200

22 12.5 16.5 H16 470 0.15 5000 EEVEB2D220SQ (4) 150

33 16 16.5 J16 600 0.15 5000 EEVEB2D330SM (4) 125

47 18 16.5 K16 600 0.15 5000 EEVEB2D470SM (4) 125

68 16 21.5 J21 750 0.15 5000 EEVEB2D680M (4) 75

100 18 21.5 K21 1060 0.15 5000 EEVEB2D101M (4) 75

250

10 10 16.5 G17 88 0.15 4000 EEVEB2E100Q (4) 200

22 16 16.5 J16 560 0.15 5000 EEVEB2E220SM (4) 125

33 18 16.5 K16 560 0.15 5000 EEVEB2E330SM (4) 125

47 16 21.5 J21 710 0.15 5000 EEVEB2E470M (4) 75

68 18 21.5 K21 990 0.15 5000 EEVEB2E680M (4) 75

350

3.3 10 13.5 G13 38 0.20 3000 EEVEB2V3R3Q (4) 250

4.7 10 16.5 G17 50 0.20 4000 EEVEB2V4R7Q (4) 200

10 16 16.5 J16 270 0.20 5000 EEVEB2V100SM (4) 125

22 18 16.5 K16 350 0.20 5000 EEVEB2V220SM (4) 125

33 16 21.5 J21 480 0.20 5000 EEVEB2V330M (4) 75

47 18 21.5 K21 670 0.20 5000 EEVEB2V470M (4) 75

400

3.3 10 13.5 G13 40 0.24 3000 EEVEB2G3R3Q (4) 250

4.7 10 16.5 G17 50 0.24 4000 EEVEB2G4R7Q (4) 200

10 16 16.5 J16 250 0.24 5000 EEVEB2G100SM (4) 125

22 16 21.5 J21 410 0.24 5000 EEVEB2G220M (4) 75

33 18 21.5 K21 600 0.24 5000 EEVEB2G330M (4) 75

450

2.2 10 13.5 G13 29 0.24 3000 EEVEB2W2R2Q (4) 250

3.3 10 16.5 G17 41 0.24 4000 EEVEB2W3R3Q (4) 200

4.7 12.5 16.5 H16 49 0.24 5000 EEVEB2W4R7SQ (4) 150

10 18 16.5 K16 310 0.24 5000 EEVEB2W100SM (4) 125

22 18 21.5 K21 560 0.24 5000 EEVEB2W220M (4) 75
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安全注意事项安全注意事项
请根据规格书确认使用条件，环境条件等后正确地使用。

●有关库存，交货日期，价格等的销售咨询

未经授权禁止复制本文件。

本目录的内容截至于平成 31 年 4月现在。

Device Solutions Business Division
Industrial Solutions Company 
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