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B U Z Z E R S

插针端子型

PS12

PS14

PS17

PS19

引线类型

PS15

SMD型

PST14

压电蜂鸣器 
无电路型

插针端子/引线/SMD

PS系列

REACH
SVHC-FreeRoHS

https://product.tdk.com/info/zh/products/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/index.html?utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/info/zh/products/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/index.html?utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/info/zh/products/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/technote/selection-guide.html?utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/info/zh/products/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/technote/selection-guide.html?utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
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B U Z Z E R S

压电蜂鸣器
无电路型

插针端子/引线/SMD

特点

使用压电元件振动板贴合的发音体就(所谓Unimorph),在电路上容易安装是设计的高性能压电蜂鸣器。

与磁力型相比、功耗更小。

是一种作为各种音乐铃声扩音器及蜂鸣器可进行高自由度设计的他激振荡型产品。

还备有自动插入机对应产品和防湿型产品。

还备有引线型产品 （PS1550L40N）、附带便于安装的双面胶带。

用途

微波炉、洗衣机、电脑终端设备、需要语音合成发音的各种设备等

推荐驱动电路例

音响测定法

PS系列的概要

RoHS指令对应产品

VCC

C-MOS, etc

Piezoelectric
buzzerR

∗

R Tr
(Equivalent to
C1815)

GND
* Ω

DC power
supply

Driver
circuit

Piezoelectric
buzzer

Standard
microphone AMP Filter (A curve)

Recorder

Frequency
counter

Measuring
distance

10cm

Anechoic chamber

Testing input voltage

RoHS指令对应产品：详细内容查看这里。 https://product.tdk.com/info/zh/environment/rohs/index.html
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PS系列的概要

产品阵容

类型 品名

外形尺寸 特点

外径
(mm)

高度 [ 不包括端子 ]
(mm)

端子间距
(mm)

音压
(dB(A)/10cm)

频率
(kHz)

输入电压

(V0-P)[ 矩形波 ]

PS12

PS1240P02BT ø12.2 6.5 5 70 min. 4 3

PS1240P02CT3 ø12.2 3.5 5 60 min. 4 3

PS14

PS1440P02BT ø14 8 5 75 min. 4 3

PS1420P02CT ø14 11 5 70 min. 2 5

PS17

PS1720P02 ø17 8 10 70 min. 2 3

PS1740P02E ø17 7.5 10 75 min. 4 3

PS1740P02CE ø17 4.6 10 60 min. 4 3

PS19

PS1927P02 ø19 10.5 20 90 min. 2.7 10

PS1920P02 ø19 10.5 20 80 min. 2 10

PS15 PS1550L40N ø15 1.6 — 根据设置环境 20V0-P max.

PST14 PST1423P02 □ 14 (9) — 84 min. 2.3 24Vp-p (±12V0-p)

类型 品名 用途 特点

PS12

PS1240P02BT

家电产品确认音、警报音 （空

调、冰箱、风扇加热器、无绳电

话等）

小型 / 可自动安装 / 12.7mm间距径向编带

PS1240P02CT3 薄型 / 可自动安装 / 12.7mm间距径向编带

PS14

PS1440P02BT 高音压 / 可自动安装 / 15mm间距径向编带

PS1420P02CT 低频鸣振 / 可自动安装 / 15mm间距径向编带

PS17

PS1720P02 低频鸣振 / 高音压

PS1740P02E 高音压

PS1740P02CE 薄型

PS19

PS1927P02
封装基板用（洗衣机、干燥机、

热水器等）

高音压 / 元件防湿处理

PS1920P02 低频鸣振 / 元件防湿处理

PS15 PS1550L40N 数码相机 薄型 / 安装筒便

PST14 PST1423P02 可对应车载用途 SMD / 编带品

黄色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品

https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1240P02BT&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1240P02CT3&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1440P02BT&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1420P02CT&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1720P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1740P02E&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1740P02CE&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1927P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1920P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PST1423P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1550L40N&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1240P02CT3&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1440P02BT&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1420P02CT&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1720P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1740P02E&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1740P02CE&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1927P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1920P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1550L40N&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PST1423P02&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
https://product.tdk.com/zh/search/sw_piezo/sw_piezo/piezo-buzzer/info?part_no=PS1240P02BT&utm_source=piezoelectronic_buzzer_ps_zh.pdf&utm_medium=catalog
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插针端子型　PS12
PS1240P02BT

特点

小型 （ø12.2T6.5mm)。
可对应低价格。

可对应自动安装 （12.7mm间距径向编带）。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 70dB(A)/10cm min. [at 4kHz, 3V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 30V0-P max. [不包括直流偏置]
最小订货单位 2500个 [1卷500个5卷]
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插针端子型　PS12
PS1240P02CT3

特点

薄型(ø12.2T3.5mm)。
可对应自动安装 （12.7mm间距径向编带）。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 60dB(A)/10cm min. [at 4kHz, 3V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 30V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 2500? [1 卷 500 个 5 卷 ]
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插针端子型　PS14
PS1440P02BT

特点

高音压。

小型 （ø14T8mm)。
可对应自动安装 （15mm间距径向编带）。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 75dB(A)/10cm min. [at 4kHz, 3V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 30V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 1750个 [1 卷 350 个 5 卷 ]
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插针端子型　PS14
PS1420P02CT

特点

低频鸣振 （2kHz）。

可对应自动安装 （15mm间距径向编带）。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 70dB(A)/10cm min. [at 2kHz, 5V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 30V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 1750个 [1 卷 350 个 5 卷 ]
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插针端子型　PS17
PS1720P02

特点

低频鸣振。

高音压。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 70dB(A)/10cm min. [at 2kHz, 3V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 30V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 1500个
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插针端子型　PS17
PS1740P02E

特点

高音压。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 75dB(A)/10cm min. [at 4kHz, 3V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 30V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 1500个

Tolerance: ±0.3
Dimensions in mm

ø17 7.5 4

0.5

10

10
A

A part expansion

0.
65

+
0,

–
0.

1

0.
4

±0
.1

S
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

(d
B

( A
) /

10
cm

)

Frequency(Hz)
1k 1.5k 2k 3k 5k 7k 10k

50

60

70

80

90

100
at.3Vrms, sine wave.

S
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

(d
B

( A
) /

10
cm

)

Frequency(Hz)
1k 1.5k 2k 3k 5k 7k 10k

50

60

70

80

90

100
at.3V0-P, square wave.



(10/17)

20190717 / piezoelectronic_buzzer_ps_zh.fm

为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

B U Z Z E R S

插针端子型　PS17
PS1740P02CE

特点

薄型。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 60dB(A)/10cm min. [at 4kHz, 3V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 30V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 1500个

Tolerance: ±0.3
Dimensions in mm
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插针端子型　PS19
PS1920P02

特点

低频鸣振 （2kHz）。

元件表面防湿涂层产品。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 80dB(A)/10cm min. [at 2kHz, 10V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 20V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 600个
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插针端子型　PS19
PS1927P02

特点

高音压。

元件表面防湿涂层产品。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 90dB(A)/10cm min. [at 2.7kHz, 10V0-P 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 20V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 600个
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引线类型　PS15
PS1550L40N

特点

小型 （ø15T0.95mm)。
可对应低价格。

安装筒便 （用双面胶带粘贴）。

本产品采用了粘合性、音响特性优良的双面胶带。

形状与尺寸

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动

* 频率特性根据框体形状及固定方法的不同而不同。

矩形波驱动

工作温度范围 –10 to +70°C

保存条件 +5 to +40°C、 20 to 70%RH、 6个月以内使用

最大输入电压 20V0-P max. [ 不包括直流偏置 ]
最小订货单位 12000个

Dimensions in mm

40±5ø15±0.3

2±1.5

ø14±0.3

ø10±0.3

0.
75

±0
.3 0.
2

±0
.1 Both-sided adhesive tape

Element

Metal

Red UL3302 AWG32

Black

S
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

(d
B

( A
) /

10
cm

)

Frequency(Hz)
1k 1.5k 2k 3k 5k 7k 10k

50

60

70

80

90

100
at.2.83Vrms, sine wave.

S
ou

nd
 p

re
ss

ur
e 

(d
B

( A
) /

10
cm

)

Frequency(Hz)
1k 1.5k 2k 3k 5k 7k 10k

50

60

70

80

90

100
at.3V0-P, square wave.



(14/17)

20190717 / piezoelectronic_buzzer_ps_zh.fm

为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

B U Z Z E R S

SMD型　PST14
PST1423P02

特点

可对应车载用途，可靠性高。

安装形状对应SMD、可在回流工序中使用。

形状与尺寸

推荐焊盘布局

特性 · 规格

频率音压特性

正弦波驱动 矩形波驱动

音压 84dB(A)/10cm min [at 2.3kHz  24VP-P (±12V) 矩形波、测量温度：25±5°C、湿度：60±10%]
工作温度范围 –40 to +85°C

保存条件 在室温5to40℃、湿度20to70%RH的环境下保管,请使用6个月以内。

最大输入电压 32VP-P (±16V) max

最小订购单位 1250个
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SMD型　PST14
PST1423P02

推荐回流焊温度曲线图

Preheating Soldering Peak
Temp. Time Temp. Time Temp. Time
T1 T2 t1 T3 t2 T4 t3
150°C 180°C 60 to 120s 230°C 20 to 40s 250 to 260°C 5s max.

Natural
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SMD型　PST14
PST1423P02

包装形式

编带规格

产品安装状态

带式载体尺寸

B C D N R W1
2.5±0.3 ø13.2±0.3 21.0±0.4 ø100±2 (R1.15) 24.5+2/–0

Dimensions in mm

F G T W A0 B0 D0 D1 E1 E2 K0 P0 P1 P2
11.5±0.1 (3.5) 0.5±0.05 24.0±0.3 14.5±0.2 14.5±0.2 ø1.5+0.1/-0 ø1.5±0.1 17.5±0.1 22.25+0.2/-0 9.5±0.1 4.0±0.1 20.0±0.1 2.0±0.1

R

ø330

B

C

D

N

Dimensions in mm

W1

Emboss carrier tape

Top cover tape

Trailer section
160min.

Components Empty
100min.

Leader section
400min.

Drawing direction
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使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

在使用本产品之前，请务必阅读以下内容。

请勿对蜂鸣器施加直流偏置。否则会造成绝缘电阻降低、有时会导致无法正常工作。

请勿施加超出使用范围以外的电压。

本产品为室内用。请避免在室外使用。特别是不可使水等液体进入蜂鸣器本体。

清洗蜂鸣器时、请注意避免溶剂及气体等进入蜂鸣器。特别是从防音孔进入的溶剂会产生不良影响。

蜂鸣器用的压电陶瓷厚度为约 100m。用插针等从防音孔按压会造成故障。

对蜂鸣器施加机械性外力可能会造成蜂鸣器外壳变形、从而导致无法正常工作。

放音孔的近旁如有遮蔽物等、会造成音响负荷条件发生变化、有时会导致工作不稳定。

蜂鸣器端子的焊接要在烙铁头温度 350 ℃以下 （80W 以下）、时间 5 秒以内进行。

在存在腐蚀性气体 （H2S 等）的地方长时间使用蜂鸣器会造成部件及发音体腐蚀、有时会导致无法正常工作。

使用蜂鸣器时要充分加以注意、避免不小心使其掉落。

高度的安全性和可靠性需要或产品的故障 , 故障、失败的人的生命、身体或财产等造成损害 , 或者在社会上有重要影响的设备 ( 汽车、飞

机、医疗器械和原子能设备等 ) 不能使用。

本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备 （AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，

个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。

对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫

大社会影响的以下用途 （以下称 ‘ 特定用途 ’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。

客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用时，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商

不同于本产品目录中所记载的使用用途。

(1) 航空，航天设备

(2) 运输设备 （汽车，电车，船舶等）

(3) 医疗设备

(4) 发电控制设备

(5) 核动力相关设备　　

(6) 海底设备

(7) 交通工具控制设备

(8) 公共性的高度信息处理设备

(9) 军用设备

(10) 电热用品，燃烧设备

(11) 防灾防盗设备

(12) 各种安全装置

(13) 其他被认定为特定用途的用途

注  意


