
                                          

   

 
管脚排列图： 
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 主要特点 产品描述 

78L05系列三端正电源电压

调节器是单片双极型线性集成电

路，它有一系列固定的电压输出

适用于需100mA电源供给的场合。

采用 TO-92、SOT-89的封装形式

封装。
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最大输出电流为 100mA。

低噪声

高纹波抑制比

输出电压为 5V

热过载保护

输出短路电流限制

输出晶体管安全工作区保护
 

 



 
内部电路图                                  
 

 
 
 
 
极限值（绝对最大额定值，若无其它规定，Tamb=25℃） 
 

参 数 名 称 符  号 数  值 单位 
Vo=3.3V~10V 30 

输入电压 
Vi =12V~24V 

Vi 
35 

V 

TO-92 625 
SOT-89 350 最大功耗 Pd mW 

工作环境温度 Topr -25~125 °C 
贮存温度 Tstg -55~150 °C 
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78L05 电参数（除非特别说明：Vi=10V; Io=40mA; C1=0.33µF; Co=0.1µF, 0<Tj<125°C）（注 1） 
 

参数 测试条件 符号 最小 典型 最大 单位 

Tj=25°C 4.90  5.10 V 

7V≤Vi≤20V;Io=1mA~40mA 4.90  5.00 V 输出电压 

7V≤Vi≤Vmax; Io=1mA~70mA 

Vo 

5.00  5.10 V 
(注 2) 

Tj=25°C; Io=1mA~100mA  11 60 mV 
负载调整率 

Tj=25°C; Io=1mA~40mA 
∆Vo 

 5.0 30 mV 

Tj=25°C; 7V≤Vi≤20V  8 150 mV 
电压调整率 

Tj=25°C; 8V≤Vi≤20V 
∆Vo 

 6 100 mV 

静态电流  Iq  2.0 5.5 mA 

8V≤Vi≤20V   1.5 mA 
静态电流变化量 

1mA≤Io≤40mA 
∆Iq 

  0.1 mA 

输出噪声电压 10Hz≤f≤100kHz VN  40  µV 

纹波抑制比 10V≤Vi≤20V; f=120Hz; Tj=25°C RR 41 50  dB 

输出电压降 Tj=25°C Vd  1.7  V 

 

 
 

 

注 1：最大稳定输出电流和输入电压非常依赖于散热情况和封装引线的长短。上面表格表示脉冲测试状态

下结温维持不变的电参数。 
注 2：耗散功率小于 0.75W 

 

 
典型应用线路图 
 

 
 
注：（1）为确定输出电压值，请选择电压值后缀  
   （2）为获得最佳的稳定性和瞬态响应，建议使用旁路电容并尽可能挨着电路安装。 

输出电压降 Tj=-25°C  -80  — Tj=125°C ∆Vo mV 

注 3：输出电压在-25度到125度之间，随温度升高，输出电压下降
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TO-92                                                                      单位：mm 

 

 
 

 

 
 

 

SOT-89                                                                   单位：mm 
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