
红外测温传感器 SGXV02-100-000-100

电气

环境

物理 

SGXV02-100-000-100

响应率,(25℃，500K 黑体，1Hz)

探测率（25℃，500K 黑体，1Hz）

等效噪声功率

125 V/W

0.63E08 cm·Hz1/2/W

0.44 nW·Hz1/2

Min. Typ. Max.

280 kΩ 350 kΩ 420 kΩ

0.06 %/℃

60±2 nV/Hz1/2

15ms

112°

-30~100℃

产品特性

非接触表面温度测量
5.5um红外滤光片
快速响应时间
宽测量温度范围

热电堆电阻，25℃

热电堆温度系数

噪声电压

时间常数

视角

测量范围

测温精度 0.1℃（35℃-41℃）  0.2℃（-10℃-85℃）   0.3℃（-30℃-100℃）

NTC 电阻 100±1% KΩ

4250±1% K NTC β 值

储存温度

封装形式

光学特性

封装形式

-40~125℃

TO-46 
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Size (Unit: mm)Model: SGXV02-100-000-100
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过滤器规格

NTC  电阻- 温度

数值 单位  描述

传播范围

通过率

阻塞传输

5.5

≥75

1 

um

%

%

长波通过

5.5-14um

＜5um
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NTC  电阻- 温度

V-T  数据


