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１．材質
　　ウエハー：耐熱性ナイロン UL94V-0
　　ピン：銅合金、ニッケル下地、錫メッキ、金メッキ
　　フィッティングネール：銅合金、ニッケル下地、錫メッキ
　　MATERIAL
　　WAFER: POLYAMIDE UL94V-0
　　PIN: COPPER ALLOY,GOLD OR TIN OVER NICKEL PLATE.
　　FINNTING NAIL: COPPER ALLOY, TIN OVER NICKEL PLATE.
２．色：ナチュラル、黒、赤、青
　　COLOR: NATURAL, BLACK, RED, BLUE
３．嵌合相手：
　　ハウジング:502351-**0*
　　錫メッキ端子:50212-8*00,50372-8*00,560085-0101
　　金メッキ端子:56161-8*81
　　MATES WITH
　　HOUSING:502351-**0*
　　SN PLATING TERMINAL: 50212-8*00,50372-8*00,560085-0101
　　AU PLATING TERMINAL: 56161-8*81

４．エンボス梱包品の詳細はSD-560020-002参照
　　DETAILED TAPING PACKAGE, SEE SD-560020-002
5．半田付け面のコプラナリティ: 0.1mm MAX.
　　CO-PLANARITY OF SOLDER TAILS TO BE 0.1mm MAX.
6．一般公差
　　GENERAL TOLERANCES
　　10 UNDER: ±0.2
　　10 OVER 30 UNDER: ±0.25
　　30 OVER: ±0.3
　　ANGULAR: ±1°
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1. 製品番号：
 　ナチュラル・錫めっき 560020-**20
 　ナチュラル・金めっき 560020-**30
 　黒・錫めっき 560020-**21
 　赤・錫めっき 560020-**22
 　青・錫めっき 560020-**23 
 　詳細寸法については、製品単体図面を参照ください。
   PART NO.
   NATURAL・Sn Plating 5600020-**20
   NATURAL・Au Plating 560020-**30
   BLACK・Sn Plating 5600020-**21
   RED・Sn Plating 5600020-**22
   BLUE・Sn Plating 5600020-**23
　 SEE SALES DRAWING FOR CONNECTOR
2. 梱包数量：　650個/REEL
   NUMBER OF CONNECTORS 650 PCS/REEL
3. リードテープ長さ
   LEAD TAPE LENGTH

44mm or more
WIDTH TAPE

CE
NT
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 O

F
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NN
EC
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R

TOP TAPE

NOTES

4. 材料
   MATERIAL
   キャリアテープ：　ポリスチレン
   CARRIER TAPE: POLYSTYRENE
   トップテープ：　PET, PE, PEF
   TOP TAPE
   リール：　ポリスチレン
   REEL: POLYSTYRENE
5. 一般公差
   GENERAL TOLERANCES
   10 UNDER: ±0.2
   10 OVER 30 UNDER: ±0.25
   30 OVER: ±0.3
   ANGULAR: ±1°
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