
1.27mm IDC Style Connectors

I1276-XX-N0

电气性能：

额定电流：1.0Amp

最大耐受电压：AC 250V/1Minute

绝缘电阻：1000MΩ Min/DC 500V

接触电阻：20mΩ Max

工作温度：-20°C +105°C


