
产品参数表
说明书

XB2BD21C
Ø 22 mm 孔 - 2 位置1 N/O 保持开关 400 V - 6 A

主要信息
产品类型 选择开关
产品短名 XB2B

补充信息
安装直径 22 mm
每件单独销售数量 1
产品重量 0.085 kg
保护处理 TC
IP 保护等级 IP65 符合 IEC (带盖)

IP66
信号单元头部形状 圆形
操作头类型 切换到释放 旋转复位
操纵杆外形 黑色 短柄
操作头位置信息 2位
触点类型 1 NO
触点动作 闭锁

可持续性
产品类型 Green Premium 产品
REACh法规 REACh 声明
REACh（不含 SVHC） 是
欧盟ROHS指令 主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）

欧盟ROHS声明
无汞 是
RoHS 豁免信息 是
中国 ROHS 管理办法 中国 ROHS 声明
环境披露 产品环境文件
流通资料 产品使用寿命终期信息
WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=9333505&lang=zh-cn
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9333505&lang=zh-cn
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=9333505&lang=zh-cn
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=9333505&lang=zh-cn
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN


合同保修
保修单 18 个月
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