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TFT LCD 2.8寸显示屏/触摸屏

模块说明：

该模块采用 2.8寸的 TFT 彩色液晶屏，该模块兼容正点原子的 2.8TFT 液晶

显示屏，该屏幕分辨率为 320x240，驱动 IC为 ILI9320/9325/9341三种选择，触

摸屏控制芯片为 XPT2046。

技术参数：

1、工作电压：2.5 ~ 3.6 V

2、LCD尺寸：2.8寸

3、分辨率 RGBx320x240

4、驱动 IC：ILI9320/9325/9341

5、显示尺寸：57.6mm x 43.2mm

6、色彩深度：16位

7、背光工作电压：3.3V/5V

8、触摸屏幕：钢化触摸屏

9、兼容正点原子 2.8寸 TFT

10、模块尺寸：82.6mm x 51.1mm

实物图：
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原理图：

尺寸图：
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引脚说明

序号 引脚名称 说明

1 CS LCD 片选信号（低电平有效）

2 RS 命令/数据控制信号（0，命令；1，数据；）

3 WR 写使能信号（低电平有效）

4 RD 读使能信号（低电平有效）

5 NRST 复位信号（低电平有效）

6~21 D0~D15 双向数据总线

22、26、27 GND 接地

23 BL 背光控制引脚

24、25 3.3V 模块电源电压 3.3V

28 5V 背光电压 5V

29 MOSI 触摸屏 IIC _SDA信号

30 MISO 串行信号输入端

31 PEN_T 触摸屏中断信号

32 NC 空脚

33 T_CS 复位信号

34 CLK 触摸屏 IIC_SCL 信号


