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产品名称：点阵

产品型号：SLD1357CRC2BD-4.5mm

一、 特点

● 3 ５*7点阵

● 红色发光，功耗低、寿命长。

● 黑面白胶，共阴显示

二、 用途

点阵显示

三、 极限参数（TA=25℃）

参数 最小值 最大值 单位

正向电流 IF/Seg 20 mA

反向电压 VR/Seg 5 V

工作温度 TOPR -20 +75 ℃

贮存温度 TSTG -25 +85 ℃

脉冲峰值电流 IFM/Seg 60 mA
注：脉冲宽度 0.1ms，占空比 1/10，防静电使用,焊接时间在 2-3秒之间，使用环境保持干燥通风。

四、 光电参数（TA=25℃）：

参数名称 条件 单位 最小值 典型值 最大值

正向电压 VF/Seg IF=20mA V 1.7 2.0 2.4

反向漏电流 Ir/Seg VR=5V uA - - 50

峰值波长 入 p IF=20mA nm 630 640 648

半波宽度 △入 IF=20mA nm - 30 -

光强 Iv/seg IF=20mA mcd 20 30 40
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五、 外形尺寸、线路图：

其余公差：±0.25

单位： mm
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