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1、概述 
CD2030ACZ 是一块音频功率放大电路，其良好的静态特性使它特别适用于无稳压

电源的音频功率放大器，也可作为功率驱动器。当 VCC=44V 时，用少量外围元器件加一

对互补输出晶体管就可构成一个 35W 以上的功率放大器。其特点如下：  

● 输出电流大 
● 谐波失真小 
● 具有输出对地短路保护功能  
● 自动限制功耗，保证输出晶体管工作在安全工作区  
● 内置过热保护电路 
● 封装形式：TO-220-5 

2、功能框图与引脚说明 
2. 1、功能框图   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2、引脚说明  
 

引脚 符  号 功  能 引脚 符  号 功  能 
1 IN 信号输入 4 OUT 输出 
2 NF 负反馈 5 VCC 正电源 
3 VEE / GND 负电源/地    
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3、电特性 
3. 1、极限参数  

除非另有规定，Tamb= 25℃ 
参 数 名 称 符 号 条 件 额 定 值 单 位

电源电压 VCC  ±22 V 
输入电压 Vin  VCC V 
差分输入电压 Vind  ±15 V 
峰值输出电流 IOP  3.5 A 
功耗 PD TC=90℃ 20 W 
工作环境温度 Tamb  -20~70 ℃ 
贮存温度 Tstg  -40~150 ℃ 

3. 2、电特性  
除非另有规定，Tamb= 25℃，VCC= ±16V，f=1kHz 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位

电源电压 VCC  ±6  ±22 V 
静态电流 ICCQ   50 80 mA 
输入偏置电流 IB VCC=±22V  0.2 2 uA 
输入失调电压 VOS VCC=±22V  ±2 ±20 mV 
输入失调电流 IOS   ±20 ±200 nA 

THD=0.5％，AV=26dB，f=40Hz~15kHz 
RL=4Ω 15 18  
RL=8Ω 10 12  

输出功率 PO 

VCC=±19V，RL= 8Ω 13 16  

W 

频宽 BW PO=15W，RL=4Ω  100  kHz 
上升速率 SR   8  V/uS 
开环电压增益 AVO   80  dB 
闭环电压增益 AV  25.5 26 26.5 dB 

f=1kHz  0.03  
f=40Hz~15kHz  
PO=0.1~14W 
RL=4Ω 

 0.08  
全谐波失真  THD 

PO=0.1~9W，RL=8Ω 
f=40Hz~15kHz 

 0.5  

% 

第二 CCIF 
交调失真 

THD2 
PO=4W，f2-f1=1kHz 
RL= 4Ω 

 0.03  ％ 

第三 CCIF 
交调失真 

THD3 
f1=14kHz，f2=15kHz
2f1-f2=13kHz 

 0.08  ％ 

电源 
纹波抑制 

R.R 
RL=4Ω，Rg=22kΩ 
AV=26dB，f=100Hz 

 54  dB 

   转下页 
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接上页 
规 范 值 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 
最小 典型 最大 

单 位

B=曲线 A  2  
输入噪声电压 Vino 

B=22Hz~22kHz  3 10 
uV 

B=曲线 A  50  
输入噪声电流 Iino 

B=22Hz~22kHz  80 200 
pA 

RL=4Ω，B=曲线 A 
Rg=10kΩ 

   

Po=15W  106  
信噪比 S/N 

Po=1W        94  

dB 

输入电阻 RI  0.5 5  MΩ 
过热保护结温 Tj   145  ℃ 

3. 3、典型功率驱动器应用电特性  
规 范 值 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 
最小 典型 最大 

单 位

电源电压 VCC   36 44 V 
静态电流 ICCQ VCC=36V  50  mA 

THD=0.5％，RL=4Ω，f=40Hz~15kHz 
VCC=39V  35  
VCC=36V  28  
THD=10％，RL=4Ω，f=1kHz 
VCC=39V  44  

输出功率 PO 

VCC=36V  35  

W 

闭环电压增益 AV f=1kHz 19.5 20 20.5 dB 
上升速率 SR   8  V/uS 

f=1kHz，PO=20W  0.02  
全谐波失真  THD f=40Hz~15kHz 

PO=20W 
 0.05  

％ 

灵敏度 Vi 
AV=20dB，f=1kHz 
PO=20W，RL=4Ω 

 890  mV 

RL=4Ω，Rg=10kΩ，B=曲线 A 
PO=25W  108  信噪比 S/N 
PO=4W  100  

dB 
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4、测试线路 
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5、特性曲线 
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6、典型应用线路与应用说明 
6. 1、应用线路  

6. 1. 1、典型应用线路  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. 2、单电源应用线路  
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6. 1. 3、功率驱动器应用线路  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. 4、双电源电桥放大器应用线路（VCC=16V，VEE=-16V，PO＞34W）  
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6. 1. 5、三通道 60W 有源音箱系统应用线路  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2、应用说明  
⑴ 应用时电源电压不要超过 44 伏 

⑵ 制作散热片请参照功耗曲线制定 
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7、封装尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




