
尺寸图 分类与电路构成 动作原理的说明 术语说明 使用注意事项 应用电路示例
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品 种

耐电压

AC/DC兼用

1,500VAC
(基础绝缘)

40V 500mA AQV251 AQV251A AQV251AX AQV251AZ

60V 400mA AQV252 AQV252A AQV252AX AQV252AZ

100V 350mA AQV255 AQV255A AQV255AX AQV255AZ

200V 250mA AQV257 AQV257A AQV257AX AQV257AZ

250V 200mA AQV253 AQV253A AQV253AX AQV253AZ

400V 150mA AQV254 AQV254A AQV254AX AQV254AZ

1,000V 30mA AQV259 AQV259A AQV259AX AQV259AZ

1,500V 20mA AQV258 AQV258A AQV258AX AQV258AZ

5,000VAC
(加强绝缘)

250V 200mA AQV253H AQV253HA AQV253HAX AQV253HAZ

400V 130mA AQV254H AQV254HA AQV254HAX AQV254HAZ

600V 130mA AQV256H AQV256HA AQV256HAX AQV256HAZ

PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)

HE 1a(6脚型)

低导通电阻和经济性两者兼备

特 点

●负载电压  备有40V、60V、100V、200V、250V、
    400V、600V、1,000V、1,500V产品

●低导通电阻(typ.0.6Ω、AQV251)

●耐电压 备有5,000V AC的加强绝缘型品种

●输出构成：1a

用 途

●测量仪器

●数据通信设备

●电话设备

●自动检表设备

对应RoHS

1

2

3

6

5

4

（ ） 高度包括
支架尺寸

表面安装端子  : 内箱(管装包装)50个、外箱500个
内箱(盘装包装)1,000个、外箱1,000个

包装数量：标准P/C板端子 : 内箱(管装包装)50个、外箱500个

*输出额定

负载电压 负载电流

订货产品号

标准P/C板端子 表面安装端子

管装包装 管装包装 盘装包装X 盘装包装Z

注) 盘装包装X的1号, 2号, 3号端子为拉出方向，盘装包装Z的4, 5, 6号端子为拉出方向0。
表示表面安装端子型的“A”与区分包装形态的“X”和“Z”未标在铭牌上。
*负载电压·负载电流: 表示峰值AC、DC。

标准认证一览

(基础绝缘型) (基础绝缘型)
AQV258
获得

AQV256H
获得

AQV253H,
AQV254H
获得

P.42 P.46 P.50 P.52 P.53 P.60 P.285
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HE 1a(6脚型)(AQV2)

ToffTon

90% 

10% 

＊

 

■ 25℃

AQV251(A) AQV252(A) AQV255(A) AQV257(A) AQV253(A) AQV254(A) AQV259(A) AQV258(A) AQV253H(A)AQV254H(A) AQV256H(A)
LED IF 50mA
LED VR 5V

IFP 1A

Pin 75mW
AC VL 40V 60V 100V 200V 250V 400V 1,000V 1,500V 250V 400V

IL
0.5A(A )

0.7A(B )

1.0A(C )

0.4A(A )

0.6A(B )

0.8A(C )

0.35A(A )

0.45A(B )

0.70A(C )

0.25A(A )

0.35A(B )

0.5A(C )

0.2A(A )

0.3A(B )

0.4A(C )

0.15A(A )

0.18A(B )

0.25A(C )

0.03A(A )

0.04A(B )

0.05A(C )

0.02A(A )

0.025A(B )

0.04A(C )

0.2A(A )

0.3A(B )

0.4A(C )

0.15A(A )

0.18A(B )

0.25A(C )

Ipeak 1.8A 1.5A 1.0A 0.75A 0.6A 0.5A 0.09A 0.06A 0.6A 0.5A

600V
0.13A(A )

0.14A(B )

0.16A(C )

0.4A

Pout 360mW
PT 410mW
Viso 1,500V AC 5,000V AC

Topr －40℃～＋85℃

Tstg －40℃～＋100℃

■   : 25℃

AQV251(A)AQV252(A)AQV255(A)AQV257(A)AQV253(A)AQV254(A)AQV259(A)AQV258(A)AQV253H(A)AQV254H(A) AQV256H(A)

LED IFon
0.9mA 1.4mA

IL＝Max.
3mA

LED IFoff
0.4mA

IL＝Max.
0.8mA 1.3mA

LED VF
1.25V(IF＝5mA , 1.14V)

IF＝50mA
1.5V

Ron

0.6  Ω 0.74Ω 1.8  Ω 2.6Ω 5.5Ω 12.4Ω 85Ω 345Ω A
IF＝5mA
IL＝Max.

11     Ω 1.4  Ω 2.5  Ω 4   Ω 8   Ω 16   Ω 200Ω 500Ω

Ron

0.3  Ω 0.37Ω 0.9  Ω 1.4Ω 2.7Ω 6.2Ω 60Ω 345Ω B
IF＝5mA
IL＝Max.

10.5  Ω 0.7  Ω 1.25Ω 2   Ω 4   Ω 8   Ω 100Ω 500Ω

Ron

0.15Ω 0.18Ω 0.45Ω 0.7Ω 1.4Ω 3.1Ω 30Ω 160Ω C
IF＝5mA
IL＝Max.

10.25Ω 0.35Ω 0.63Ω 1   Ω 2   Ω

5.5Ω

8   Ω

2.7Ω

4   Ω

1.4Ω

2   Ω4   Ω

12.4Ω

16   Ω

20   Ω

20   Ω

10   Ω

30   Ω

15   Ω6.2Ω

8   Ω

3.1Ω 7.5Ω

4   Ω50Ω 250Ω

ILeak 1μA 10μA 1μA IF＝0mA
VL＝Max.

＊ Ton
1.7ms 1.4ms 0.9ms 1.5ms 0.8ms 0.8ms 0.6ms 0.35ms 2.4ms 1.8ms 1.2ms IF＝5mA

IL＝Max.3ms 2ms 3ms 2ms 1ms 4ms 3ms

＊ Toff
0.07ms 0.09ms 0.1ms 0.06ms 0.05ms 0.04ms 0.06ms 0.05ms 0.06ms IF＝5mA

IL＝Max.0.2ms

Ciso
1.3pF f＝1MHz

VB＝0V3pF
/ Riso 1,000MΩ DC500V

 

f＝100Hz，
＝0.1％

A
AC、DC

B,C DC
A 100m s

(1shot)，VL＝DC

■

LED IF
：5
：5～10

mA
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HE 1a(6脚型)(AQV2)

5. － 2 LED
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3. － 2 4. － 1 4. － 2
LED ：5mA, ：Max.(DC)

：Max.(DC
LED ：5mA, ：Max.(DC)

：Max.(DC
LED ：5mA, ：Max.(DC)

：Max.(DC

6. － 1 LED
: Max DC

: Max DC

(℃） (℃） (℃）

1. － 1 1. － 2 2. － 1
：－40℃～＋85℃

：A
：－40℃～＋85℃

：A
：4-6 LED ：5mA
: Max.(DC) , ：Max.(DC

2. － 2
：4-6 LED ：5mA
: Max.(DC) , ：Max.(DC

2. － 3
：4-6 LED ：5mA
: Max.(DC) , ：Max.(DC

3. － 1
LED ：5mA, ：Max.(DC)

：Max.(DC

5. － 1 LED
LED ：5mA, : Max DC

: Max DC
: Max DC

: Max DC

Ｌ
Ｅ
Ｄ

Ｌ
Ｅ
Ｄ L

E
D

AQV257

AQV253（H） 
AQV254（H）

AQV256H

AQV251
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0
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-40 -20
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4.0
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5.0
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0
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（H） 
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HE 1a(6脚型)(AQV2)
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1.5

8. 2 9. － 1 9. － 2
:  4－6
：25℃

:  4－6 ：25℃ :  4－6 ：25℃

10. － 1 LED 10. － 2 LED 11. － 1 LED
:  4－6 : Max DC

: Max DC ：25℃
:  4－6 : Max DC

: Max DC ：25℃
:  4－6 : Max DC

: Max DC ：25℃

11. － 2 LED 12. － 1 12. － 2
:  4－6 : Max DC

: Max DC ：25℃
:  4－6

：1MHz， ：25℃
:  4－6

：1MHz， ：25℃

6. － 2 LED 7. LED 8. 1
: Max DC

: Max DC
: 

LED : 5mA~50mA
:  4－6 ：25℃

L
E
D

L
E
D

2.01.00.5
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0.6
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（H） 
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AQV259
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