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TB600B_ 用户通信协议

一、通用设置
传感器模块使用穿行通讯方式，通讯配置参数如下 :

注意：通讯分主动上传和问答式，上电后默认为问答模式，可以使用指令进行两种模式间的切换，断电或者切换功耗模式后恢复为问答模式。

注意：此格式为固定格式

注意：

最大量程 =( 最大量程高位 <<8)| 最大量程低位

单位：0x02(ppm 和 mg/m3)   0x04(ppb 和 ug/m3)

正负号：0( 正数 )     1( 负数 )

小数位数：读除的浓度值是带多少个小数，小数位数最多是 3 位

注意：此格式为固定格式

二、传输模式切换指令
指令一  切换到主动上传，命令行格式如下 :

三、查询模式下指令
指令三  获取传感器类型，最大量程，单位，单位小数位数指令：0xD1

下行：0xD1

返回值：

指令二 切换到被动上传，命令行格式如下 :

波特率 9600
数据位 8 位

停止位 1 位

校验位 无

0 1 2 3 4 5 6 7 8

起始位 保留 切换命令 主动上传 保留 保留 保留 保留 校验值

0xFF 0x01 0x78 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47

0 1 2 3 4 5 6 7 8

传感器类型 最大量程高位 最大量程低位 单位 保留 保留 保留

数据小数位数
(bit[4]~bit[7]|

数据正负号
(bit[0]~bit[3])

校验位

0x23 0x00 0XC8 0x02 0x00 0x00 0x00 0x01 0x35

0 1 2 3 4 5 6 7 8

起始位 保留 切换命令 问答 保留 保留 保留 保留 校验值

0xFF 0x01 0x78 0x41 0x00 0x00 0x00 0x00 0x46












