
航空头 RY焊线公座 M12-6P H5.8 PC4.2
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额定电流：3A

额定电压：125V

耐电压：AC 1500V/Minute

接触电阻：≤10mΩ

绝缘电阻：≥2000MΩ

工作温度：-55℃to+120℃

连接器--小卢 17817774964
HKT-00007
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