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电路图

项目 名称 材质 数量 表面处理/颜色

主要技术参数、性能

额定电流、电压
50mA DC12V

接触电阻
≤100mΩ

按力
260±50gf

行程
0.25±0.1mm

绝缘电阻
≥100MΩ

介电强度
≥250VAC/1min

寿命
≥30000次
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Insulated resistance

Dielectric strength

Endurance

Travel

Operating force

Contact resistance

Rate voltage.current

The Main Thchnology Performance
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