
友达集成电路 YD7265

带静音和待机功能的 25W
双声道音频功放电路—YD7265

概述与特点

YD7265是一个带静音和待机功能的 25W双声道音频功放电路，该电路特点如

下：工作电压范围宽：最大可达?25V

输出功率大：25W（THD＝10％，RL＝8?，Vcc＝?20V）

开关机无扑扑声带

静音和待机功能带

短路保护和热保护

方框图与引出端功能

+

引出端序号 符号 功能 引出端序号 符号 功能

1 -Vcc 负电源 7 IN+(2) 正端输入(2)
2 OUTPUT1 输出 1 8 IN-(2) 负端输入(2)
3 +Vcc 正电源 9 GND 地

4 OUTPUT2 输出 2 10 IN-(1) 负端输入(1)
5 ST-BY/MUTE 待机/静音 11 IN+(1) 正端输入(1)
6 -Vcc 负电源
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友达集成电路 YD7265

最大额定值 （Tamb=25℃）

参数名称 符号 数值 单位

最大工作电压 Vcc ±25 V
峰值电流 Io 4.5 A

功耗（Tc=70℃） PD 30 W
工作温度 Topr -20～+85 ℃

贮存温度 Tstg -40～+150 ℃

电特性（除非特别说明，VCC=?20V，RL=8?，Rg=50?，Gv=30dB，f=1kHz，Tamb=25℃）

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

工作电压 Vs ±5 ±25 V
静态电流 Iq 80 130 mA

输入失调电压 Vos －20 ＋20 mV
THD＝10％, RL=8Ω 20 25 W

输出功率 Po
THD＝1％, RL=8Ω 20 W

THD＝10％,Vs=±16V,RL=4Ω 25 W
THD＝1％,Vs=±16V,RL=4Ω 20 W

Po＝1W,f=1kHz 0.01 %
Po=0.1～15W,f=100Hz～15kHz 0.7 %

失真度 THD RL=4Ω,Po＝1W,f=1kHz 0.02 %
RL=4Ω,Vs=±16V 1.0 %Po=0.1～12W,f=100Hz～15kHz

串扰 CT
f=1kHz 70 dB
f=10kHz 60 dB

开环增益 GOL 80 dB
输入阻抗 Ri 15 20 kΩ

热保护温度 Tj 145 ℃

静音电压阈值 V5M +Vs -7.0 +Vs-6.0 +Vs-5.0 V
静音增益 GM -60 -70 dB

待机电压阈值 V5ST +Vs-3.5 +Vs-2.5 +Vs -1.5 V
待机增益 Gstby -110 dB
待机电流 Istb 3 mA
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应用电路
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友达集成电路 YD7265

封装外形图
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