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  MATERIALS:

1.Housing:PA46 BLACK(RoHS).

2.Insert:PBT BLACK(RoHS).

3.Shielding:SUS201 T=0.20mm(RoHS).

4.Contact:C5210 T=0.35x0.44mm(RoHS).

5.Led1:GREEN(RoHS).

6.Led2:GREEN(RoHS).
※MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING 
  TO FCC PART 68,SUBPART F.

※凡标注▲记号者，为重点尺寸.

GREEN

Http://www.glgnet.cn
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