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1.25 A型卧式胶芯 LCP UL94V-0 本色

铜合金/表面镀锡

序号 品名 材质

技术指标:
   1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、

     缺陷、裂纹等现象.

   2.锁扣窗口：2～3PIN为1个，≥4PIN为2个.

   3.温度范围：-40°C～85°C.

   4.额定电压：125V，AC.

   5.接触电阻：≤55mΩ(Initial) per contact,
               ≤20mΩ Change allowed.
   6.绝缘电阻:≥100MΩ.

1

A

A

2

3

适用线路板

(
Mi

n)

SECTION A-A

1.25 A型卧式端子

1.25 A型卧式焊片 铜合金/表面镀锡


