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产品规格书 

准谐振降压型 LED 照明驱动功率开关器 

 产品描述 

U6113 是一款内部高度集成的降压型准谐振式

（QR-Buck）LED 照明恒流驱动功率开关芯片。 

 

U6113 在同一晶元上集成了高压功率 MOSFET 和

控制器。此外，芯片还集成有高压启动电路和无

需辅助绕组的电感电流过零检测电路，利用此功

能，系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简

化了系统的设计。 

 

U6113 集成有完备的保护功能以保障系统安全可

靠的运行，如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流

限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。 

 

  主要特点 

 内部集成 550V 高压 MOSFET 

 ±4% 恒流精度 

 超低 VDD 工作电流 

 准谐振工作模式提高系统效率 

 无需辅助绕组 

 集成式高压电流源提高启动速度 

 集成式线电压补偿优化调整率 

 集成式过热功率补偿 

 内部保护功能: 

LED 开路和短路保护 

芯片过热保护 

逐周期电流限制 

前沿消隐 

脚位悬空保护 

VDD 脚欠压保护 

 极简封装：TO-92 

 应用 

 LED 照明驱动： 

#在 40V LED 输出电压下： 

175~265VAC：120mA 

85~265VAC：100mA 

#在 60V LED 输出电压下： 

175~265VAC:100mA 

85~265VAC：90mA 

 

 

 

 

 

 封装信息    

 管脚功能描述 

引脚编号 引脚名称 功能描述 

1 Drain 内部功率 MOSFET 漏极 

2 CS 芯片地，也用作电感峰值电流控制脚 

3 VDD 芯片电源供电 
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产品规格书 

准谐振降压型 LED 照明驱动功率开关器 

 

 典型应用电路 

 
 内部框图 
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产品规格书 

准谐振降压型 LED 照明驱动功率开关器 

 极限参数（备注 1） 

参数 数值 单位 

VDD 直流供电电压 7 V 

Drain 管脚 -0.3 to 650 V 

封装热阻—结到环境(TO-92) 120 oC/W 

芯片最大结温 160 oC 

存储温度 -65 to 150 oC 

管脚温度 (焊接 10 秒) 260 oC 

ESD 能力 (人体模型) 3 KV 

ESD 能力(机器模型) 250 V 

 

 推荐工作条件（备注 2） 

参数 数值 单位 

芯片工作结温 -40 to 125 ℃ 

 

 电气参数（如无特殊说明，环境温度为 25℃） 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

供电部分(VDD 管脚) 

IVDD_OP 工作电流   140 260 uA 

VDD_OP VDD 正常工作电压   5.8 6.2 V 

VDD_OFF VDD 欠压保护电压   5.3  V 

时序部分 

Toff_min 最小关断时间   2  us 

Toff_max 最大关断时间   250  us 

TOVP_dem 输出 OVP 检测阈值时间   5.5  us 

电流采样部分(CS 管脚) 

TLEB 电流采样前沿消隐时间   500  ns 

Vcs(max) 电流采样阈值电压  490 500 510 mV 

TD_OCP 过流检测延时   100  ns 

过热保护部分 

TSD 过热保护阈值 (备注3)  150  °C 

功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚) 

VBR 高压 MOS 击穿电压  550   V 

Rdson 导通阻抗 I(Drain)=50mA  27  ohm 
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产品规格书 

准谐振降压型 LED 照明驱动功率开关器 

备注 1：超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的 情况下，

器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠

性。 

备注 2：在超出以上参数的条件下，无法保障芯片的正常运行。 

备注 3： 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。 

 

 参数特性曲线
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产品规格书 

准谐振降压型 LED 照明驱动功率开关器 

 

 功能描述 

 
U6113 在同一块晶元上同时集成了高压功率

MOSFET 和控制器。U6113 内部高度集成的高精度恒

流控制电路和完备的保护功能使其适用于 LED 照明

的应用中，是带有准谐振式的降压型功率开关器。 

 

 5.8V 稳压器 

 

在 U6113 芯片内部，只要当内部高压 MOSFET 

关断时，5.8V 的稳压器就会从芯片的 Drain 管脚端

抽取一定的电流给 VDD 电容充电至 5.8V；再当内

部高压 MOSFET 导通的时候，5.8V 稳压器则停止工

作而芯片靠 VDD 电容提供供电以正常运行。由于芯

片的工作电流超低，所以利用从芯片 Drain 管脚抽取

的电流足以使其连续稳定地工作。通常情况下，建议

使用 1uF 的 VDD 电容用以滤除高频噪声和作为芯

片供电。 

 

 超低的工作电流 

 

U6113 的工作电流典型值为 140uA。如此低的工

作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可

以帮助系统获得更高的效率。 

 

 电流过零检测（无需辅助绕组） 

 

为了保证系统工作在准谐振模式下，U6113 利用

检测流经内部高压 MOSFET 漏极和门极间寄生的米

勒电容 Crss 的电流实现电流过零点的检测。 

当电感电流续流到零后，电感和高压 MOSFET 

的输出电容开始谐振过程。此过程中 MOSFET 的 

Drain 端电压开始下降 ，同时会有一由地到 MOSFET 

Drain 端的负向电流流经  Crss 电容。反之，当 

MOFET 关断 Drain 端电压上升时，会有一正向电流

流经 Crss 电容。 

如图 1 所示，芯片利用检测到的流经 Crss 电容的

负向电流实现了电感电流过零点的检测。 

 

 

 恒流控制 

 

系统工作在降压型准谐振模式下，每个开关周期

里芯片保持恒定的峰值电流关断，当电感电流到零时

再开始新的开关周期。利用此工作原理，可以获得高

精度的恒流控制和较高的系统效率。 

平均输出的 LED 电流计算公式： 

 

Rcs(Ω )

500mV

2

1
(mA)I TBuck_CC_OU   

 

其中： 

Rcs---连接于芯片 CS 管脚和输入整流桥直流输出负

端之间的采样电阻。 

 

 最大和最小关断时间 

 

为了避免当 MOSFET 关断时由线路中寄生电感

引起的电压振荡造成电流过零检测电路的误触发，在 

U6113 内部设计有最小关断时间模块（典型值 2us）。

芯片的最大关断时间典型值为 250us。 
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产品规格书 

准谐振降压型 LED 照明驱动功率开关器 

 
 

 LED 开路保护（自恢复式）  

 

当 LED 开路故障发生时，系统的开关频率开始增

加而电感电流续流到零时间开始缩短。当电感电流续

流到零的时间小于 5.5us 时，MOSFET 停止导通，

同时芯片进入到自动重启和 VDD 振荡模式。在 VDD 

振荡模式里，VDD 管脚电压在 5.3V 和 5.8V 之间震

荡。当 VDD 振荡模式持续 4 个周期后，芯片会复位

内部逻辑并重新开始工作，如果故障仍然存在，则再

重复以上过程，否则系统进入到正常工作模式下。 

由上可知，LED 开路保护电压的大小跟电感大小

和采样电阻值相关： 

    

5.5us

L

Rcs(Ω )

500mV

T

LI
（V）V

OVP_dem

PK
LED_OVP 


  

其中：    

L：降压型电路电感感量   

为了保证系统的正常工作和过压保护的精度，电感的

选择需遵循以上公式和原则。 

 

 逐周期电流限制和前沿消隐 

CS 管脚作为芯片的参考地，同时也用来检测电

感电流峰值。当 MOSFET 导通时，VDD 管脚和 CS 管

脚之间的差分电压开始下降，当此差分电压大于峰值

电流基准  500mV 时 MOSFET 关断。为了避免 

MOSFET 导通瞬间的噪声引起错误检测，芯片设计有

典型值为 500ns 的前沿消隐时间，在此时间内逐周

期电流限制比较器停止工作且 MOSFET 不允许关断。 

 

 过热功率补偿（过热保护） 

 

U6113 集成有内部过热功率补偿功能。当芯片的

结温超过 150℃后，系统输出的电流开始逐渐降低，

图 2 所示。在此模式下，输出功率和系统的温度都被

降低，提高了系统的可靠性。 

 

 

 软驱动 

 

U6113 设计的软驱动结构的驱动电路优化了系统

的 EMI 性能。 
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产品规格书 

准谐振降压型 LED 照明驱动功率开关器 

 
 

 封装尺寸 
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