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基本说明

Specification
FUNCTION: CONN USB C TYPE  6PIN SMD
CONTACT ARRANGEMENT:USB C  FOR USB2.0

 

Electrical
MAXIMUM VOLTAGE: 5A FOR VBUS:
MAXIMUM CURRENT DC: 20V MAX
DIELECTRIC STRENGTH: 250 VA C (1mn)
CONTACT RESISTANCE: ≤ 40 mΩ
INSULATION RESISTANCE: ≥ 100 MΩ

 WATER RESISTANCE：IPX7

MECHANICAL
 INSERTION：5-20N

 EXTRACTION：6-20N AFTER TEST
 DURABILITY：10,000 CYCLES

 

Environmental

推荐产品

直键开关PS-22F43XX

立式圆形带螺丝DC- 拨

3.5四极4PIN板上型贴 卧式

防水IPX7直立式半包 6PIN TYPE-C母座 H6.8

防水IPX7直立式半包 6PIN TYPE-C母座 H6.8

产品规格：10.44×6.8×4.6mm

产品型号：GT-USB-7083AGT-USB-7083A

产品包装：500/卷

声明：有关于产品的规格、参数、寿命、工作温度、手感、防水等级等数据，只代表品赞
测试结果，如需详细测试方式，请联系品赞业务人员。

在线资讯 FPF文件下载 3D下载

请输入产品型号
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OPERATING TEMPERATURE: -55˚C to 85˚
 

 

NO.  Molde Code Specifications PDF

1 GT-USB-7083AGT-USB-7083A 6pin，直立式半包型H6.8，带防水圈，IPX7

尺寸图

规格参数

贴片长寿命轻触开关 1

轻触开关资讯

防水轻触开关的原理及应用场景

轻触开关工作原理电路图

6×6轻触开关_轻触开关应用_防水

2*4侧按轻触开关原理是什么？你

2*4侧按轻触开关，你购买的产品

3*6轻触开关质量越做越好，也越

3*6轻触开关，这种类型的开关也

支架轻触开关有着什么样的优势呢
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微型拨动开关使用说明书
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微型拨动开关的作用
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拨动开关规格
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检测开关有哪些不一样的选择方式
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SERVICE

0769-82388879
服 务 热 线

轻触开关

超薄轻触开关

SMD 侧按轻触开关

SMD 立式轻触开关

DIP 轻触开关

多功能轻触开关

USB系列

TYPE-C连接器

防水MICRO USB

USB2.0 接口

USB3.0 接口

MICRO USB

联系我们

TEL：0769-82388879

FAX：0769-81888689

MOB：柯先生 131-4326-8188

E-mail：yehai@g-switch.cn

Site： www.dg-switch.com

【打印】【收藏】【返回】

上一篇：防水IPX7 板上24PIN TYPE-C母座 下一篇：防水沉板双贴带耳 16PIN TYPE-C母座
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在线咨询

沉板轻触开关

防尘防水轻触开关

带灯轻触开关

MINI USB Add：广东东莞市长安镇上沙北横路

8号18楼

公安备案号 : 44190002003787   粤ICP备18078670号   G-Switch 品赞电子（东莞）有限公司

品赞电子专业生产高质量轻触开关、防水轻触开关、轻触按键开关、拔动开关、微型拨动开关等！电话：0769-82388879
技

http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=3005227266&site=qq&menu=yes/
https://www.dg-switch.com/qingchukaiguanchenbanshixilie/
https://www.dg-switch.com/fangchenfangshuiqingchukaigua/
https://www.dg-switch.com/daidengqingchukaiguan/
https://www.dg-switch.com/MINI_USB/
https://beian.miit.gov.cn/

