
以上

ROHS

技术要求:

1.额定负荷：DC 3～5V  0.05～10mA

2.绝缘电阻:≥100MΩ

3.耐电压:AC100V 50Hz/1min

4.电器寿命：50000次

5.环境温度:-10°～+60°

6.相对湿度:40℃  ≤95%

7.接触电阻:≤1Ω

8.接触行程:0.5±0.2

9.动作力:≤31gf

1 2

侧
方
向
推
荐
操
作
位
置

上
方
向
O
N
开
始
位
置

动作方向

极
限
位
置

1

21

2


