
通用产品信息
■   产品说明

项目 特性

产品系列代表 LKP LKG LHT LKH

额定电压(WV/V) 10～450V 460～600V 16～450V 460～600V 16～450V 460～600V 160～450V 460～550V

使用温度范围
Min -40℃ -25℃ -40℃ -25℃ -40℃ -25℃ -40℃ -25℃

Max 85℃ 105℃ 105℃ 105℃

产品寿命(h) 2000 2000 2000 5000

静电容量(CAP/C) 47～270000 39～100000 100～2700 100～33000

静电容量允许偏差(CAP/C) ±20% (25℃, 120Hz)

漏电流
LC/I(25℃，120Hz)

LC≤0.01CV(uA)或1.5mA 取小值 (25℃,5分钟)                                                  

C= 标称静电容量(μF), V= 额定电压 (V)

温度特性                         
（120Hz时阻抗

比）

UR(V) 10~50 50~100 160~200 250~400 420~500 550~600 适用产品系列

Z(-25℃)/Z(+25℃) 5(4) 3(4) 4(4)
LKP(LKG)

Z(-40℃)/Z(+25℃) 18(15) 15(15) 10(10) 8(10) 8(10) -

UR(V) 160 200~250 400 400~450 460~500 550

LKH(LHT)Z(-25℃)/Z(+25℃) 4(-) 4(4) 4(4) 7(-) 10(-)

Z(-40℃)/Z(+25℃) 18(15) 10(12) 6(-) 8(-) -

温度特性                         
（120Hz时容量比）

C(-40℃/C(+25℃)≥0.6
C(-25℃/C(+25℃)≥0.7

使用寿命 标准寿命 耐久性 高温贮存

时间 4000h（10000h） >180000h（250000h） 2000h(5000h) 3000h(5000h) 1000h

漏电流 额定规格值以内 额定规格值以内 额定规格值以内 额定规格值以内

容量变化率 初始值的土30％以内 初始值的土20％以内 初始值的土20％以内 初始值的土20％以内

损失角正切值 额定规格值的300％以内 额定规格值的200％以内 额定规格值的200％以内 额定规格值的200％以内

环境条件：应用电压                            UR  UR  UR  UR  UR＝0  施加额定工作
电压UR60分
钟，经恢复 
24小时后进行

测试

          应用电流                              IR  1.2×IR IR IR＝0 IR＝0

          应用温度               85℃(105℃) 40℃ 85℃(105℃) 85℃(105℃) 85℃（105℃ 
）

注：不同系列产品，使用时间和温度会存在不同在，实际以准确产品规格为准。

■   纹波电流修正系数

       温度℃
40 55 85 105

    频率
50/60Hz 120Hz 1KHz 10KHz ≥50KHz

UR(V)  UR(V)

＜160 2.1 1.8 1.5 1.0 ≤100 0.95 1.00 1.13 1.19 1.20 

≥160 2.7 2.5 1.7 1.0 160-250 0.87 1.00 1.32 1.45 1.50 

≥315 0.80 1.00 1.30 1.41 1.43 
铝电解电容由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化，使用温度上升会减少产品寿命，要想保持产品寿命，请在使用过程中降低纹波电流。

■ 外形图    单位：mm                 K 型(焊针型 2 针)：        L 型(焊针型 3 角)：

 

                 C 型(长引线 2 针)： M 型(焊针型 4 针)：   



产品使用注意事项 

铝电解电容器(以下简称电容器）如没有按照规定的条件使用,会出现爆炸及起火等重大事故.

项目 序号 注  意  事  项

有关
使用
温度,
纹波
电流

1 使用环境、存放环境请根据物品规格书内规定的电容器的使用范围来使用.

2 使用温度、纹波电流的规定范围,请以最大负荷条件为基准来选定电容器；如果过大的电流通过电容器,会
出现异常发热、短路、起火等重大事故.

3 电容器本身是发热品，请注意它会使机器内的温渡上升；为了使机器以正常的状态运作，请确认电容器周
边环境的温度。

4 容许纹波电流根据环境温度（电容器周边环境温度）的上升而变小的；根据被预测为最高的环境温度来选
择容许纹波电流。

5 因频率的变化会引起电器的特性随之而变化，请先确定变化的频率范围后来选择电容器；特别是低频率
的，同等价值系列的阻抗会上升，请注意会产生大量的热量。

有关
外加
电压
及其
它使
用条
件

1 铝电解电容器是有极性的，在反向电压及交流电压输入的时候，会发生短路、起火等重大事故；如果设备
是负载交流，请选择特别指定专用的交流电容器。

2 在出现反向电压的场合要使用双极性的电容器，即使是双极性电容也不要使用在交流电路中。

3 输入电压不能超过额定电压，即由直流电压叠加纹波电流的电压不能超过额定电压；过大的电压会造成发
热、短路、起火等重大事故。

4 浪涌电压是有限定条件的，不能保证长时间使用；即使是短时间使用，总电压也不能超过额定浪涌电压，
请根据要求来选择电容器。

5 多个电容器并联连接的时候要充分考虑电线的阻抗，确保电线和电容器的阻值一样。

6 多个电容器串联连接的时候要使用同一规格的电容器，施加的电压要低于额定电压，并用一个均压电阻与
电容器并联连接，使电压平均地施加到每个电容器上。

7 请选择与机器寿命相吻合的电容器；铝电解电容器如果超过使用期继续使用的话会出现短路等故障，请定
期检查，并适时更换。

8 请不要快速反复的充放电；像焊接设备、相机、闪光灯等以充放电为目的使用时，请使用专用的电容器，
伺服电机等旋转设备的控制电路都是反复的充放电，请商定之后再选定电容器。

9 即使不是急速放电,只要是有连续较大电压变动时,都可能出现寿命特性恶化,短时间故障等问题,在实际操
作时,要确认好使用条件,并进行相关咨询。

10 产品放置时间超过6个月，请确认产品放置环境，产品漏电值将会回升，产品使用前需确认产品特性后使
用，并进行相关咨询，已上线设备请勿满载或超载短时间内启动使用。

安装
前的
预备
知识

1 先确定电容器的规格后、根据规格所规定的要求来安装。

2 请务必按极性连接，如果在反向电压下，就算外观合格也不能使用,否则会出现重大的故障。

3 电容器在掉落或受撞击后其电气性能会变弱，不能使用；请先认真确认包装是否完好后再使用。

4 安装请注意不要将电容器损伤、变形、因为变形后会出现漏液，短路等重大事故。

5 已经安装、上机、通电运行过的电容器，不能使用在剧烈震动或长时间震动设备，否则会造成焊针断裂、
产品损伤不能正常使用。

6 已经上机或通电运行过的电容器不能再使用，做定期测试电气性能的电容器也不能再使用。

焊接
清洗
事项

1 通常电容套管只是用于标示内容，不能完全起到绝缘功能，如果需要绝缘功能,请进行咨询。

2 如果在由于PCB板上引发的虚锡，由于振动增大会有接触不良、断裂、剥离的风险。

3
由于焊针间距和印刷配线板穴间隔不匹配，焊针需要加工时，在焊接前请不要给电容器本体添加过大压
力，避免损伤焊针和产品本体，引发产品失效。

4
在给产品焊针或PCB板添加助焊剂时，由于会引起腐蚀等原因；请注意不要把助焊剂添加到接线部以外区域
、并控制适量助焊剂，预防PCB板正负极间导电、发热、短路闪火。

5
焊接应在260℃10 秒内，或者控制在350℃ 3秒内；如果超出以上条件，会导致电容性能变化，漏电流增大
等现象。

6 如果把焊接过的电容器取出时，请不要给焊针、电容本体头添加压力，用电烙铁进行充分锡熔后再取出。

7
PCB板的电容器进行焊接以后，不能对电容器进行扭转等任何物理性压力动作；不要有损伤电容器或者过度
震动、碰撞PCB板；不然，将有可能导致本体变形、盖板气密不良、失效等情况。

8
PCB板上电容器进行了焊接以后，不要对它进行碰撞等任何物理性撞击，在印刷电路板有重叠时请防护隔
离，请不要让印刷电路板或者与其碰撞。

9
洗净液不要残留电容器里表面，助焊剂即使不能洗净，也要保持其自身的干燥，由于清洗液、助焊剂的残
存，有可能使卤素对橡胶浸透，并引起PCB板、套管印刷标示、电源线的腐蚀或造成正负极间导电、发热。



■ LKP产品规格表：85℃2000小时通用产品

WV   
CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N WV   

CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N

(VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  - (VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  -

680 0.2 300 230 1.10  22 x 25  LKP2A681KP025***

820

0.15 160 135 2.11  22 x 60  LKP2D821KP060***

820 0.2 250 190 1.21  22 x 30  LKP2A821KP030*** 0.15 160 135 2.31  25 x 40  LKP2D821KQ040***

1000
0.2 210 160 1.53  22 x 35  LKP2A102KP035*** 0.15 160 135 2.41  30 x 30  LKP2D821KR030***

0.2 210 160 1.45  25 x 25  LKP2A102KQ025*** 0.15 160 135 2.53  35 x 30  LKP2D821KS030***

1200
0.2 180 130 1.63  22 x 35  LKP2A122KP035***

1000

0.15 130 110 2.83  22 x 80  LKP2D102KP080***

0.2 180 130 1.61  25 x 30  LKP2A122KQ030*** 0.15 130 110 2.83  25 x 60  LKP2D102KQ060***

1500

0.2 140 105 1.81  22 x 40  LKP2A152KP040*** 0.15 130 110 2.83  30 x 45  LKP2D102KR045***

0.2 140 105 1.72  25 x 35  LKP2A152KQ035*** 0.15 155 130 2.83  35 x 35  LKP2D102KS035***

0.2 140 105 1.83  30 x 25  LKP2A152KR025*** 0.15 155 130 2.83  35 x 40  LKP2D102KS040***

1800
0.2 120 85 2.12  25 x 40  LKP2A182KQ040***

1200
0.15 120 90 3.42  30 x 50  LKP2D122KR050***

0.2 120 85 2.10  30 x 30  LKP2A182KR030*** 0.15 120 90 3.20  35 x 40  LKP2D122KS040***

100

2200

0.2 100 70 2.23  25 x 45  LKP2A222KQ045*** 200

1500

0.15 105 80 3.80  25 x 80  LKP2D152KQ080***

2A  0.2 100 70 2.32  30 x 35  LKP2A222KR035*** 2D  0.15 105 80 3.60  30 x 50  LKP2D152KR050***

(125) 0.2 100 70 2.51  35 x 30  LKP2A222KS030*** (250) 0.15 110 80 3.70  35 x 40  LKP2D152KS040***

2700
0.2 80 55 2.62  25 x 50  LKP2A272KQ050***

1800
0.15 96 80 4.22  30 x 60  LKP2D182KR060***

0.2 80 55 2.70  30 x 40  LKP2A272KR040*** 0.15 96 80 4.12  35 x 50  LKP2D182KS050***

3300
0.2 70 47 3.10  30 x 45  LKP2A332KR045***

2200
0.15 88 71 4.62  30 x 75  LKP2D222KR075***

0.2 70 47 3.05  35 x 35  LKP2A332KS035*** 0.15 88 71 4.52  35 x 55  LKP2D222KS055***

3900
0.2 60 40 3.44  30 x 50  LKP2A392KR050***

2700
0.15 80 63 5.21  30 x 85  LKP2D272KR085***

0.2 60 40 3.42  35 x 40  LKP2A392KS040*** 0.15 80 63 5.11  35 x 65  LKP2D272KS065***

4700
0.2 50 34 4.03  30 x 65  LKP2A472KR065***

3300
0.15 71 55 6.25  30 x 105  LKP2D332KR105***

0.2 50 34 4.03  35 x 50  LKP2A472KS050*** 0.15 71 55 6.16  35 x 75  LKP2D332KS075***

5600
0.2 45 32 4.60  30 x 75  LKP2A562KR075***

3900
0.15 63 49 7.15  35 x 85  LKP2D392KS085***

0.2 45 32 4.60  35 x 55  LKP2A562KS055*** 0.15 63 49 7.02  40 x 60  LKP2D392KB060***

6800
0.2 42 29 5.10  30 x 90  LKP2A682KR090***

4700
0.15 55 40 7.68  35 x 105  LKP2D472KS105***

0.2 42 29 5.10  35 x 65  LKP2A682KS065*** 0.15 55 40 7.53  40 x 70  LKP2D472KB070***

8200
0.2 39 26 6.10  30 x 100  LKP2A822KR100***

5600
0.15 49 33 8.24  40 x 90  LKP2D562KB090***

0.2 39 26 6.10  35 x 75  LKP2A822KS075*** 0.15 49 33 8.15  45 x 80  LKP2D562KV080***

10000
0.2 36 23 6.80  35 x 90  LKP2A103KS090*** 180 0.15 1110 890 0.94  22 x 25  LKP2E181KP025***

0.2 36 23 6.80  40 x 70  LKP2A103KB070***
220

0.15 910 730 1.12  22 x 30  LKP2E221KP030***

12000
0.2 33 19 7.90  35 x 110  LKP2A123KS110*** 0.15 910 730 1.13  25 x 25  LKP2E221KQ025***

0.2 33 19 7.90  40 x 80  LKP2A123KB080***

270

0.15 750 600 1.23  22 x 35  LKP2E271KP035***

15000
0.2 30 16 8.80  40 x 100  LKP2A153KB100*** 0.15 610 490 1.43  25 x 30  LKP2E271KQ030***

0.2 30 16 8.80  45 x 90  LKP2A153KV090*** 0.15 610 490 1.43  30 x 25  LKP2E271KR025***

220 0.15 580 500 1.10  22 x 25  LKP2D221KP025***

330

0.15 610 490 1.52  22 x 50  LKP2E331KP050***

270 0.15 490 400 1.21  22 x 30  LKP2D271KP030*** 0.15 610 490 1.52  25 x 30  LKP2E331KQ030***

330
0.15 400 330 1.41  22 x 30  LKP2D331KP030*** 0.15 610 490 1.53  30 x 25  LKP2E331KR025***

0.15 400 330 1.40  25 x 25  LKP2D331KQ025***

390

0.15 520 410 1.62  22 x 60  LKP2E391KP060***

390
0.15 330 280 1.61  22 x 35  LKP2D391KP035*** 0.15 520 410 1.62  25 x 35  LKP2E391KQ035***

0.15 330 280 1.61  25 x 30  LKP2D391KQ030*** 0.15 430 340 1.64  30 x 30  LKP2E391KR030***

200

470

0.15 280 260 1.51  22 x 30  LKP2D471KP030*** 250
470

0.15 430 340 1.82  30 x 30  LKP2E471KR030***

2D  0.15 280 260 1.81  22 x 40  LKP2D471KP040*** 2E  0.15 430 340 2.42  35 x 25  LKP2E471KS025***

(250) 0.15 280 230 1.81  25 x 30  LKP2D471KQ030*** (300)
560

0.15 360 290 2.05  25 x 45  LKP2E561KQ045***

0.15 280 230 1.81  30 x 25  LKP2D471KR025*** 0.15 360 290 2.05  30 x 35  LKP2E561KR035***

560

0.15 235 200 2.03  22 x 45  LKP2D561KP045***
680

0.15 300 240 2.35  30 x 40  LKP2E681KR040***

0.15 235 200 2.10  30 x 30  LKP2D561KR030*** 0.15 300 240 2.63  35 x 30  LKP2E681KS030***

0.15 235 200 2.30  30 x 40  LKP2D561KR040***

820

0.15 250 200 2.61  25 x 50 LKP2E821MQ050***

0.15 235 200 2.02  35 x 25  LKP2D561KS025*** 0.15 250 200 2.60  30 x 45  LKP2E821KR045***

680

0.15 195 160 2.11  22 x 50  LKP2D681KP050*** 0.15 200 165 2.85  35 x 35  LKP2E821KS035***

0.15 195 160 2.31  25 x 40  LKP2D681KQ040***
1000

0.15 200 165 3.02  30 x 50  LKP2E102KR050***

0.15 195 160 2.42  30 x 35  LKP2D681KR035*** 0.15 200 165 3.20  35 x 40  LKP2E102KS040***



■ LKP产品规格表：85℃2000小时通用产品

WV   
CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N WV   

CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N

(VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  - (VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  -

1200
0.15 170 149 3.43  30 x 55  LKP2E122KR055*** 680 0.15 360 290 2.62  35 x 50  LKP2V681KS050***

0.15 170 149 3.43  35 x 40  LKP2E122KS040*** 820 0.15 280 200 2.82  35 x 60  LKP2V821KS060***

1500
0.15 165 135 3.66  30 x 65  LKP2E152KR065***

1000
0.15 250 180 3.02  30 x 70  LKP2V102KR070***

0.15 165 135 3.66  35 x 45  LKP2E152KS045*** 0.15 260 190 2.98  35 x 55  LKP2V102KS055***

250
1800

0.15 160 131 3.91  30 x 75  LKP2E182KR075*** 350
1200

0.15 230 160 3.50  30 x 85  LKP2V122KR085***

2E  0.15 160 131 3.91  35 x 55  LKP2E182KS055*** 2V  0.15 240 170 3.40  35 x 65  LKP2V122KS065***

(300)
2200

0.15 149 120 4.50  30 x 85  LKP2E222KR085*** (400)
1500

0.15 210 150 4.10  30 x 90  LKP2V152KR090***

0.15 149 120 4.40  35 x 65  LKP2E222KS065*** 0.15 220 160 4.00  35 x 75  LKP2V152KS075***

2700
0.15 135 112 5.20  30 x 105  LKP2E272KR105***

1800
0.15 180 130 4.70  35 x 90  LKP2V182KS090***

0.15 135 112 5.10  35 x 75  LKP2E272KS075*** 0.15 190 140 4.60  40 x 70  LKP2V182KB070***

3300
0.15 131 103 6.00  35 x 90  LKP2E332KS090***

2200
0.15 160 120 5.40  35 x 110  LKP2V222KS110***

0.15 131 103 5.90  40 x 70  LKP2E332KB070*** 0.15 170 130 5.30  40 x 80  LKP2V222KB080***

3900
0.15 120 95 6.70  40 x 80  LKP2E392KB080***

2700
0.15 130 100 5.90  40 x 100  LKP2V272KB100***

0.15 120 95 6.60  45 x 70  LKP2E392KV070*** 0.15 140 110 5.80  45 x 70  LKP2V272KV070***

4700
0.15 112 86 7.80  40 x 100  LKP2E472KB100*** 68 0.15 2810 2320 0.55 22 x 25  LKP2G680KP025***

0.15 112 86 7.70  45 x 80  LKP2E472KV080*** 82 0.15 2430 1945 0.64  22 x 25  LKP2G820KP025***

100 0.15 2000 1600 0.67  22 x 25  LKP2F101KP025***
100

0.15 1995 1590 0.71  22 x 30  LKP2G101KP030***

120 0.15 2000 1600 0.74  22 x 25  LKP2F121KP025*** 0.15 1995 1590 0.71  25 x 25  LKP2G101KQ025***

150
0.15 1330 1100 0.86  22 x 30  LKP2F151KP030***

120

0.15 1660 1330 0.80  22 x 35  LKP2G121KP035***

0.15 1330 1100 0.85  25 x 25  LKP2F151KQ025*** 0.15 1330 1065 0.85  25 x 30  LKP2G121KQ030***

180

0.15 1110 890 0.97  22 x 35  LKP2F181KP035*** 0.15 1330 1065 0.91  30 x 25  LKP2G121KR025***

0.15 1110 890 0.96  25 x 30  LKP2F181KQ030***

150

0.15 1330 1065 0.91  22 x 35  LKP2G151KP035***

0.15 910 730 1.14  30 x 25  LKP2F181KR025*** 0.15 1330 1065 0.95  25 x 30  LKP2G151KQ030***

315

220

0.15 910 730 1.11  25 x 35  LKP2F221KQ035*** 400 0.15 1110 890 1.01  30 x 25  LKP2G151KR025***

2F  0.15 740 600 1.23  30 x 30  LKP2F221KR030*** 2G 

180

0.15 1110 890 1.10  22 x 40  LKP2G181KP040***

(365) 0.15 740 600 1.32  35 x 25  LKP2F221KS025*** (450) 0.15 1110 890 1.21  25 x 45  LKP2G181MQ045***

270
0.15 740 600 1.31  30 x 30  LKP2F271KR030*** 0.15 910 730 1.00  30 x 30  LKP2G181KR030***

0.15 740 600 1.30  35 x 25  LKP2F271KS025*** 0.15 910 730 1.06  35 x 25  LKP2G181KS025***

330
0.15 610 490 1.42  25 x 45  LKP2F331KQ045***

220

0.15 910 730 1.06  22 x 45  LKP2G221KP045***

0.15 610 490 1.41  30 x 35  LKP2F331KR035*** 0.15 910 730 1.22  22 x 50  LKP2G221KP050***

390
0.15 520 410 1.62  30 x 40  LKP2F391KR040*** 0.15 910 730 1.22  25 x 45  LKP2G221MQ045***

0.15 520 410 1.60  35 x 30  LKP2F391KS030*** 0.15 740 600 1.32  30 x 35  LKP2G221KR035***

470
0.15 430 345 1.81  30 x 45  LKP2F471KR045*** 0.15 740 600 1.32  25 x 30 LKP2G221MQ030***

0.15 430 345 1.81  35 x 35  LKP2F471KS035***

270

0.15 740 600 1.41  22 x 50  LKP2G271KP050***

82 0.15 2450 1950 0.65  22 x 25  LKP2V820KP025*** 0.15 740 600 1.56  25 x 40  LKP2G271KQ040***

100 0.15 2000 1600 0.78  22 x 25  LKP2V101KP025*** 0.15 610 490 1.53  25 x 45  LKP2G271KQ045***

120 0.15 1670 1330 0.82  25 x 25  LKP2V121KQ025*** 0.15 610 490 1.56  30 x 40  LKP2G271KR040***

150
0.15 1330 1070 0.96  22 x 35  LKP2V151KP035*** 0.15 610 490 1.56  35 x 35  LKP2G271KS035***

0.15 1330 1070 0.95  25 x 30  LKP2V151KQ030***

330

0.15 610 490 1.62  22 x 45  LKP2G331KP045***

180
0.15 1110 890 1.12  25 x 35  LKP2V181KQ035*** 0.15 610 490 1.62  25 x 50  LKP2G331KQ050***

0.15 920 730 1.24  30 x 30  LKP2V181KR030*** 0.15 610 490 1.70  30 x 40  LKP2G331KR040***

350
220

0.15 920 730 1.22  25 x 35  LKP2V221KQ035*** 0.15 610 490 1.70  35 x 35  LKP2G331KS035***

2V  0.15 745 595 1.44  30 x 30  LKP2V221KR030***

390

0.15 515 415 1.81  22 x 60  LKP2G391KP060***

(400)
270

0.15 745 595 1.43  30 x 35  LKP2V271KR035*** 0.15 515 415 1.81  25 x 50  LKP2G391MQ050***

0.15 610 485 1.65  35 x 30  LKP2V271KS030*** 0.15 425 345 1.82  30 x 40 LKP2G391MR040***

330
0.15 610 485 1.63  30 x 40  LKP2V331KR040*** 0.15 425 345 1.82  35 x 35 LKP2G391MS035***

0.15 515 410 1.55  35 x 30  LKP2V331KS030***

470

0.15 425 345 2.04  22 x 70  LKP2G471KP070***

390
0.15 515 410 1.74  30 x 40  LKP2V391KR040*** 0.15 425 345 2.12  25 x 60  LKP2G471KQ060***

0.15 515 410 1.80  35 x 35  LKP2V391KS035*** 0.15 425 345 2.40  30 x 40  LKP2G471KR040***

470
0.15 430 340 2.05  30 x 45  LKP2V471KR045*** 0.15 360 290 1.95  35 x 40  LKP2G471MS040***

0.15 430 340 2.00  35 x 40  LKP2V471KS040*** 0.15 360 290 2.00  35 x 45 LKP2G471KS045***

560 0.15 360 290 2.31  35 x 45  LKP2V561KS045*** 0.15 360 290 2.00  35 x 50 LKP2G471MS050***



■ LKP产品规格表：85℃2000小时通用产品

WV   
CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N WV   

CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N

(VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  - (VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  -

560

0.15 360 290 2.30  22 x 80  LKP2G561KP080***

2200

0.15 120 85 6.30  35 x 90  LKP2G222KS090***

0.15 360 290 2.30  25 x 70  LKP2G561KQ070*** 0.15 120 85 6.30  35 x 100  LKP2G222KS100***

0.15 360 290 2.10  30 x 60  LKP2G561KR060*** 0.15 120 85 6.30  40 x 80  LKP2G222KB080***

0.15 360 290 2.20  35 x 45  LKP2G561KS045*** 0.15 120 85 6.30  40 x 85  LKP2G222KB085***

0.15 350 270 2.30  35 x 50  LKP2G561KS050*** 0.15 120 85 6.30  40 x 90  LKP2G222KB090***

400

680

0.15 350 270 2.55  25 x 80  LKP2G681KQ080*** 400 0.15 120 85 6.30  40 x 100  LKP2G222KB100***

2G  0.15 350 270 2.51  30 x 60  LKP2G681KR060*** 2G 
2500

0.15 110 80 6.80  40 x 90  LKP2G252KB090***

(450) 0.15 350 270 2.41  35 x 45  LKP2G681KS045*** (450) 0.15 110 80 6.80  45 x 80  LKP2G252KV080***

0.15 342 260 2.45  35 x 50  LKP2G681KS050***
2700

0.15 100 70 7.10  45 x 90  LKP2G272KV090***

820

0.15 342 260 2.90  25 x 90  LKP2G821KQ090*** 0.15 100 70 7.10  40 x 100 LKP2G272MB100***

0.15 342 260 2.85  30 x 70  LKP2G821KR070***
3300

0.15 90 60 7.40  45 x 100  LKP2G332KV100***

0.15 342 260 2.60  35 x 50  LKP2G821KS050*** 0.15 90 60 7.40  45 x 110  LKP2G332KV110***

0.15 342 260 2.70  35 x 55  LKP2G821KS055*** 68 0.15 2930 2345 0.57  22 x 30  LKP2W680KP030***

0.15 300 250 2.80  35 x 60  LKP2G821KS060*** 82 0.15 2430 1945 0.70  25 x 35  LKP2W820KQ035***

0.15 300 250 2.80  35 x 65  LKP2G821KS065***
100

0.15 1995 1600 0.72  22 x 35  LKP2W101KP035***

1000

0.15 200 117 3.60  25 x 100  LKP2G102KQ100*** 0.15 1995 1600 0.73  25 x 30  LKP2W101KQ030***

0.15 200 117 3.60  25 x 80 LKP2G102MQ080***

120

0.15 1660 1330 0.80  22 x 40  LKP2W121KP040***

0.15 200 117 3.60  35 x 50  LKP2G102KS050*** 0.15 1660 1330 0.84  25 x 35  LKP2W121KQ035***

0.15 200 117 3.60  35 x 55  LKP2G102KS055*** 0.15 1330 1070 0.89  25 x 35  LKP2W121KQ035***

0.15 200 117 3.60  35 x 60  LKP2G102KS060*** 0.15 1330 1070 0.95  30 x 30  LKP2W121KR030***

0.15 200 117 3.60  35 x 65  LKP2G102KS065***

150

0.15 1330 1070 0.89  22 x 45  LKP2W151KP045***

0.15 200 117 3.60  35 x 70  LKP2G102KS070*** 0.15 1330 1070 0.95  25 x 40  LKP2W151KQ040***

0.15 200 117 3.60  40 x 60  LKP2G102KB060*** 0.15 1330 1070 0.99  30 x 35  LKP2W151KR035***

0.15 200 117 3.60  45 x 50  LKP2G102KV050*** 0.15 1110 895 1.10  35 x 30  LKP2W151KS030***

1200

0.15 180 105 4.10  35 x 60  LKP2G122KS060***

180

0.15 1110 895 1.11  22 x 50  LKP2W181KP050***

0.15 180 105 4.10  35 x 63  LKP2G122KS063*** 0.15 1110 895 1.23  25 x 45  LKP2W181KQ045***

0.15 180 105 4.10  35 x 65  LKP2G122KS065*** 0.15 915 730 1.10  30 x 40  LKP2W181KR040***

0.15 180 105 4.10  35 x 70  LKP2G122KS070*** 0.15 915 730 1.20  35 x 30  LKP2W181KS030***

400 0.15 180 105 4.10  35 x 80  LKP2G122KS080*** 450

220

0.15 915 730 1.32  22 x 60  LKP2W221KP060***

2G  0.15 180 105 4.10  35 x 85  LKP2G122KS085*** 2W  0.15 915 730 1.20  25 x 50  LKP2W221KQ050***

(450) 0.15 180 105 4.10  40 x 60  LKP2G122KB060*** (500) 0.15 915 730 1.32  30 x 40  LKP2W221KR040***

0.15 180 105 4.10  40 x 65  LKP2G122KB065***

270

0.15 740 590 1.40  22 x 70  LKP2W271KP070***

0.15 180 105 4.10  40 x 70  LKP2G122KB070*** 0.15 740 590 1.50  25 x 50  LKP2W271KQ050***

0.15 180 105 4.10  40 x 80  LKP2G122KB080*** 0.15 610 490 1.55  30 x 40  LKP2W271KR040***

0.15 180 105 4.10  45 x 70  LKP2G122KV070***

330

0.15 610 490 1.71  22 x 70  LKP2W331KP070***

1500

0.15 160 100 4.50  35 x 65  LKP2G152KS065*** 0.15 610 490 1.71  25 x 50  LKP2W331KQ050***

0.15 160 100 4.50  35 x 70  LKP2G152KS070*** 0.15 610 490 1.55  30 x 45 LKP2W331MR045***

0.15 160 100 4.50  35 x 80  LKP2G152KS080*** 0.15 520 415 1.65  35 x 35  LKP2W331KS035***

0.15 160 100 4.50  35 x 85  LKP2G152KS085***

390

0.15 520 415 1.65  25 x 60  LKP2W391KQ060***

0.15 160 100 4.50  35 x 100  LKP2G152KS100*** 0.15 520 415 1.65  30 x 50 LKP2W391MR050***

0.15 160 100 4.50  40 x 65  LKP2G152MB065*** 0.15 520 415 1.90  35 x 35  LKP2W391MS035***

0.15 160 100 4.50  45 x 70  LKP2G152KV070***

470

0.15 430 342 1.93  35 x 35  LKP2W471KQ035***

0.15 160 100 4.50  45 x 75  LKP2G152KV075*** 0.15 430 342 2.21  30 x 50  LKP2W471KR050***

1800

0.15 140 90 5.30  35 x 85  LKP2G182KS085*** 0.15 360 320 1.99  35 x 45  LKP2W471KS045***

0.15 140 90 5.30  35 x 90  LKP2G182KS090***

560

0.15 360 320 2.25  25 x 70  LKP2W561KQ070***

0.15 140 90 5.30  35 x 95  LKP2G182KS095*** 0.15 360 320 2.25  30 x 60  LKP2W561KR060***

0.15 140 90 5.30  35 x 100  LKP2G182KS100*** 0.15 320 260 2.36  35 x 45 LKP2W561MS045***

0.15 140 90 5.30  40 x 80  LKP2G182KB080***

680

0.15 280 240 2.70  25 x 90  LKP2W681KQ090***

0.15 140 90 5.30  40 x 85  LKP2G182KB085*** 0.15 280 240 2.70  30 x 65  LKP2W681KR065***

0.15 140 90 5.30  40 x 90  LKP2G182KB090*** 0.15 290 230 2.80  35 x 50  LKP2W681MS050***

0.15 140 90 5.30  40 x 100  LKP2G182KB100***
820

0.15 260 210 3.20  30 x 80  LKP2W821KR080***

0.15 140 90 5.30  45 x 90  LKP2G182KV090*** 0.15 270 200 3.10  35 x 60  LKP2W821KS060***



■ LKP产品规格表：85℃2000小时通用产品

WV   
CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N WV   

CAP                
25℃, 
120Hz     

DF                
25℃, 
120Hz     

Max 
ESR                              
25℃, 
120Hz                                    

ESR 
(typ.)                               
25℃, 
120Hz                               

Rated 
Rippie 
Current           
85℃, 
120Hz      

Size              
ΦD×L         产品编码P/N

(VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  - (VDC) ( μF) - (mΩ) (mΩ) (Arms) (mm)  -

1000
0.15 240 180 4.00  30 x 100  LKP2W102KR100***

270
0.15 520 415 1.50  30 x 55  LKP2Y271KR055***

0.15 250 170 3.90  35 x 70 LKP2W102MS070*** 0.15 520 415 1.50  35 x 45  LKP2Y271KS045***

1200
0.15 220 150 4.30  35 x 80  LKP2W122MS080***

330
0.15 460 370 1.80  30 x 60  LKP2Y331KR060***

0.15 230 140 4.20  40 x 70  LKP2W122KB070*** 0.15 460 370 1.80  35 x 50  LKP2Y331KS050***

450
1500

0.15 190 120 4.60  35 x 90  LKP2W152KS090*** 550
390

0.15 410 330 2.00  30 x 70  LKP2Y391KR070***

2W  0.15 200 110 4.50  40 x 70  LKP2W152KB070*** 2Y 0.15 410 330 2.00  35 x 55  LKP2Y391KS055***

(500)
1800

0.15 170 90 5.10  35 x 110  LKP2W182KS110*** (600)
470

0.15 360 280 2.30  30 x 80  LKP2Y471KR080***

0.15 180 80 5.00  40 x 80  LKP2W182KB080*** 0.15 360 280 2.30  35 x 60  LKP2Y471KS060***

2200
0.15 150 70 5.50  40 x 100  LKP2W222KB100***

560
0.15 310 240 2.60  30 x 90  LKP2Y561KR090***

0.15 160 60 5.40  45 x 80  LKP2W222KV080*** 0.15 310 240 2.60  35 x 70  LKP2Y561KS070***

100
0.15 1995 1600 0.91  25 x 30  LKP2H101KQ030***

680
0.15 270 210 3.00  30 x 110  LKP2Y681KR110***

0.15 1995 1600 0.91  30 x 25  LKP2H101KR025*** 0.15 270 210 2.90  35 x 80  LKP2Y681KS080***

120
0.15 1665 1330 1.00  30 x 30  LKP2H121KR030***

820
0.15 230 180 3.30  35 x 110  LKP2Y821KS110***

0.15 1665 1330 1.00  35 x 25  LKP2H121KS025*** 0.15 230 180 3.20  40 x 80  LKP2Y821KB080***

150
0.15 1330 1065 1.21  30 x 35  LKP2H151KR035***

1000
0.15 210 150 3.60  40 x 90  LKP2Y102KB090***

0.15 1330 1065 1.21  35 x 30  LKP2H151KS030*** 0.15 210 150 3.50  45 x 70  LKP2Y102KV070***

180
0.15 1110 890 1.42  30 x 40  LKP2H181KR040***

1200
0.15 180 120 4.10  40 x 100  LKP2Y122KB100***

0.15 1110 890 1.31  35 x 30  LKP2H181KS030*** 0.15 180 120 4.00  45 x 80  LKP2Y122KV080***

220
0.15 910 730 1.62  30 x 45  LKP2H221KR045***

82
0.15 1510 1210 0.64  25 x 40  LKP2S820KQ040***

0.15 910 730 1.51  35 x 35  LKP2H221KS035*** 0.15 1510 1210 0.64  30 x 30  LKP2S820KR030***

270
0.15 740 595 1.80  30 x 50  LKP2H271KR050***

100
0.15 1260 980 0.76  25 x 50  LKP2S101KQ050***

0.15 740 595 1.71  35 x 40  LKP2H271KS040*** 0.15 1260 980 0.76  30 x 35  LKP2S101KR035***

330
0.15 610 485 2.10  30 x 55  LKP2H331KR055***

120
0.15 1080 850 0.88  30 x 40  LKP2S121KR040***

0.15 610 485 2.00  35 x 45  LKP2H331KS045*** 0.15 1080 850 0.88  35 x 35  LKP2S121KS035***

500
390

0.15 520 415 2.30  30 x 60  LKP2H391KR060*** 600
150

0.15 890 690 1.00  30 x 45  LKP2S151KR045***

2H  0.15 520 415 2.20  35 x 50  LKP2H391KS050*** 2S 0.15 890 690 1.00  35 x 40  LKP2S151KS040***

(550)
470

0.15 460 370 2.50  30 x 70  LKP2H471KR070*** (650)
180

0.15 720 580 1.10  30 x 50  LKP2S181KR050***

0.15 460 370 2.40  35 x 55  LKP2H471KS055*** 0.15 720 580 1.10  35 x 40  LKP2S181KS040***

560
0.15 410 330 2.70  30 x 80  LKP2H561KR080***

220
0.15 580 460 1.30  30 x 55  LKP2S221KR055***

0.15 410 330 2.60  35 x 60  LKP2H561KS060*** 0.15 580 460 1.30  35 x 45  LKP2S221KS045***

680
0.15 360 280 3.00  30 x 100  LKP2H681KR100***

270
0.15 510 410 1.40  30 x 60  LKP2S271KR060***

0.15 360 280 2.90  35 x 70  LKP2H681KS070*** 0.15 510 410 1.40  35 x 50  LKP2S271KS050***

820
0.15 310 240 3.40  35 x 80  LKP2H821KS080***

330
0.15 450 310 1.70  30 x 70  LKP2S331KR070***

0.15 310 240 3.30  40 x 65  LKP2H821KB065*** 0.15 450 310 1.70  35 x 55  LKP2S331KS055***

1000
0.15 270 210 3.80  40 x 80  LKP2H102KB080***

390
0.15 400 290 1.90  30 x 80  LKP2S391KR080***

0.15 270 210 3.70  45 x 60  LKP2H102KV060*** 0.15 400 290 1.90  35 x 60  LKP2S391KS060***

1200
0.15 230 180 4.20  40 x 90  LKP2H122KB090***

470
0.15 350 260 2.20  30 x 90  LKP2S471KR090***

0.15 230 180 4.10  45 x 70  LKP2H122KV070*** 0.15 350 260 2.20  35 x 65  LKP2S471KS065***

100
0.15 1330 1065 0.76  25 x 35  LKP2Y101KQ035***

560
0.15 300 230 2.50  30 x 100  LKP2S561KR100***

0.15 1330 1065 0.76  30 x 30  LKP2Y101KR030*** 0.15 300 230 2.50  35 x 70  LKP2S561KS070***

120
0.15 1110 890 0.88  30 x 35  LKP2Y121KR035***

680
0.15 260 200 2.90  30 x 110  LKP2S681KR110***

0.15 1110 890 0.88  35 x 30  LKP2Y121KS030*** 0.15 260 200 2.80  35 x 80  LKP2S681KS080***

550
150

0.15 910 730 1.00  30 x 40  LKP2Y151KR040***
820

0.15 220 170 3.20  35 x 110  LKP2S821KS110***

2Y 0.15 910 730 1.00  35 x 35  LKP2Y151KS035*** 0.15 220 170 3.10  40 x 90  LKP2S821KB090***

(600)
180

0.15 740 595 1.10  30 x 45  LKP2Y181KR045***
1000

0.15 200 140 3.50  40 x 100  LKP2S102KB100***

0.15 740 595 1.10  35 x 35  LKP2Y181KS035*** 0.15 200 140 3.40  45 x 80  LKP2S102KV080***

220
0.15 610 485 1.30  30 x 50  LKP2Y221KR050***

1200
0.15 170 110 3.80  40 x 110  LKP2S122KB110***

0.15 610 485 1.30  35 x 40  LKP2Y221KS040*** 0.15 170 110 3.60  45 x 90  LKP2S122KV090***

****表示端子类型、长度、套管颜色；

贵司需了解更多产品规格、尺寸等相关数据，如没有悉数列出，可通过电话、微信等工具联系了解。

目录书中记载的内容有可能未经提示而变更，贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书，并以此为准使用。


