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深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
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Specification
Voltage�Rating�:�50V��AC/DC
Current�Rating�:�2A��AC/DC
Withstanding�Voltage�:�500V�AC�/minute
Insulation�Resistance�:�≥100MΩ�min
Temperature�Range�:�-40℃�to�+�105℃
Contact�Resistance�:�≤20mΩ
After�Environmental�Testing:�≤40mΩ
Suitable�Wire/Cable:AWG�#28�to�#30,OD:0.8mm�max
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Specification
Voltage�Rating�:�50V��AC/DC
Current�Rating�:�2A��AC/DC
Withstanding�Voltage�:�500V�AC�/minute
Insulation�Resistance�:�≥100MΩ�min
Temperature�Range�:�40℃�to�+�105℃
Contact�Resistance�:�≤20mΩ
After�Environmental�Testing:�≤40mΩ
Suitable�Wire/Cable:AWG�#28�to�#30,OD:0.8mm�max

04
05
06
07

3.60
4.80
6.00
7.20

6.60
7.80
9.00
10.20

5.04
6.24
7.44
8.64

08 8.40 11.40���9.84
09 9.60 12.60��11.04
10 10.80��13.80��12.24

A B C
Dimensions(mm)

Poles
A B C

Dimensions(mm)
Poles

���������3D�View


