
DK601

http://www.dkpower.cn
第 1 页

USB Type-C PD3.0 快充协议智能管理芯片

产品概述

DK601 芯片选择性的兼容主流的充电协议。芯片可以智能的识别插入的手机类型，使用 PD 协

议或者 TYPEC 协议与手机握手进行快充。芯片的 CC 耐压分别高于 30V，具有极高的可靠性。

DK601 PDO 使用最常规的 18W 5V/3A 、9V/2A、12V/1.5A，满足大部分应用需求。

DK601 仅需要外部供电电阻和电容，不需要其他外围，应用方案极简，BOM 成本极低。

主要特点

 兼容多种 USB Type-C 协议，包括 TypeC

协议、TypeC PD2.0、TypeC PD3.0 协

议

 CC 耐压 30V

 无需外置 MOSFET，无需复杂外围，应用

极简，

 BOM 成本极低

 极简封装方式：SOT23-6

典型应用

 旅充

 车充

 移动电源

 USB 面板

 USB 插座

 其他 TypeC 功率输出设备

引出端排列

引出端功能

管脚序号 管脚名称 描述

1 OUT 外接补偿网络

2 GND 芯片地，连接到系统地

3 CC2 连接 USB Type-C CC2 引脚

4 CC1 连接 USB Type-C CC1 引脚

5 EN_DRV 复合功能引脚，协议和协议功率使能脚（连接详见应用图）

6 VCC 芯片供电（连接详见应用图）
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极限工作范围

参数 取值 单位

CC1，CC2 -0.3-30 V

OUT，VIN -0.3-6 V

ESD 4 KV

注：上表所列最大工作范围，如果超过限制值，将可能永久损坏芯片。用户应该尽量避免。

正常工作范围

参数 取值 单位

VDD 3~5.6 V

CC1,CC2 0V~3.3 V

工作温度范围 -40~105 ℃

工作电流 <1 mA

引脚定义和使用

VIN 为芯片供电，需要外接 750Ω电阻上拉到 VBUS。

CC1 和 CC2 连接到 Type-C 口中的 CC1 和 CC2。CC1 和 CC2 可以耐压 30V，提高了系统插拔的稳

定性。

OUT 连接到电源系统，用于控制 USB 的 VBUS 电压。终端设备和 DK601 通过 CC 协商好协议，

以及需要的电压后，DK601 通过 OUT 发起调压。

OUT 外接电阻 R3 到 VBUS，外接电阻 R2 到地。通常的计算公式，如下:

比如，VBUS 取 5V，VOUT 可以从电源 IC 的手册中找到，比如 TL431 取 2.5V

R3 典型值为 100KΩ, 精度需要能满足系统的要求，比如选择精度 1%如此，可以计算出 R2。
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AC-DC 应用示例

R4 Value PD Output Power
0R 18W(5V3A,9V2A,12V1.5A)

160K 25W(5V3A,9V2.77A)

390K 20W(5V3A,9V2.22A,12V1.67A)

620K 20W(5V3A,9V2.22A)

OPEN 18W(5V2.4A,9V2A)
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DC-DC 应用示例

R1 Value PD Output Power
0R 18W(5V3A,9V2A,12V1.5A)

160K 25W(5V3A,9V2.77A)

390K 20W(5V3A,9V2.22A,12V1.67A)

620K 20W(5V3A,9V2.22A)

OPEN 18W(5V2.4A,9V2A)
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封装外形及尺寸图

SOT23-6 封装外形及尺寸

Symbol
Dimensions In Millimeters

Min Max
A 2.7 3.1

A1 1.7 2.1

B 1.4 1.8

B1 2.5 3.0

C 0.94 0.96

d 0.1 0.25

e 0.2 0.5

f 1 1.2

g 1.34 1.36

h 0 0.15
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安徽省东科半导体有限公司

ANHUI DONGKE SENICONDUCTOR CO.,LTD

地址：中国安徽省马鞍山市银黄东路 999 号数字硅谷产业园 38 栋 101-401。

电话：0555-2106566

传真：0555-2405666

网址：http:// www.dkpower.cn

华东 /华北 /华中 /西南区技术服务公司：

安徽省东科半导体无锡有限公司

地址：中国江苏省无锡市建筑西路 599 号国家工业设计园 1 号楼 213-218 室

电话：0510-85386118

传真：0510-85389917

华南区技术服务公司：

东科半导体科技（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A2 栋四楼

电话：0755-29598396

传真：0755-29772369

 感谢您使用本公司的产品，建议您在使用前仔细阅读本资料。

 安徽省东科半导体有限公司保留更改规格的权利，恕不另行通知。

 安徽省东科半导体有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任。

 安徽省东科半导体有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和应用支持的义务。

 安徽省东科半导体有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。

 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用安徽省东科半导体有限公司

产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产

损失情况的发生！

 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品

注意：本产品为静电敏感元件，请注意防护！ESD 损害的范围可以

从细微的性能下降扩大到设备故障。精密集成电路可能更容易受到

损害，因此可能导致元件参数不能满足公布的规格。
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