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AOF1010 产品介绍 

AOF1010 超声波氧气传感器 

 

 

一、产品简介 

AOF1010 超声波氧气感器是一款基于超声波原理

的理想型经济实用氧气浓度检测模块,具有高精度、低

成本、高可靠性、易使用等特点，并同时具备浓度、

流量、温度检测功能。广泛应用于农业、工业、商业、

环境检测等领域，尤其是制氧机行业。 

二、 产品特点 

 采用超声波测量原理 

 精度高，寿命长 

 抗干扰能力强 

 能同时检测浓度与流量 

 体积小，易于安装与使用 

 无需定期校验 

三、产品尺寸 

       

 

四、产品参数 

工作电压 5V  

预热时间 10s 

浓度检测范围 21%～95.6% 

浓度测量精度 ±1.8% 

浓度分辨率 0.1% 

流量测量范围 0～10L/min 

流量分辨率 0.1mol/L 

流量测量精度 ±0.2L/min 

检测周期 500ms 

通信方式 串口 UART/9600bps 

氧气要求 无腐蚀无冷凝水 

工作温度 5~55℃ 

 

五、应用场景 

超声波氧气传感器作为精准测量氧气浓度和流量

的传感器，可广泛应用于医疗、大健康、化工、采矿

和食品等行业。 
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