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1 适用范围

         JZF系列正反转控制继电器主要用于交流频率50Hz，额定控制电源电压至380V的控制电路中作

时间控制元件，按预定的时间接通或断开电路。

继电器类

2 型号及含义

3 主要参数及技术性能

4 工作时序图及接线图

5 外形及安装尺寸

NJMC1-32 外形及安装尺寸

NJMC1-16 外形及安装尺寸
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6 接线图及时序图
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JZF 系列正反转控制继电器

JZF-□□

                     

设计序号

正反转控制继电器

型号

控制时间

JZF-01 JZF-05 JZF-06 JZF-07

正(反)转：25s 

停止：5s

正(反)转：15s

停止：5s脱水：5s

正(反)转：(1、2、4、8、16)s     

停止：(0.5、1、2、4)s

正(反)转：(1、2、4、8)min，

停止：(1、2、4、8)s

额定控制电源电压 AC220V、AC380V，50Hz

触点数量

触点容量

电寿命

机械寿命

安装方式

控制方式

环境温度

2常开转换

51×10    

61×10    

装置式

重复循环

-5℃~+40℃

3常开转换 2常开转换 2常开转换

Ue/Ie：AC-15 220V/0.75A，380V/0.47A；Ith：3A

额定控制电源电压

允许波动范围
85%~110%

JZF-01、JZF-06、JZF-07 JZF-05

321

电 源

54 76 31 2

电 源

764 5

50ms  ≤  t ＜1s



触点形式

初始接触电阻

触点材料

触点负载(阻性)

最大开关电压

最大开关电流

最大切换功率

电气寿命(次)

机械寿命(次)

1H(A)、1D(B)

≤1mΩ

银合金

60A/80A/90A  250VAC

250VAC

90A

22500VA 

36×10

53×10

3.3 线圈参数

3.4 规格参数

额定功耗

动作电压

推荐脉冲电压宽度

单线圈：1.5W,双线圈：3W

≤80%额定电压

(100～300)ms

额定电压VDC

5

6

9

12

24

48

动作电压VDC(≤)

4

4.8

7.2

9.6

19.2

38.4

线圈电阻Ω±10%

16.6

24

54

96

384

1536

3.2 性能、特征参数

绝缘电阻

介质耐压

动作时间（23℃，额定电压下）

释放时间（23℃，额定电压下）

冲击(稳定性)

振动

引出端形式

外形尺寸(mm)

触点线圈间

断开触点间

1000MΩ(500VDC)

4000VAC

1500VAC

≤20ms

≤20ms

2峰值加速度150m/s ，脉冲持续时间11ms

60Hz恒定振幅0.075mm，10~150Hz

快连接式

39×32×18（产品本体）

3.1 触点参数

单线圈

温度范围

相对湿度

大气压力

工作位置

-40℃~+70℃

+20℃达95%

86kPa~106kPa

任意
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1 适用范围

        1H,1D触点形式；触点切换电流可达90A；应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电

力电子设备中，特别是用于电子式电能表中；

        符合标准：GB/T 21711.1、JB/T 10923、IE 61810-1。

继电器类

3 主要参数及技术性能

5 外形及安装尺寸
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JZF系列外形及安装尺寸

56±0.37

2×Ф4.2

开孔尺寸

NCC2-90 磁保持继电器

2 正常工作条件和安装条件


