
  1 符合标准

2 符合认证

3 主要功能

4 参数与性能

NXHB-125 隔离开关

CCC、CE

隔离功能

GB/T 14048.3

额定电流Ie：20A、32A、40A、63A、80A、100A、125A；

极数：1P、2P、3P、4P；

额定绝缘电压（Ui）：500V；

额定工作电压（Ue）：230V~（1P、2P）、400V~（2P、3P、4P）；

额定冲击耐受电压（Uimp）： 6kV；

额定短时耐受电流（Icw）：12Ie，通电时间为1s；

额定短路接通能力（Icm）：20Ie，通电时间0.1s；

额定接通与分断能力：3Ie，1.05Ue，COSФ=0.65；

操作性能：机械寿命10000次，电气寿命3000次；

污染等级：2级；

使用类别：AC-22A、AC-21B；

安装类别：Ⅱ、Ⅲ；

安装方式：采用TH35-7.5型安装轨安装，其安装面与垂直面的倾斜度不超过5°；

额定工作制：不间断工作制

接线方式：用螺钉压紧接线，80A~125A拧紧力矩3.5N·m；

                                             20A~63A 拧紧力矩2.0N·m。

5 外形及安装尺寸

图1   外形及安装尺寸
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保护器第一次通电时需要延时30±10s后给负载正常供电。

保护器N为零线，L为火线，不得接错；

接线方式：下进上出、下进下出、下进上下出；下进上出（不带线）、上进下出（不带线）

在使用前请拧紧卡线螺钉，防止接触不良而损坏产品。

LED指示：绿灯常亮 - 正常；红灯常亮 - 过欠压
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● 必须接零，当线路断零保护器起到保护。

环境温度：- 35°C~+70°C；

海拔高度：≤3000m；

大气条件：大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%， 在较低温度下允许有较高的相

对湿度，例如在+20°C时可达90%，对由于温度变化偶尔产生凝露应采取特殊的措施；

污染等级：2级；

安装类别：Ⅱ 、Ⅲ类；

安装形式：采用TH35-7.5型钢安装轨安装，其安装面与垂直面的倾斜不超过5°。
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2OUVR 80A 3P+N

 

  自恢复式过欠压保护器

  极数：1P+N,3P+N

  额定电流

  设计序号

OUVR-2自恢复式过欠压保护器是新型智能保护电器，该产品采用模数化标准设计，当供电线路

出现过电压，欠电压时，保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路，避免异常电压送入

终端电器造成事故的发生，当电压恢复正常值，保护器将在规定时间内自动接通电路，确保终端

电器在无人值守情况下正常运行。

OUVR-2自恢复式过欠压保护器适用于交流电压 230V，频率 50Hz ,额定工作电流80A 及以下的

用户或负载。用于住宅分户箱内。

●

●

防止误动作 线路出现突然瞬态或暂态过电压时，保护器不产生误动作；线路由于接点不实等故

障出现电压不稳或突然断电又突然来电时，保护器不接通线路；

动作可靠：保护呈反时限动作特性， 动作时间≤1s；

电压保护范围宽：0-450V；线路故障电压为最高时，保护器自身不会被损坏；

更安全，耐受冲击电压：4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)；

状态指示：保护器有发光二极管指示工作状态，绿色-正常电压指示，红色过电压指示或欠电压

指示。

产品自带下进导线安装更方便；

产品1P+N仅占27mm，3P+N仅占54mm，体积更小；

外形模数化设计，导轨式安装。
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  1 产品特点

OUVR-2 自恢复式过欠压保护器

2 适用范围

3 型号及含义

4 正常工作条件及安装条件

5 注意事项


