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互感器、稳压器类
XD1 型限流电抗器

3.1 安装场所：户内水平或垂直安装，安装场所无摇摆或冲击振动。

3.2 环境温度：-5℃~40℃。

3.3 空气温度：周围空气温度不超过40℃，且24h内的平均温度值不超过35℃，周围空气温度下限值

为-5℃。当用户需要在高于40℃或低于-5℃环境下使用时，用户应向制造厂申明。

3.4 海拔高度：不超过1000m，当超过1000m时用户应向制造厂申明。

3.5 湿度：最高温度为40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对

湿度。例如20℃时达到90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

3.6 安装环境应通风良好，无严重影响电抗器绝缘的污秽及易爆介质，不含有腐蚀性的有害气体或尘

埃；使用中，不应使电抗器受到水、雨、雪的侵蚀。

3.7 电源电压波形为正弦波，电源电压的总谐波含量不超过5%，偶次谐波含量不超过1%，负载电流

总谐波含量不超过额定电流的5%。

3.8 安装方式

3.8.1 本产品为单相电抗器，对于三相低压电容器应每相串联一只电抗器，安装在合闸开关和电容器

之间。

3.8.2 当三相并列安装时，应注意电抗器的接线端X1（进线）和X2(出线)的方向，中间的电抗器接线

方向应用两侧接线方式相反（不是将产品倒置接线，见下图），以防在磁场的作用下造成产品的

损坏。

3.8.3 安装时安装面和接线面要清洁，安装螺栓要拧紧，不能出现松动现象，以免在涌流冲击时产生

位移、松动导致产品损坏，电抗器之间的安装间隙不小于30mm(见下图)。

X  D  1-□ /□

                  系统额定电压(kV)

                  配用三相电容器容量(kvar)

                  设计序号

                  单相

                  限流用干式空心电抗器

XD1型限流电抗器(也称阻尼电抗器)是采用不饱和树脂浇注成型的干式电抗器,适用于交流

50Hz、额定电压0.4kV的交流电路中,用于低压无功功率成套装置中作为限制电容器组在交流网络上

开关操作时产生的涌流和增加开关的开断能力。

       符合标准：Q/ZT 726。

 2 型号及含义

1 适用范围

3 正常工作条件和安装条件
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6 外形及安装尺寸
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7.1 产品型号 

7.2 额定电流

7.3 额定电压(电网电压)

7.4 额定电感

7.5 如有特殊要求，可与用户协商定制。 

7 订货须知
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TND1/TNS1 系列自动交流稳压器是由接触式调压器及自动控制电路组成。对电压信号进行取

样、放大再控制伺服电机带动转臂及电刷按所需方向转动，使输出电压调整到额定值而达到稳压目

的。

 该稳压器可广泛应用于工业生产、科学研究、医疗卫生、家用电器等电网电压波动大或电网

电压持续低或高的地区，能给负载提供优质电源。

 符合标准：Q/ZT 78。

1 适用范围

2 型号及含义

3 正常工作条件和安装条件
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4 主要参数及技术性能

4 主要技术参数及外形安装尺寸

TND1/ TNS1  系列自动交流稳压器

3.1 环境温度：-5℃～40℃。

3.2 相对湿度：不大于90%(温度为20℃)。

3.3 安装地点的海拔高度不超过2000m。

3.4 安装环境应通风良好，无明显污秽、腐蚀性气体、粉尘、可燃物和可燃气体。

3.5 安装场所无摇动和冲击振动。

3.6 户内使用，稳压器间的输出端不能并联使用。

3.7 电源电压的波形为正弦波。

3.8 三相稳压器产品输入端，必须接零线才能正常工作

TN□□-□/□

                     冷却方式：AN表示空气为自然对流的冷却方式,产品上未注默认为此类型；

                                      AF表示用风扇抽出内部热空气或直接吹冷产品的冷却方式。

                     额定容量(kVA)

                     设计序号

                     相数：D为单相，S为三相

                     自动稳压器

相数

输入电压范围

输出电压及精度

频率

TND1(单相)  

160V~250V

220V±4%(10kVA及以上)

50Hz

TNS1(三相)  

280V~430V(三相四线制，输入三相电源电压应平衡)

相电压220V±4%,线电压380V±4%(三相四线制)

50Hz

规格

(按容量分)

0.5kVA、1kVA、1.5kVA、2kVA、3kVA

5kVA、10kVA、15kVA、20kVA、30kVA

1.5kVA、3kVA、4.5kVA、6kVA、9kVA

15kVA、20kVA、30kVA、45kVA、60kVA

220V±4%和110V±8%(5kVA及以下)

输出过电压保护值
 242V~250V

(1.5kVA及以下和110V无输出过电压保护)

 418V~433V

(4.5kVA及以下无输出过电压保护)

注：1、超出上表规定的参数，可协商定制。

       2、产品具有欠压指示功能，无欠压保护功能，如需此功能可协议定制。

      用户在订货时，需提供以下信息：

5.1 产品型号；

5.2 系统额定电压；

5.3 配用三相电容器容量

      例如：订货XD1型，额定电压0.4kV、配用电容器容量为25kvar的电抗器。

      订货代号为：XD1-25。

5.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。
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5 订货须知

5 产品特点

5.1 线圈绕组采用真空浸漆绝缘处理工艺，具有可靠的机械强度和绝缘强度；

5.2 采用耐高温漆包线，绝缘耐热等级高；

5.3智能数码显示界面，运行参数读取方便；

5.4采用输出和输入双重保护系统，过热保护分断输入，过压保护分断输出，保护功能全。


