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LR670 接收芯片规格书

一、概述

LR670是一款宽电压、低成本、高灵敏度、全集成的ASK/OOK无线接收芯片，大量应线

于无线遥控和智能家居领域。芯片内部集成了射频放大器、混频器、中频放大器、频率综合

器、自动增益控制、参考振荡器、滤波器、解调器等全部功能模块，芯片内部自动完成全频

率范围的射频和中频调谐，无需人工干预。

二、特点

 灵敏度：–113dBm(OOK调制)；

 可通过 FCC/ETSI 安规、欧规认证；

 频率范围：300MHz~440MHz；

 电源电压： 2.8V ~ 5.5V；

 工作电流：5.5mA；

 休眠功耗：0.5uA；

 封装: SOP8；
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三、引脚定义

管脚 名称 功能

1 GND 地

2 ANT 天线接入端

3 VDD 电源

4 CTH 低通滤器输出端，100nF电容

5 DO 数据输出端，CMOS电平

6 SHUT 工作模式：0， 关断模式：1

7 NC 悬空

8 RO 晶振

四、性能参数

4.1 工作条件

参数 范围 单位

电源范围 2.8～5.5 V

温度范围 -30～+85 ℃
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4.2 电气参数

4.3 晶体振荡器规格
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五、参考电路图

433Mhz 参考电路

315Mhz 参考电路
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六、使用方式

重要说明：

芯片需要调节天线匹配，对于大部分客户来说有门槛；推荐用我司成品模块
成本低，还带天线！
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推荐搭配发射模块：远-T4A:
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