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高精度数字温度探头

产 品 规 格 书

Specification book

1. 品名和规格

测温线缆 M1820ZT5、MY1820T5、MY18E20T6。

2. 用途

温度测量与控制

3. 结构和尺寸

说明：

1、测温线缆 M1820ZT5，探头直径∅ 5MM，内部芯片型号：M1820Z；最高测温精度 0.1℃，高

精度测温区间 0~50℃，其他区间精度请参见产品手册；并根据精度需求不同，可以应用 M1820 系列
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其他型号。

2、测温线缆 MY1820T5，探头直径∅ 5MM，内部芯片型号：MY1820（500ms 测温速度），或

MY1820-15（15ms 测温速度）；最高测温精度 0.5℃。

3、测温线缆 MY18E20T6，探头直径∅ 6MM，内部芯片适用型号：MY18E20（500ms 测温速度），

或 MY18E20-15（15ms 测温速度）；最高测温精度 0.5℃。

数字温度传感器规格书 CAD 版

序号 类别 规格

1 PVC（默认版本）

或定制（见 4.1）
三芯

2 数字温度芯片 MY1820/M1820Z/MY18E20

3 环氧树脂 —

4 不锈钢壳
304 不锈钢

直径 5.0*50MM 或 6.0*50MM

5 绝缘套管 1.0 黑色

6 绝缘套管 4.0 黑色

7 绝缘热缩管 3.5 黑色

4. 技术参数

4.1 工作温度范围

线缆-探头工作温度范围：

PVC 材质：-10℃~85℃（默认版本）；
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硅胶材质：-50℃~200℃（定制）；

特氟龙材质：-100℃~260℃（定制）。

4.2 耐电压：1800V/DC/ 0.5mA 无击穿。

5. 探头实物图及线缆说明

5.1 探头实物图

M1820ZT5 M1820T5 MY18E20T6

5.2 线缆长度说明及线芯 pin 脚定义

线缆长度：标准 1m，可定制

不锈钢壳标准长度 50MM，可定制长度 30MM

线芯 pin 脚定义：

线芯 pin 脚定义

线色 说明

红色 电源线

黑色 地线

其他 数据线
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6. 芯片实物图及封装

6.1 MY1820、M1820Z 实物图及封装（TO-92S）

备注：温度芯片具体特性请参见产品手册。

MY1820、M1820Z 实物图
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6.2 MY18E20 实物图及封装（TO-92）

备注：温度芯片具体特性请参见产品手册。

MY18E20 实物图
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