
技术参数

间 距： 2.0

温度范围： -25~+85 ℃

额定电压： 250V AC,DC

额定电流： 2.0A AC,DC

接触电阻： 20m Ω

绝缘电阻： 800M Ω

耐 压： 500V AC/minute

塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺

陷、裂 纹等现象。

不同 位吸盖加入 取出力有差异，实属正

常现象。
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