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BWSMA-KE-Z001
研发生产销售FPC\陶瓷\金属\胶棒\吸盘\机柜等 RF 天线

1.2AntennaPicture
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1.1Specifications
型号AntennasType BWSMA-KE-Z001

阻抗 Impendence(Ω)Ω)) 50Ω

电压驻波比 V.S.W.R 直式软性电缆<1.15+0.02ff（GHZ）

频率范围 FrequencRange(Ω)MHz) 0-12.4G(软电缆)

工作电压 DCVoltage（V） 335Vmax

介质耐压WithstandVoltage(Ω)V) 1000Vrms

接触电阻 Contactresistance(Ω)) 内导体<3mOhmmOhm外导体<2fmOhm

绝缘电阻 Insulationresistance >5000兆欧

插入损耗 InsertLoss 0.15dB(6GHz)

射频泄漏 RFleakage -60dB/-90dB(软电缆/半刚电缆)@2-3GHz

耐用性 Durability(Ω)mating) 500 次

PLUG内径 /JACK外径 6.5mm/5.4mm

壳体 shell 黄铜镀硬金或不锈钢表面钝化

插针 contactpin 黄铜镀硬金

插孔 socket 铍青铜镀硬金

绝缘体 insulator 聚四氟乙烯

密封件 sealing 硅橡胶

压接套 crimpferrule 铜合金镀镍

重量 Weight(Ω)g) None

工作温度 OperatingTemperature(Ω)℃) -65~+165（PECABLE-40~+85）

标准 APPLICABLESTANDARD MIL-C-39012、IEC169-15、CECC22110
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BWSMA-KE-Z001
研发生产销售FPC\陶瓷\金属\胶棒\吸盘\机柜等 RF 天线

上图型号：BWSMA-KE-Z001

**注注：：因因天天线线功功能能较较为为敏敏感感，，主主体体周周边边机机构构有有变变更更请请通通知知我我们们评评估估。。
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BWSMA-KE-Z001
研发生产销售FPC\陶瓷\金属\胶棒\吸盘\机柜等 RF 天线

2.Electrical S pecificationElectrical S pecification
2.1TestEquipment

A. VSWRandinputimpedance:Agilent8753/E5071NetworkAnalyzer

B. Antennagainandefficiency:ETSthree-dimensionalanechoicchamber

2.2TestSetup
2.2.1FrequencyRange

2.2.2VSWR
Step1:Theantennaisarrangedonthecustomerprovidedtestfixture.

Step2:TheVSWRoftheantennaismeasuredviaAgilent8720/8753NetworkAnalyzer(seefigure.1).

Figure.1

2.2.3RadiationpatternandGain

A .  The3Dchamberprovideslessthan-

40dBreflectivityfrom800MHzto6GHzanda40cmdiametersphericalquietzone.Themeasurementresultsarecalibra

tedusingbothdipolesandstandardgainhorns(seefigure.2).

B.  Theantennaundertestedisarrangedintheturnedtableandadecouplingsleeveisusedtoreducefeedlineradiation(s

eefigure.3).

C .  Themeasuredresultsoftheradiationpatternsandantennagainareobtainedfromthecontrolsystemandshowedont

hemonitor(seefigure.4and5).
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BWSMA-KE-Z001
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Figure.2Figure.3

Figure.4Figure.5
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BWSMA-KE-Z001
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4.Mechanical S pecification4.Mechanical S pecification
4.1AssemblyDrawing

5.免责声明(Disclaimer)：

本着为用户提供更好服务的原则，深圳市蝙蝠无线技术限公司（下称“蝙蝠无线”）在本手册中将尽可能地为用户
呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性，蝙蝠无线不能完全保证该文档在任何时段的时效性

与适用性。蝙蝠无线有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请

尊敬的用户定时访问蝙蝠无线官方网站或者与蝙蝠无线工作人员联系。感谢您的包容与支持！

Inordertoprovideouruserswithbetterservice,ShenzhenBatWirelessTechnologyCo.,Ltd(hereinafterreferredtoasBatWireless)willtryto

presentasdetailedandaccurateproductinformationaspossibleinthismanual.However,duetothetimelinessofthemanualcontent,BatWirelessshallnotabsol

utelyguaranteetheunlimitedtimelinessandapplicabilityofthefile.BatWirelesshastherighttoupdatethemanualcontentwithoutfurthernotice.Togetthelatested

itioninformation,plsvisittheofficialwebsiteofBatWirelessorcontactourcustomerservicestaff.Thanksforyourtrustandsuppor

t!
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