
HAL732
锁存型低功耗霍尔开关

2.�特点�

��������������⾼灵敏度��耐⾼温

��������������双极输出CMOS多⽤锁存器�

��������������低电流消耗

��������������内置上拉电阻

3.�应⽤

��������������汽⻋、消费、⼯业

��������������转速检测

��������������固态开关

��������������位置检测

4.�功能框图

HAL732⾼灵敏度锁存型低功耗霍尔开关
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1.�概述

��������HAL732是⼀款基于混合信号CMOS�技术的双极锁存型霍尔效
应传感器，器件内部集成了电压调节器、带动态偏置补偿系统的霍
尔传感器、施密特触发器和⼀个内带上拉电阻的输出驱动，这些都在
⼀个封装⾥。

��������这款IC采⽤了先进的斩波稳定技术，因⽽能够提供准确⽽稳定
的磁开关点。除了以下“应⽤”中列出的应⽤外，这款传感器还有很
多其他应⽤。它的设计、参数及性能被优化为最适合⽤在5V-12V�直
流⽆刷电机的变相应⽤中。

��������因为HAL732的宽⼯作电压以及宽泛的温度选择范围，使得它⾮常适合⽤于汽⻋、⼯业以及消费⾏业中。

��������这款IC有贴⽚型的SOT封装和可以直接插⼊的单排直插TO-92S扁平型封装，这两款3个引脚的封装都符合
RoHS�标准。
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5.脚位定义

7.电学特性

参数 符号 单位

VDD

IDD

RPU

测试条件 最⼩值 最⼤值典型值

电源电流

内部上拉电阻

⼯作电压

饱和压降

输出上升时间

输出下降时间

TR

TF

VDSon

⼯作时

B<BRP

IOUT＝20mA

3.5 24

5

12

V

mA

�V

KΩ

uS

�uS

15

0.25

直流⼯作参数：TA＝25℃

6.极限参数

注意:⽤不要超过最⼤额定值，以防⽌器件损坏。⻓时间⼯作在最⼤额定值的情况下可能影响器件的可靠性。

参数 符号 参数值 单位

电源电压(⼯作时)

电源电流

输出电压

输出电流

⼯作温度范围

储存温度范围

VDD

IDD

VOUT

IOUT

TA

TS

28

28

50

50

-40 ~ 150

-50~ 150

V

�mA

�mA

V

℃

℃
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0.5

1

3

2

1��������VDD(电源电压引脚)

2��������Gnd(接地引脚)

3��������Out(开漏输出引脚)
1 2 3

0.25

9

最⼤转换频率 FSW KHz10

注意：HAL732的输出在电源电压超过2.2V�时改变，但是磁特性只有在电源电压超过3.5V�时才正常。

1 3

2
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8.磁场特性

直流⼯作参数：TA＝25℃，VDD＝5V

9.感应⽅向/磁电转换特性

参数 符号 最⼩值 典型值 最⼤值 单位

⼯作点

释放点

磁滞

BOP

BRP

BHYS

18

-40 -18

35

40 GS

GS

GS

Out=⾼ Out=低
Out=⾼ Out=低

BRP BOP

VOUT=High

VOUT=LOW

VOut

BHYS

0
（磁场强度）

5

-5

25 60

10.应⽤电路

C1
100n

VDD

Out

Gnd

C2
4.7n

HAL732
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13.封装尺⼨

0.10
0.20

0.30
0.60

2.82
3.02

1.05
1.15

0.00
0.10

SOT-23��SO封装

32YWW

1.80
2.00

1.50
1.70

2.65
2.95

0.30
0.50

1 3

2

12.订购信息

产品型号

HAL732��SO

封装类型 最⼩包装数

HAL732��UA

SO（SOT-23-3L）

UA（TO-92S）

3000PCS

1000PCS

Ia
Ib
Ic

Ia
Ib
Ic

Ha
Hb
Hc

732
YWW

73
2 YW
W

732
YW

W

M

驱动
控制逻辑

电机驱动器

转速检测

732
YWW

M

:HAL732霍尔开关

:3相直流⽆刷电机

��������HAL732针对5V-12V�直流⽆刷电机的变相应⽤做了最佳优化，下图是典型的的三相直流⽆刷电机的应⽤电
路图。

HAL732��SW 4000PCSSW（DFNWB1616）

HAL732
锁存型低功耗霍尔开关
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TO-92S��UA封装

2.98
3.02

2.39
2.43

15.0
16.0

0.36

0.44

1 2 3

0.75

1.50
1.54

1.27

732
YWW

注释：

1.测量单位：mm

2.引脚必须避开Flash和电镀针孔

3.不要弯曲距离封装接⼝1mm以

内的引脚线

4.脚位：脚1（电源）����

����������������脚2（地）����

����������������脚3（输出）

32XXX1.550
1.650

0.152

Die

0.05
0.00

0.45
0.55

0.50
0.70

0.30
0.20

0.50

1.550
1.650

0.164
0.316

DFNWB1616��SW封装

1 3

2

丝印：

32-�器件型号（HAL732）

XXX�-�批号

丝印：

732-�器件型号（HAL732）

Y�-�年

WW�-�周

HAL732
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