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5557双排直针2代WTB胶芯 PA66 UL94V-2 白色

序号 品名 材质
版次

0

变更摘要 日期

RoHS
适用线路板(PCB LAYOUT)

5557双排直针WTB端子 铜合金/表面镀锡

技术指标:

   1.温度范围：-25°C～85°C.

   2.额定电压：250V AC,DC.

   3.耐电压：1500V AC/minute.

   4.接触电阻:≤20mΩ .
   5.绝缘电阻:≥1000MΩ.
   6.额定电流: 5A AC,DC.
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5557双排直针WTB-2代

ZX-5557-4.2-2-3PZZ
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RoHS 5557双排直针WTB-2代

ZX-5557-4.2-2-3PZZ


