
技术要求：

1.零部件表面光洁无划伤，水花，变形，

影响外观及性能等缺陷。

2.额定电流：50mA .12V DC,绝缘电阻：

100MΩ min ,100V DC,介电强度：250V

ACfor 1min,接触电阻：1.0Ω max.

260°高温后衰变值在初始值的20%内

3.开关无卡滞现象，消除外力后，应能

快速回位。

接触行程
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PART NAME

Stainless steel

PPA

Phosphor copper

LCP

Phosphor copper
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OTY

Wash/White

BLACK

Silver/white

BLACK

Silver/white
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