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Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

       -TOLERANCES-
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

mm

TITLE:

产品名称：

PART NO:

产品编号：

AO NEW DWG

DATE SCALE UNIT CODE NUMBER王建业

黄艳兰 A001

PCB LAYOUT

Insulator Resistance:    5000Megohms min.

Contact Material:        Phorphos bronze

Finish:                  Gold  flash

Max Processing Temp:   230° for 30 secnds

Current Rating:         2Amps

Dielectric Withstonding: AC 500v
Operating Temperature:   -40

Insulator Material:   NY-6T

UNSPECIFIED TOLERANCE：±0.20

0.7

6.2±0.3
B:(2.0*No,of Cantacts-2.0)±0.2

A:(2.0*No,of Positions+0.5)±0.35

2.0
2
.
0

4
.
5

4
.
5
±

0
.1
5

2.0±0.05

(Non-Accum)

SPECIFICATIONS

7
.
0

  +105° °c

0.5±0.03

4
.
3
±

0
.1
5

1
.
52


