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尺寸SIZE L S L2 d H W T
1/4" 42 17 11 5 26.5 71 1.7
3/8" 46.5 20.5 11.5 7 29 75 1.7
1/2" 53 24.5 14.5 9 35 91 2
3/4" 56.5 30.5 15 12 40 95 2.1
1" 67 36.5 18 15 44 105 2.4

1-1/4" 75 46 18.5 20 58 119 2.4
1-1/2" 80.5 52 19 25 62 132 2.5
2" 93 64 20 32 67 138

2-1/2" 122 38 85 192
3" 132 50 96 220
4" 184 65 122 250

序号 零件名称 PARTS 材质MATERIAL
1 阀体 SEAT CF8/CF8M

2 球体 BALL CF8/CF8M

3 阀座 SEAT PTFE

4 垫片 GASKET CF8/CF8M

5 阀盖 BONNET CF8

6 阀杆 STEM CF8/CF8M

7 阀杆垫圈 STEM WASHER PTFE

8 填料 PACHING PTFE

9 压盖 GLAND CF8/CF8M

10 手柄 HANDLE 201/CF8/CF8M

11 螺母 NUT CF8
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