
产品典型特点

           
AC/DC电源模块
LD03-23BxxR2P 系列

 

3W，宽电压输入，隔离稳压单路输出，DIP封装， 

AC-DC电源模块

空载功率：0.1W(TYP)

转换效率：(典型81%)

开关频率：65KHz

输出短路、过流;过温度保护

隔离电压: 4000Vac

外壳：全封闭塑料外壳,符合UL94V-0级

安装方式：PCB板上直插式安装

标准：符合CE和RoHS要求

该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、

低纹波，低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。

该系列产品在工业、办公、智能家具及民用等多个领域都有重要的应用。

该系列产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境必须参考应用电路。

  

产品选型列表
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● 宽范围输入：85-305VAC/100-432VDC
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LD03-23B03R2P
LD03-23B05R2P

LD03-23B09R2P
LD03-23B12R2P

LD03-23B24R2P
LD03-23B15R2P

LD03-23B05R2P 6 500 73

15 200
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输入特性

输出特性
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EMC 电磁兼容特性

外观尺寸及印刷版图

一般特性
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管脚定义

产品特性曲线

纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）
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封装形式

DIP
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注意事项

典型 EMC 应用图及推荐参数
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