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HAPTIC™ Reactor HAPTIC™ Reactor

Hybrid Tough Type AFT14系列

AFT14A903A

型 Hybrid Tough Type

共振频率 160Hz (Low), 320Hz (High)

外形尺寸 10.0×22.6×9.0mm

振动力 29.4m/s^2(3G) at 160Hz
22.3m/s^2(2.28G) at 320Hz

驱动电压 3V +/-10%

操作温度 -40℃ to ＋85℃

总阻值 8Ω±10% (@20℃)

最小订货单位(pcs.) 日本 1,000

出口 1,000

外形图

产品编号
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加入候选清单
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3D CAD
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产品规格

咨询 (只有英文)

印刷

新会员注册 登入

MEMBERS ONLY

https://dilp.netcomponents.com/cgi-bin/alps.asp?mode=2&Region=JA&lang=zh&partnumber1=AFT14A903A
https://tech.alpsalpine.com/cms.media/product_rohs2_aft14a903a_zh_hans_1756762f3a.pdf
https://tech.alpsalpine.com/cms.media/product_spec_aft14a903a_6968f291f6.pdf
https://tech.alpsalpine.com/e/inquiry/catalog/?product=HP&partnumber=AFT14A903A
https://tech.alpsalpine.com/c/member/signup/
https://www.alpsalpine.com/c/
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包装规格

托盘

包装数(pcs.)

1箱/日本 1,000

1箱/出口包装 1,000

出口包装箱尺寸(mm)

270×360×185


