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短按光源衰减2dB (-4dBm→-6dBm→ -8dBm → -10dBm 为止)

短按光源增加2dB(-10dBm → -8dBm → -6dBm → -4dBm 为止)

P/N:110401108674X



短按"STEP"光源衰减2dB(-4dBm → -6dBm → -8dBm → -10dBm 循环)

4

-4dBm、 -6dBm、 -8dBm、 -10dBm
共4档可调

4

5.光源SC 接头+陶瓷芯（仅UT696,UT697）-------- 1 pcs

1.3 频率识别功能（UT692D,UT692G,UT693D,UT697）
当接入的光源输出 270Hz，1000Hz，2000Hz ，中任意一种调制的信号时，光功率计会自动
识别出来，并在屏幕最下面一行对应显示 XXXX Hz.

执行标准：GB/T  15515-2008
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