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ROHS管理规定:

1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。

2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、

 不可测定物质的成分表，有效期一年。

技术指标:

1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、

   缺陷、裂纹等现象；

2、温度范围：-25°C~85°C；

3、额定电压：200V，AC，DC(等效)；

4、额定电流：1A

5、接触电阻：≤0.03Ω；

6、绝缘电阻：≥1000MΩ；

7、耐压：1000V，AC/minute.
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