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罗定市瑞率特电子科技有限公司 DC/DC Converters

模块选型指南

产品型号
输入 输出 转换效率

（%）标称电压
（Vdc)

电压范围
（Vdc)

额定电压
（Vdc)

最小电流
（mA)

最大电流
（mA)

URA2405YMD-10WR3

24V 9-36

±5 ±100 ±1000 80

URA2409YMD-10WR3 ±9 ±55 ±555 80

URA2412YMD-10WR3 ±12 ±42 ±420 82

URA2415YMD-10WR3 ±15 ±33 ±333 82

URA2424YMD-10WR3 ±24 ±21 ±208 85

URA4805YMD-10WR3

48V 18-72

±5 ±100 ±1000 80

URA4809YMD-10WR3 ±9 ±55 ±555 80

URA4812YMD-10WR3 ±12 ±42 ±420 82
URA4815YMD-10WR3 ±15 ±33 ±333 82

URA4824YMD-10WR3 ±24 ±21 ±208 85

URA****YMD-10WR3 * *可根据实际需求定制* *

URA-YMD-10WR3系列
产品特点:

隔离电压:1500Vdc隔离

工作温度：-45℃-85℃

性能稳定 可靠性高 MTBF≥100 万小时

阻燃外壳封装 满足 UL94-V0 要求

内部贴片化设计

无需外加元件

满足 RoHS 指令要求

DC-DC模块电源/1500V隔离

4:1 宽电压输入/稳压双输出/10W
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