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NOTICE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone industrielie Quest
93116 - ROSNYS0OUS-BOIS
Téiéphone : 854-80-40

TITRE
FICHE DROITE A PRESSE ETOUPE
CABLE 6/75 + 93

TITLE

STRAIGHT PLUG CABLE CLAMP
CABLE 6/75 + 93

IR141012

: Serie __BNC
NORMALISATION SPECIFICATIONS
1EC MIL C 39 012 BNG
CECC NF C 93 565 KBN
CABLES 6/75 + 93 Q CABLES |
PROPERTIES

CARACTERISTIQUES

. titre indicatif. Dans le but constant d’améliorer .

Impéd. caract. - 50 @ Nominal imp. Catégorie climatique : — 55° » / + 155°C Climatic range
Fréq. d'utilisat. 0 - 1,5 GHz Freq. range W Axiale avant
R.OS. / V.S.WR. Tenue a Axiale 2 sens In. cont.
1 500 £f cont. cent. 0 Rotation motion
Tension tenue Ve Proof. voltage a {mmobil. totale
CONSTRUCTION CONSTRUCTION
Revétement c. masse : rNiCkel Masse plating . Nickel
Revétement corps Nickel Body plating : Nickel
Revét.cont.cent. : (r Inner contact : Gold
Partie métallique : Laiton metalic parts Brass
Partie métal. élast. : Laiton metalic resilient parts Brass
Isolant PTFE Insulator PTFE
Joint Silicone Gasket Silicone
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