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Kodierungen nache TE Schnittstellenzeichnung 208-18006 / CODINGS ACC. TE INTERFACE DRAWING 208-18006

CODE A CODE B CODE C CODE J CODE Z

POS
WEIGHT
[g]

COLOR/SURFACEMATERIALDESCRIPTIONQTY.CODEREV.ASSY PN

1
4.5 

BLACKPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code A1
AC2302461-1

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.5

WHITEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code B1
BC2302461-2

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.5

BLUEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code C1
CC2302461-3

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.5

BEIGEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code J1
JC2302461-7

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.5

WATER BLUEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code Z1
ZC2302461-9

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

DIN 16742 - TOLERANCES AND
ACCEPTANCE CONDITIONS

DIN 16742 - Toleranzen und
Abnahmebedingungen

Notizen/NOTES
 
1  2302461-1 Kodierung A wie dargestellt
   2302461-1 CODE A AS SHOWN
 
   Steckgesicht nach
   TE Schnittstellenzeichung 208-18006
   INTERFACE ACC. 
   TE INTERFACE DRAWING 208-18006
 
   Kammer fuer MATEnet 2Pos. NanoMQS
   male Insert module TE PN 2302451-1
   CAVITY FOR MATEnet 2Pos. NanoMQS
   MALE INSERT MODULE TE PN 2302451-1 
 
   Baugruppen-PN, siehe Tabelle
   ASSEMBLY-PN, SEE TABLE
 
   Revisionsstand, siehe Tabelle
   PART REVISION, SEE TABLE 
 
   Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in offen
   CONDITION OF DELIVERY: RETAINER IN OPEN POSITION
  
   Kontaktfedern fuer elektrische Anbindung von
   Kabelschirm
   CONTACT SPRINGS FOR ELECTRICAL CONNECTION OF
   WIRE SHIELDING
   
   Materialkenzeichnung
   MATERIAL MARKING
  
   Bereich fuer Kabelbinder bis 2.5mm Breite
   AREA FOR CABLE TIE UP TO 2.5mm WIDTH
 
10 Verpackung nach Spez. V2302461
   PACKAGING ACC. SPEC. V2302461

Variante 4-2302461-X, siehe Blatt 2
VARINAT 4-2302461-X, SEE SHEET 2
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Notizen/NOTES
 
1  4-2302461-1 Kodierung A wie dargestellt
   4-2302461-1 CODE A AS SHOWN
 
   Steckgesicht nach
   TE Schnittstellenzeichung 208-18006
   INTERFACE ACC. 
   TE INTERFACE DRAWING 208-18006
 
   Kammer fuer MATEnet 2Pos. NanoMQS
   male Insert module TE PN 2302451-1
   CAVITY FOR MATEnet 2Pos. NanoMQS
   MALE INSERT MODULE TE PN 2302451-1 
 
   Baugruppen-PN, siehe Tabelle
   ASSEMBLY-PN, SEE TABLE
 
   Revisionsstand, siehe Tabelle
   PART REVISION, SEE TABLE 
 
   Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in offen
   CONDITION OF DELIVERY: RETAINER IN OPEN POSITION
  
   Kontaktfedern fuer elektrische Anbindung von
   Kabelschirm
   CONTACT SPRINGS FOR ELECTRICAL CONNECTION OF
   WIRE SHIELDING
   
   Materialkenzeichnung
   MATERIAL MARKING
  
   Bereich fuer Kabelbinder bis 2.5mm Breite
   AREA FOR CABLE TIE UP TO 2.5mm WIDTH
 
10 Verpackung: Schuettgut im Beutel im Karton
   DELIVERY: LOOSE PIECES IN BAG IN BOX
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Kodierungen nache TE Schnittstellenzeichnung 208-18006 / CODINGS ACC. TE INTERFACE DRAWING 208-18006

CODE A CODE B CODE C CODE J CODE Z

POS
WEIGHT
[g]

COLOR/SURFACEMATERIALDESCRIPTIONQTY.CODEREV.ASSY PN

1
4.5 

BLACKPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code A1
AC4-2302461-1

2SnCuZn30MATEnet Inline Coupler Sheet Sn1

1
4.5

WHITEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code B1
BC4-2302461-2

2SnCuZn30MATEnet Inline Coupler Sheet Sn1

1
4.5

BLUEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code C1
CC4-2302461-3

2SnCuZn30MATEnet Inline Coupler Sheet Sn1

1
4.5

BEIGEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code J1
JC4-2302461-7

2SnCuZn30MATEnet Inline Coupler Sheet Sn1

1
4.5

WATER BLUEPBT/PC-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code Z1
ZC4-2302461-9

2SnCuZn30MATEnet Inline Coupler Sheet Sn1

DIN 16742 - TOLERANCES AND
ACCEPTANCE CONDITIONS

DIN 16742 - Toleranzen und
Abnahmebedingungen

- SEE SHEET 1 - - -
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Kodierungen nache TE Schnittstellenzeichnung 208-18006 /
CODINGS ACC. TE INTERFACE DRAWING 208-18006

CODE A CODE B CODE C CODE J CODE Z

POS
WEIGHT
[g]

COLOR/SURFACEMATERIALDESCRIPTIONQTY.CODEREV.ASSY PNSTATE

1
4.9 

BLACKPBT-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code A1
AA9-2302461-1OBSOLETE

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.9

WHITEPBT-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code B1
BA9-2302461-2OBSOLETE

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.9

BLUEPBT-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code C1
CA9-2302461-3OBSOLETE

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.9

CLARET VIOLETPBT-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code D1
DA9-2302461-4OBSOLETE

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.9

BEIGEPBT-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code J1
JA9-2302461-7OBSOLETE

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

1
4.9

WATER BLUEPBT-GF10MATEnet Inline Coupler HSG., Code Z1
ZA9-2302461-9OBSOLETE

2NiX10CrNi18-8MATEnet Inline Coupler Sheet1

FOR PROTOTYPE B-SAMPLE ONLY
NUR FUER B-MUSTER

Notizen/NOTES
 
1  9-2302461-2 Kodierung B wie dargestellt
   9-2302461-2 CODE B AS SHOWN
 
   Steckgesicht und Kodierungen nach
   TE Schnittstellenzeichung 208-18006
   INTERFACE AND CODINGS ACC. 
   TE INTERFACE DRAWING 208-18006
 
   Kammer fuer MATEnet 2Pos. NanoMQS
   male Insert module TE PN 9-2302451-1
   CAVITY FOR MATEnet 2Pos. NanoMQS
   MALE INSERT MODULE TE PN 9-2302451-1 
 
   TE Teil Number
   TE Part Number
 
   Revisionsstand
   PART REVISION 
 
   Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in offen
   CONDITION OF DELIVERY: RETAINER IN OPEN POSITION
  
   Bereich fuer Kabelbinder bis 3.5mm Breite
   AREA FOR CABLE TIE UP TO 3.5mm WIDTH
 
   Kontaktfedern fuer elektrische Anbindung von
   Meterware Schirm
   CONTACT SPRINGS FOR ELECTRICAL CONNECTION OF
   WIRE SHIELDING
 
9  Verpackung: Karton
   PACKAGING: BOX
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