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Kontaktbezeichnung

contact marking
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9.2
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Kabelfiihrung: schwarz

cable guide: black

16,08

0,92

1,94

1,27

1Nx127=13.97

4,7

mit aufgesetzter
Kabelfiihrung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)

Funktionsrelevantes
Priifmerkmal

32005

Kabelflihrung verpresst
(cable guide pressed on)

Verpackt in Tray

- tray packaging

Verpackungseinheit 105 Stiick - packaging unit 105 pcs
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siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge ERNI Elektronics GmbH

Einzelheit X - defail X

M2:1

ohne Hilfsmittel [6sbar

without tool unlockable

Information:

Tolerances 6 @

All Dimensions.

inmm

Scale 5:1
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