Datumscode
datecode Anforderungsstufe / class Steckldnge / mating length

88,9 +0.1

Flachstecker 6,3 x 0.8

@ E = early mate, late break / voreilend

S = standard

14 x 5,08 = 71,12
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Flachstecker 6,3 x 0.8 mm / blade ferminal 6.3 x 0.8 mm
Anforderungsstufe 1= 500 Steckzyklen / performance class 1= 500 mating cycles
Bauart 3/ type 3

Fehlende Masse und Angaben nach DIN EN 60603-2 /
Missing information and dimensions according to DIN EN 60603-2

Bestlickungsplan / contact layout
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All Dimensions
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